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Automatizace v procesnim primyslu vyzaduje flexibilni
feSeni pro komplexni vyrobni procesy. Vase schémata
zapojeni nejsou o nic méneé slozita a ¢asto prochazeji zmé-
nami kratce pred koncem. S nasi novou fadou svorkovnic
fazeni signalt DCS mzZete tyto vyzvy vyfesit. | zména ,na
posledni chvili” je pro vas proveditelnda, aniz byste museli
meénit jiz provedené zapojeni. Diky jednouroviiovému a
dvouulroviovému usporadani svorkovnic v kombinaci s
poskytnutim ¢tyf zakladnich funkci (spojitost, rozpojeni,
pojistka, uzemnéni) dosahnete maximalni flexibility p¥i pfi-
pojovani zafizeni zapojenych v terénu. Nabizime vam také
alternativu k pfipojeni stinéni k PE pro vase koncepty bez-
potencialového stinéni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zkusebni odpojovaci svorka, Sroubové pfipojeni,
Tmavé modra, 4 mm?, 28 A, 500 V, Pocet pripo-
jeni: 4, Pocet Urovni: 2

Cislo objednavky 3019300000

Typ W2T 4 DTCA-FT DB
GTIN (EAN) 4099986930582
MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 72.5 mm Hloubka (v palcich) 2.8543 inch
Vyska 95.56 mm Vyska (v palcich) 3.7598 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 33.08¢g

Teploty

Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ano Pocet potenciall 2

Pocet Urovni 2 Pocet svérnych bodu na Groven 2

Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne

Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne

PE funkce Ne Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé modra
Barva provoznich prvku Oranzova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Prichytka Ano

Typ upevnéni TS 35 Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne

Typ montaze TS 35

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 4 mm? Jmenovité napéti 500V
Jmenovity proud 28 A Proud pfi maximu vodicu 28 A
Standardy IEC 60947-7-1 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 3mQ
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV Kategorie rdzového napéti 1]
Zavaznost znecisténi 3

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Méfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 10
Smér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.8 Nm
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Délka odizolovani 8 mm

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 4 Upinaci rozsah, max. 6 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.25 mm?2 Svérny Sroub M3

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Technické udaje
Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 24
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2 Priifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.25 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.25 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.
Prarez pripojeni vodicl, jemné stacené, 6 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.25 mm2
max. min.
Prafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min.  0.25 mm2
Dvojdutinka, max. 1.5 mm?2 Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 6 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.25 mm?2
max. min.
Prafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 0.25 mm2
max. min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 10 Prafez propojeni AWG, min. AWG 24
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Propojky
r——— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
g ‘ svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
g ‘ usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
i LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

Vseobecné objednaci udaje

zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 4N/10 Verze

Cislo 1528090000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118332896

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 4N/10 BK Verze

Cislo 2810830000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pol: 10, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4064675283447

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/10 BL Verze

Cislo 1528230000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 10, Rozte€ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118333138

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/10 RD Verze

Cislo 2460740000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Po&et pélt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118476163

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/10 WT Verze

Cislo 2831790000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdlu: 10, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4064675417026

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/2 Verze

Cislo 1527930000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/2 BK Verze

Cislo 2810840000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet péla: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4064675283454

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/2 BL Verze

Cislo 1528040000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332773

MnozZstvi 60 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Typ ZQV 4N/2 RD Verze

Cislo 2460450000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 2, Rozte& v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118476149

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/2 WT Verze

Cislo 2831800000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdl: 20, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 119.7 mm

GTIN (EAN) 4064675417033

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/20 Verze

Cislo 2883800000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 20, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675848769

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BK Verze

Cislo 2810870000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet poll: 20, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283485

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Verze

Cislo 2810850000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 10, Rozte€ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 119.7 mm

GTIN (EAN) 4064675283461

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RD Verze

Cislo 2810860000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Poget pél: 20, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283478

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/3 Verze

Cislo 1527940000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118332865

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BK Verze

Cislo 2810880000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283492

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Verze

Cislo 1528080000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet poéli: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118333008

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RD Verze

Cislo 2460810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118476231

MnozZstvi 60 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2460450000
https://eshop.weidmueller.com/p/2831800000
https://eshop.weidmueller.com/p/2883800000
https://eshop.weidmueller.com/p/2810870000
https://eshop.weidmueller.com/p/2810850000
https://eshop.weidmueller.com/p/2810860000
https://eshop.weidmueller.com/p/1527940000
https://eshop.weidmueller.com/p/2810880000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528080000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460810000

Datovy list

W2T 4 DTCA-FT DB

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ ZQV 4N/3 WT Verze

Cislo 2831810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet péli: 41, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 247.8 mm

GTIN (EAN) 4064675417040

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/30 Verze

Cislo 2561580000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet poli: 30, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 181.7 mm

GTIN (EAN) 4050118570113

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/30 BL Verze

Cislo 2561610000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 30, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 181.7 mm

GTIN (EAN) 4050118569971

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/30 RD Verze

Cislo 2561600000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Po&et pélt: 30, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 181.7 mm

GTIN (EAN) 4050118569964

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/32 Verze

Cislo 2561670000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 32, Rozte€ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 193.9 mm

GTIN (EAN) 4050118570175

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/4 Verze

Cislo 1527970000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polh: 4, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332889

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BK Verze

Cislo 2810890000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet poll: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283607

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Verze

Cislo 1528120000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332872

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RD Verze

Cislo 2460800000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 4, Rozte& v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118476224

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 WT Verze

Cislo 2831820000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdll: 20, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 119.7 mm

GTIN (EAN) 4064675417057

MnozZstvi 60 ST
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Typ ZQV 4N/41 Verze

Cislo 2883810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet pola: 41, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 253.9 mm

GTIN (EAN) 4064675848844

MnozZstvi 10 ST

Typ ZQV 4N/41 BK Verze

Cislo 2831890000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 41, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 253.9 mm

GTIN (EAN) 4064675417125

Mnozstvi 10 ST

Typ ZQV 4N/41 BL Verze

Cislo 2883820000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 41, Rozte€ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 253.9 mm

GTIN (EAN) 4064675848851

MnozZstvi 10 ST

Typ ZQVv 4N/41 RD Verze

Cislo 2883840000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 41, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 253.9 mm

GTIN (EAN) 4064675848868

MnozZstvi 10 ST

Typ ZQV 4N/5 Verze

Cislo 1527980000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 5, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

GTIN (EAN) 4050118332759

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/5 BK Verze

Cislo 2810900000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet polG: 5, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283614

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/5 BL Verze

Cislo 1528140000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet poll: 5, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

GTIN (EAN) 4050118333015

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/5 RD Verze

Cislo 2460790000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péli: 5, Rozte& v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

GTIN (EAN) 4050118476217

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/5 WT Verze

Cislo 2831830000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet péli: 41, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 247.8 mm

GTIN (EAN) 4064675417064

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/50 Verze

Cislo 1528130000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet poli: 50, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm

GTIN (EAN) 4050118332902

MnozZstvi 5 ST
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Typ ZQV 4N/50 BL Verze

Cislo 1528240000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet péli: 50, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm

GTIN (EAN) 4050118333121

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/50 RD Verze

Cislo 2460730000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Po&et péld: 50, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm

GTIN (EAN) 4050118476156

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/6 Verze

Cislo 1527990000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 6, Rozte v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

GTIN (EAN) 4050118332919

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/6 BK Verze

Cislo 2810910000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet poll: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283621

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/6 BL Verze

Cislo 1528170000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 32 A, Pocet pdlu: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

GTIN (EAN) 4050118332926

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/6 RD Verze

Cislo 2460780000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet pélu: 6, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

GTIN (EAN) 4050118476200

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/6 WT Verze

Cislo 2831840000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet poll: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4064675417071

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/7 Verze

Cislo 1528020000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 7, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

GTIN (EAN) 4050118332780

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/7 BK Verze

Cislo 2810920000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet péla: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283638

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/7 BL Verze

Cislo 1528180000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdli: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

GTIN (EAN) 4050118333114

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Typ ZQV 4N/7 RD Verze

Cislo 2460770000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 7, Rozte& v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

GTIN (EAN) 4050118476194

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/7 WT Verze

Cislo 2831850000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdli: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4064675417088

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 Verze

Cislo 1528030000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 8, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

GTIN (EAN) 4050118332841

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 4N/8 BK Verze

Cislo 2810930000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet poll: 8, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283645

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 BL Verze

Cislo 1528190000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 32 A, Pocet pdlu: 8, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

GTIN (EAN) 4050118332858

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 RD Verze

Cislo 2460760000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet pélu: 8, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

GTIN (EAN) 4050118476187

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 WT Verze

Cislo 2831860000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet poll: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4064675417095

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/9 Verze

Cislo 1528070000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 9, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

GTIN (EAN) 4050118332797

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/9 BK Verze

Cislo 2831780000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pdla: 20, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 119.7 mm

GTIN (EAN) 4064675417019

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/9 BL Verze

Cislo 1528220000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdli: 9, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

GTIN (EAN) 4050118333107

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Typ ZQV 4N/9 RD Verze

Cislo 2460750000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 9, Rozte& v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

GTIN (EAN) 4050118476170

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/9 WT Verze

Cislo 2831870000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdli: 10, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4064675417101

Mnozstvi 20 ST

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

T
';‘:t‘:%ﬁb
R
e FQ:}}

Nabidka produktd Weidmdiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaéeni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.

Typ WEW 35/2 Verze

Cislo 1061200000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190030230

MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/2 GR Verze

Cislo 1859200000 Bo¢nice, Seda, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4032248411658

MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/2 SW Verze

Cislo 1061210000 Bodnice, &erna, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4032248136278

MnozZstvi 50 ST

Plochy Sroubovak

Plochy $roubovék s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ

Stav katalogu / Nakresy

11


https://eshop.weidmueller.com/p/2460750000
https://eshop.weidmueller.com/p/2831870000
https://eshop.weidmueller.com/p/1061200000
https://eshop.weidmueller.com/p/1859200000
https://eshop.weidmueller.com/p/1061210000

Weidmiiller 3£

W2T 4 DTCA-FT DB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
MnozZstvi 1ST

WS 8/6

WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
~ » znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
f povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
‘ specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
- nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
! tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
- opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno gitelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmiiller
* Pevné drzici a odolny tisk
* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 8/6 MM WS Verze
Cislo 2007160000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391879
MnozZstvi 600 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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DEK 5/6

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK 5/6 MM WS
Cislo 2007120000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392104
Mnozstvi 600 ST

Plus

[CCLLLIEErD]

EEEEEEEEER]]

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodi¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacdek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

* Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/6 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1011320000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248717644
MnozZstvi 1000 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Prazdné
Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
T Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
T | zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
L o Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
| | Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
[ I | dispozici v rliznych sirkach.
""""" ] « Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti
] ¢ Pasky pro rychlou instalaci
[ CCLLLLLLLL | * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
MnozZstvi 1000 ST

Pojistka

Jako pfislusenstvi pro nase Siroké portfolio produktt
j 3 ﬁffﬂ"l’é‘ﬂ se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
- vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)
pro ochranu zafizeni (5x20 mm az 10x38 mm, pojistkové
=~ vlozky E 14 az E 18, jakozZ i automobilové pojistky a
& automatické jistiGe. M&fici krouzky pro driaky pojistky
doplnuji celkové portfolio.

Vseobecné objednaci udaje

Typ G 20/0.10A/F Verze
Cislo 0430300000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190077174
MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/0.20A/F Verze
Cislo 0430400000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190152383
MnoZstvi 10 ST

Typ G 20/0.25A/F Verze
Cislo 0430500000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190153991
MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Typ G 20/0.50A/F Verze

Cislo 0430600000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190046835

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/0.63A/F Verze

Cislo 0439000000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190131210

Mnozstvi 10 ST

Typ G 20/1.00A/F Verze

Cislo 0430700000 Miniaturni pojistka, mzZikovy, 1 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190093877

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/1.60A/F Verze

Cislo 0430800000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190031503

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/2.00A/F Verze

Cislo 0430900000 Miniaturni pojistka, mZikovy, 2 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190123567

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/2.50A/F Verze

Cislo 0431000000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190085513

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/3.15A/F Verze

Cislo 0431100000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190012977

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/4.00A/F Verze

Cislo 0431200000 Miniaturni pojistka, mZikovy, 4 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190022983

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/5.00A/F Verze

Cislo 0431300000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 5 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190185381

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/6.30A/F Verze

Cislo 0431400000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190086053

Mnozstvi 10 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Prislusenstvi

Komplexni ptislusenstvi portfolia Klippon® Connect
dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
montaz pfi dodrzovani pozadovanych norem.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WEP 2T 4 Verze
Cislo 2894240000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 95.5 mm,
objednavky Sitka: 2 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4064675885221
MnozZstvi 20 ST

Typ WEP 2T 4 BK Verze
Cislo 2894260000 Koncova destika pro svorkovnice, derna, Vyska: 95.56 mm, Sitka: 2
objednavky mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4064675885245
MnozZstvi 20 ST

Typ WEP 2T 4 BL Verze
Cislo 2894250000 Koncova destitka pro svorkovnice, Modra, Vyska: 95.56 mm, Sitka: 2
objednavky mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4064675885238
MnozZstvi 20 ST

Drzak pojistky

Drzéak pojistek SIHA rychle proméni rozpojovaci svorku na
svorku pojistkovou. Jednoduse vyjméte rozpojovaci niz a
znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FSPG LED 60-150V BL Verze
Cislo 2869770000 Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, Modra, 6.3 A,
objednavky oto¢né, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623892
MnozZstvi 25 ST

Typ FSPG LED 60-150V BK Verze
Cislo 2869720000 Drz&k na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢erna, 6.3 A, oto¢né,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623830
MnozZstvi 25 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 04:09:38 MEZ
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Typ FSPG LED 30-70V BL Verze

Cislo 2869760000 Drzak na pojistku pro prtchozi modularni svorku, Modra, 6.3 A,
objednavky oto¢né, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623885

MnozZstvi 25 ST

Typ FSPG LED 30-70V BK Verze

Cislo 2869710000 Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢erna, 6.3 A, oto¢né,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623823

Mnozstvi 25 ST

Typ FSPG LED 100-250V BL Verze

Cislo 2869750000 Drzak na pojistku pro priichozi modulérni svorku, Modra, 6.3 A,
objednavky oto¢né, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623878

MnozZstvi 25 ST

Typ FSPG LED 100-250V BK Verze

Cislo 2869700000 Drz&k na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢erna, 6.3 A, oto¢né,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623816

MnozZstvi 25 ST

Typ FSPG LED 10-36V BL Verze

Cislo 2869740000 Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, Modra, 6.3 A,
objednavky oto¢né, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623861

MnozZstvi 25 ST

Typ FSPG LED 10-36V BK Verze

Cislo 2869690000 Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢erna, 6.3 A, oto¢né,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623809

MnozZstvi 25 ST

Typ FSPG BL Verze

Cislo 2869730000 Drz&k na pojistku pro priichozi modularni svorku, Modra, 6.3 A,
objednavky oto¢né, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623854

MnozZstvi 25 ST

Typ FSPG BK Verze

Cislo 2869680000 Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢erna, 6.3 A, oto¢né,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675623793

MnozZstvi 25 ST

Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovacim.
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Weidmiiller 3£

W2T 4 DTCA-FT DB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Vseobecné objednaci udaje

Typ TNHE ZDL2.5 OR VPE 100 Verze
Cislo 2432480000 Odpojovaci packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118443318
MnozZstvi 100 ST

Koddovaci prvky

Zasuvna pripojeni vykonové elektroniky - optimalizovano

pro moderni technologie pohon(, napfiklad startéry

motoru, frekvenéni ménice a servo-fadice.

OMNIMATE Power stanovi nové méritko - se zvySenou

bezpecnosti a inovativnimi feSenimi - napfiklad s

pfipojitelnym stinénim, integrovanymi signalovymi

kontakty a jednoru¢nim ovladanim.

T¥i produktové fady nabizeji dalsi vyhody:

¢ RozSifitelnost orientovanou na aplikace: od
kompaktniho konektoru 4 mm2 pro proud 29 A (IEC)
nebo 20 A (UL) aZ po robustni 16mm?2 konektory na 76
A (IEC) nebo 54 A (UL)

* Neomezené pouzivani az do 1 000 V (IEC) nebo 600 V
(uL)

« Siroké spektrum moznosti montaZe optimalizované
podle aplikace

Nase sluzby:

Navrhnéte si vlastni konektory jednoduse pouzitim

konfiguratoru produktd.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VDS180 SV7.62 Verze
Cislo 1853940000 Zasuvny konektor PCB plug in, PFisluSenstvi, Cerna, Pocet pola: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4032248389513
MnoZstvi 50 ST

Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢cné montaze
standardnich znaéek s rozte&i 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzéaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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Germany
Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Prazdné

] Stitky ZS v osvédéeném formatu Multicard byly specialné

nrm navrzeny pro pouziti s fadou Z. Maji velkou plochu pro
tisk. Pantovy mechanismus navic umoznuje pristup k

'I\:ﬂi{:”ﬁ{: propojk_ém be; demontéie. Ryghlé instalace je zajiéténa_
K tim, Ze jednotlivé Stitky jsou pFipnuty v pascich. Jednotlivé
TTTTTTT] — Stitky jsou snadno oddélitelné.
EEEREEEEEE * Plocha odklopného $titku
: * L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
AR « Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ZS 12/6 MC NE WS Verze
Cislo 1610020000 ZS, Oznadeni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190444600
MnozZstvi 400 ST

Vlastni tisk

Stitky ZS v osvéd&eném formatu Multicard byly specialné
navrzeny pro pouziti s fadou Z. Maiji velkou plochu pro
tisk. Pantovy mechanismus navic umoznuje pfistup k
propojkdm bez demontaze. Rychla instalace je zajisténa
tim, Ze jednotlivé Stitky jsou pfipnuty v pascich. Jednotlivé
Stitky jsou snadno oddélitelné.

* Plocha odklopného Stitku

* Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

J étl’tky v ovérfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZS 12/6 MC SDR Verze
Cislo 1610030000 ZS, Oznadeni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456689
Mnozstvi 80 ST
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Prazdné

. Stitky ZS v osvédéeném formatu Multicard byly specialné
' \ navrzeny pro pouziti s fadou Z. Maiji velkou plochu pro
tisk. Pantovy mechanismus navic umoznuje pristup k
N propojkdm bez demontaze. Rychla instalace je zajisténa
tim, Ze jednotlivé Stitky jsou pFipnuty v pascich. Jednotlivé
A — —_ Stitky jsou snadno oddélitelné.

¢ Plocha odklopného stitku

* Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném forméatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

sy

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZS 30/5 MC NE WS Verze
Cislo 2681880000 ZS, Oznaceni svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118803068
MnozZstvi 200 ST

Vlastni tisk

Stitky ZS v osvéd&eném formatu Multicard byly specialné
navrzeny pro pouziti s fadou Z. Maiji velkou plochu pro
tisk. Pantovy mechanismus navic umoznuje pristup k
propojkdm bez demontaze. Rychla instalace je zajisténa
tim, Ze jednotlivé Stitky jsou pfipnuty v pascich. Jednotlivé
Stitky jsou snadno oddélitelné.

¢ Plocha odklopného stitku

¢ Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZS 30/5 MC SDR Verze
Cislo 2682070000 ZS, Oznaceni svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Podle
objednavky specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118803075
MnozZstvi 40 ST

Odpojovaci zastréky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muize byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k naSim standardnim
odpojovacum.
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Datovy list

W2T 4 DTCA-FT DB

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Typ DTLE 2.5/4

Cislo 2910530000
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

Verze

4099986519466
25 ST

Zamykaci prvek (svorka), Wemid, Cervena

MultiFit

Vseobecné objednaci udaje

MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elasticky povrch umoznuje jednoduchou instalaci.
Tento specialni material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji.

Rozliseni tisku 300 dpi také umoznuje velmi snadno
citelny potisk.Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

¢ Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence
] * Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

e Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

Typ EL KSM 10.6 MM WS 30M Verze

Cislo 2799270000 Oznaceni svorek, 10.6 x 5 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4064675261032

MnozZstvi 18T
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