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Obrazek vyrobku

Zatimco standardni systém M12 vyZzaduje, aby byly
objimky pracné naSroubovany a provozu také prekazi
ochranny kryt proti vibracim, systém M12 Push-Pull fun-
guje s jednim kliknutim, tak jako dobfe znamy systém
zahradnich hadic. SlySitelna funkce aretace zarucuje
bezpecné a spolehlivé pripojeni a také dobré utésnéni.
Nové distributory signald SAI M 12 Push-Pull Ize pouzit se
zasuvnymi konektory M 12, ale také s novymi zasuvnymi
konektory M 12 Push-Pull.

Vseobecné objednaci udaje

Verze s vyvodem M23, 19 poli, M12, M23, 30 V, A-
kédovani, LED: Ano, Iniciacni prvek LED: Ano, Typ
kabelaze: PNP

Cislo objednavky 3023710000

Typ SAI-04D-VP3V-5A-P12L-PNP
GTIN (EAN) 4099986944718

MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 35.2 mm Vyska (v palcich) 1.3858 inch
Sitka 56 mm Sitka (v palcich) 2.2047 inch
Délka 108 mm Délka (v palcich) 4.252 inch
Cista hmotnost 250 g

Teploty

Provozni teplota -25-80°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Bumetrizole (UV-326) 3896-11-5

SCIP

aff684c1-bd47-44d6-8d6¢c-78b6bd 183080

Udaje o pf¥ipojeni

Vystup rozvadéce

s vyvodem M23, 19 pdla Utahovaci moment

M12:0,4 Nm, M23: 2,5

Nm
Standardy
Standardni konektor IEC61076-2-010
Elektrické udaje
Jmenovité napéti, min. 0V Jmenovité napéti, max. 30V
Max. proudova kapacita na slot 4 A Celkem proud 10 A
Proud na signal 2A K dispozici elektricka izolace Ne
Technické udaje kabelu
Pocet pola 5 Vhodné pro nosice kabeld Ne
Vseobecné technické udaje
Stupen kryti prisroubované, IP67 Kédovani zasuvné stanice A-kédovani
Pocet polu 5 Pocet soketli kontaktu 4
P¥ipojovaci zavit M12, M23 Chovani pfi pozaru V-0
LED Ano Iniciaéni prvek LED Ano
Barva LED pro indikaci provozu zelena Barva LED pro 1/0 funkce Zluta
Udaje o materialu
Material O-krouzku FKM, NBR Hlavni material krytu PBT
Material rozvadéce Plast Barva krytu cerna
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Materiél kontaktu CuZn, CuSn Povrch kontaktu Pozlacené
Nosny material kontaktu PA

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Rozmérovy vykres

Detailni vykres

Schéma pola

M23-Schraubanschluss: M23-Schnellanschluss:
Mit O-Ring verwenden O-Ring entfernen
M23 Screw connection: M23 Quick connection:
Use with O-ring Remove O-ring

Schéma polia
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Prazdné

N ESG je vyzkouseny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
‘ rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
—_———— kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
TN ST NN Struény prehled vyhod:
T « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
— pripevnovaci Stitky, v zavislosti na typu
; T c * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
ML dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k listé na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/20 MC NE WS Verze
Cislo 1609940000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4008190203528
Mnozstvi 200 ST

PUSH IN

V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabeld. K uspokojeni téchto poZadavk( nabizi spolec¢nost
Weidmiiller Sirokou fadu zasuvnych konektor( pro vlastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pfipojeni, které jsou velmi pevné a
idealni napfriklad pro strojirenstvi. Zasuvny konektor M 12
nabizi vybér 4 rlznych systému pfipojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAISGP-P-6A-4/8-P12 Verze
Cislo 3153330000 Konektor pfipojitelny v terénu, M12 Push-Pull
objednavky

GTIN (EAN) 4099987636209
MnozZstvi 18T

Typ SAISWP-P-5A-4/8-P12 Verze
Cislo 3153340000 Konektor pfipojitelny v terénu, M12 Push-Pull
objednavky

GTIN (EAN) 4099987636216
MnozZstvi 18T
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M12

vnéjsimi vlivy.

Vseobecné objednaci udaje

Ochranna vika chrani nepfifazené pripojovaci body pred

Typ SAI-SK-M12-PushPull Verze
Cislo 3123470000 Montazni sestavy chranénych komponent, Ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4099987270120
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 20.03.2026 03:48:30 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/3123470000

