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Nové napajeci zdroje PROeco 2. generace maximalizuji
dostupnost automatizaénich aplikaci. Dvanactidilna fada
nabizi standardni funkce: s vysokym vykonem, ucinnosti
a vhodnosti pro mnoho systému. Tfibarevna LED dioda
mimoradné usnadriuje provadéni servisnich Ukon( a inte-
graci zafizeni PROeco. Tato fada je kompatibilni se stejno-
smérnymi UPS, elektronickymi moduly pro monitorovani
zatéze a diodovymi moduly a je vhodna pro vytvareni sys-
tému fizeni spotfeby. Kompaktni typ konstrukce je vhodny
k pouziti v mistech s omezenym prostorem, napf. pro plo-
ché rozvadéce v terénu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Cislo objednavky 3025640000

Typ PRO ECO3 480W 24V 20A I

GTIN (EAN) 4099986952034

Mnoizstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni

€ ’ ® m

usten G UsS

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E255651
C. osvédé&eni (cULus) E258476
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 125 mm Hloubka (v palcich) 4.9212 inch
Vyska 130 mm Vyska (v palcich) 5.1181 inch
Sitka 60 mm Sitka (v palcich) 2.3622 inch
Cist4 hmotnost 1165 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C
Uvedeni do provozu 2-40°C VlIhkost Rel. vihkost 5 - 95 %, bez

kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP

ccb30c6d-a7ac-41ec-a2b4-caa3b47dbe25

Jmenovité adaje UL

C. osvédé&eni (cURus)

E2556561

Vstup

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Rozsah vstupniho napéti AC

3x320..3x575VAC/2x360..2x575 VAC

Doporuc¢ené zaloZni pojistka

4 A / DI, bezpec¢nostni pojistka

6 A, char. B, jisti¢
3..6 A, char. C, jisti¢

Frekvenéni rozsah AC 45...65 Hz

Jmenovité vstupni napéti 3 x400...3 x 500 V AC (vstup o Sirokém rosahu)

Ochrana pred rdzovym napétim Varistor

Pojistka vstupu interni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni

Rozsah vstupniho napéti DC 450..800V DC

Proudova spotreba ve vztahu ke Typ napéti 3fazovy AC

vstupnimu napéti Vstupni napéti 400V
Vstupni proud 08A
Typ napéti 3fazovy AC
Vstupni napéti 500V
Vstupni proud 0.65 A
Typ napéti DC
Vstupni napéti 450V
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Vstupni proud 1.15 A
Typ napéti DC
Vstupni napéti 800V
Vstupni proud 0.65 A

Fazova regulace (typ.) 1%

Jmenovita spotfeba energie 516.1 VA

Nabé&hovy proud (typ.) 7A

Regulace zatizeni (typ.) 2%

Doba spusténi (typ.) 1s

Vystup

Vystupni vykon 480 W

Max. zbytkové zvinéni <50 mVPP / sitka padsma 20 MHz

Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni

Jmenovité vystupni napéti 24V DC

MozZnost paralelniho pfipojeni ano, max. 3

Ochrana pred pretizenim Ano

Vystupni napéti, max. 28V

Vystupni napéti, min. 22V

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni

Vystupni napéti, pozn. (adjustable via potentiometer)

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. 20 A @ 55 °C

Fazova regulace (typ.) 1%

Kapacitni zatéz Neomezené

Cas pfemosténi pfi vypadku sité Cas premosténi p¥i vypadku sité, min. 20 ms
Typ vstupniho napéti AC
Vstupni napéti 400V
Vystupni proud 20A
Vystupni napéti 24V
Cas pfemosténi p¥i vypadku sité, min. 21 ms
Typ vstupniho napéti AC
Vstupni napéti 500V
Vystupni proud 20A
Vystupni napéti 24V

Ochrana proti opacnému napéti

Ano

Jmenovity stejnosmérny vystupni proud

pfi UJmenovity

125 A@70°C

Regulace zatiZeni (typ.)

2%

Doba nabéhuu

<100 ms

Vseobecné udaje

Selhani doby preklenuti AC pfi ljmen.

>20msat3xb00VAC/>20msat3 x400V AC

Stupen udinnosti

Typ.: 92,6% @ 400 V AC, Typ.: 92,2% @ 480 V AC

Vihkost

Rel. vihkost 5 - 95 %, bez kondenzace

Stupen kryti

IP20

Kategorie razového napéti

Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci na svorkovnici TS 35

Verze skfiné

Kov, odolny proti korozi

Ochrana proti zpétnému napéti ze zatéze 30...35 V DC

Uginik Typicky Gg&inik 0.93
Vstupni napéti 400V
Teplota okoli 25°C
Vystupni vykon 480 W

Zemnici svodovy proud, max. 3.6 mA

Ztrata vykonu, volnobéh 4 W

Ochrana pred zkratem Ano
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Ztrata vykonu, jmenovité zatizeni 40W
Ochrana proti prehfivani Ano
EMC / sok / vibrace

Omezeni harmonickych proudd napéti v EN 6 1000-3-2
siti

Hlukové emise v souladu s EN55032 Trida B

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6 0.7 g

Odolnost proti razim IEC 60068-2-27 30 g ve vSech smérech

Test odolnosti proti interferenci podle  EN 6 1000-4-2 (ESD),

normy EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),
EN 61000-4-11
(Dips), IEC 61000-6-1,
IEC 61000-6-2, IEC

61000-6-3, IEC 61000-6-4

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti ] Zavaznost znecisténi 2
Stupen kryti I, s pfipojenim PE Izolaéni napéti, vstup/vystup 4 kV
Napéti izolace, vystup/uzemnéni 3 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV

Elektricka bezpecnost (pouzité normy)

Vybaveni elektrického stroje Podle normy EN 60204

Bezpecné, zvlast nizké napéti SELV acc. to IEC

61010-1, PELV acc. to IEC

61010-2-201

Bezpecnostni transformétory pro Podle EN 61558-2-16
elektrické napajeni ve spinaném rezimu
Data o pFipojeni (signal)
Prafez dratového pfipojeni, flexibilni 1.5 mm?2 Stripping length (Signal) 8 mm
(signal), max.
Prafez dratu, AWG/kemil (signél), max. 14 Prafez dratu, pevny (signal), min. 0.2 mm?2
Prafez dratu, pevny (signél), max. 1.5 mm?2 Prafez dratového pripojeni, flexibilni 0.2 mm?2

(signal), min.
Pocet svorek (signal) 2 Prarez dratu, AWG/kcmil (signal), min. 28 mm?2

Data o pFipojeni (vstup)

Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni

Pocet svorek (vstup) 4 prolL1/L2/L3/PE

Hrot Sroubovaku 0,8x4,0

Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 10 AWG

Prafez vodic¢e, AWG/kcmil (vstup), min. 20 AWG Prafez dratového pripojeni, flexibilni 4 mm?2
(vstup), max.
Prarez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.22 mm?2 Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 6 mm?2
Prarez vodicCe, tuhy (vstup), min. 0.18 mm2 Utahovaci moment, min. (vstup) 0.5 Nm
Délka odizolovani (vstup) 7 mm Utahovaci moment, max. (vstup) 0.6 Nm
Data o pFipojeni (vystup)
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek 5(++/---)
Prarez vodice, AWG/kcmil , max. 10 AWG Prafez vodice, AWG/kcmil , min. 20 AWG
Prafez vodice, pruzny , max. 4 mm? Prafez vodice, pruzny , min. 0.22 mm?2
Prifez vodice, tuhy , max. 6 mm?2 Prafez vodice, tuhy , min. 0.18 mm?2
Délka odizolovani (vystup) 7 mm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Hrot Sroubovaku 0,8x4,0 Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
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Technické udaje
Signalizace
Bezpotencialovy kontakt Ano Zelena LED Provozni napéti OK
Zatizeni kontaktu (spinaci kontakt) max.30VDC/ 1A
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Pay attention to polarity of DC connection

STt

‘Status indicator and status relay

Status Status LED Relay contact (NO)
Faultfree operation:
Ugyr > 90 % of the set voltage green closad
Fault
Ugyr < 85 % of the set voltage red opened
Gverload pre-warming:
lour > 90 % (tolerance: £ 5 %) and yellow closed
Uoyr > 90 % of the set voltage

oy
o
o
-____.-__]—.-_-

25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 T[C]

Datum vytvoreni 15.12.2025 08:47:44 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3£

PRO ECO3 480W 24V 20A 1l Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Plochy Sroubovak

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
MnozZstvi 1ST

KFfiZovy Sroubovak, Pozidriv

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK SLIM PZ1 X 80 Verze
Cislo 2749670000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka &epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896411
MnozZstvi 18T

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici
4 a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
g bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastréky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WEW 35/1 VO GF SW Verze
Cislo 1478990000 Bog&nice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 12 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286892
MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze
Cislo 1479000000 Boénice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779
MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/1 SW Verze
Cislo 1162600000 Bognice, &erna, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 12 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4032248972630
Mnozstvi 50 ST

Instalace

Vseobecné objednaci udaje

Montazni pfisluSenstvi pro spinané zdroje Weidmiiller.

Typ MTA 45 BK Verze
Cislo 1962250000 Electronics housings, Mounting flange, Accessories
objednavky

GTIN (EAN) 4032248642465
MnozZstvi 30 ST
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