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Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v8echny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt( zahr-
nuje predem sestavené konektory od 1 do 10 péla a moz-
nost individualni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni fle-
xibilita pro kazdou aplikaci. PfizpGsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?, 24
A, 800V, Poget piipojeni: 1, Podet polt: 1, Sitka:
5.1 mm

Cislo objednavky 3030250000
Typ SPG 2.5/1

GTIN (EAN) 4099986973275
MnozZstvi 50 items
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Technical data

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 42.5 mm Hloubka (v palcich) 1.6732 inch
Vyska 16.5 mm Vyska (v palcich) 0.6496 inch
Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch
Cist4 hmotnost 369g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...55 °C Okolni teplota -5 °C...40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet potencial 1

Pocet Urovni 1

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova

Barva provoznich prvku Zelena Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Data hodnoceni

Jmenovity prafez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 800V

Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 24 A

Proud pfi maximu vodi¢ 24 A Standardy V souladu s normou IEC
60947-7-1

Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 mW Kategorie radzového napéti I}

60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14

Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni SNAP IN Pocet pfipojeni 1

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.34 mm?2

Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prarez pripojeni vodice, jemné splétany 0.34 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.34 mm2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.34 mm2

max. min.

Prifez pfipojeni vodica, splétané, max. 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.34 mm?2

Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 2.5 mm?2 0.34 mm?2

max.

Prafez pfipojeni vodicCe, pevné jadro,

min.
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Vseobecné

Pocet pola 1 Prarez propojeni AWG, max. AWG 14

Prirez propojeni AWG, min. AWG 22 Standardy V souladu s normou IEC
60947-7-1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90
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WS 8/5

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ WS 8/5 MM WS
Cislo 2007150000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392029
MnozZstvi 800 ST

WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Weidmueller, Bila

DEK 5/5

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. DalSi vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotiebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MM WS Verze
Cislo 2007110000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391862
MnozZstvi 800 ST

Prazdné

- Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
[LLLLLTIITTIT ‘ Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZit i
‘ s fadami | a Z. Velka plocha na znadeni umozniuje dlouhé
\ fetézce znakd, ale také viceradkovy text.
\ §t|’tky WS jsou idealni na znac¢eni pomoci dlouhych
(ILIILL] ”‘ fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard
je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
(L J plotteru.
(T * Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
¢ Stitky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 8/5 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1951870000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248631605
MnoZstvi 600 ST

Typ WS 8/5 MC NE WS Verze
Cislo 1640740000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190279103
MnozZstvi 720 ST

Typ DEK 5/5 S MC NE WS Verze
Cislo 1341620000 Dekafix, Oznadeni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118145793
Mnozstvi 400 ST

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
MnozZstvi 1000 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny riizné systémy pfipojeni. Rozsah produktt
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 poéla a
moznost individudIni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni
flexibilita pro kazdou aplikaci. Pfizplsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Typ APGSR 2.5/4 - 8P
Cislo 2457600000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472929
MnozZstvi 25 ST

Verze

Odlehéeni tahu (svorka), Wemid, Oranzova

Typ APGSR 2.5/4 - 4P
Cislo 2457590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472967
MnozZstvi 25 ST

Verze

Odlehéeni tahu (svorka), Wemid, OranZova

Typ APGSR 2.5/4
Cislo 2457580000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472998
MnozZstvi 25 ST

Verze

Odlehceni tahu (svorka), Wemid, Oranzova

Typ APGLE 2.5/4
Cislo 2457570000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118473100
MnozZstvi 25 ST

Verze

Zamykaci spony (svorka), Wemid, Oranzova

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'Y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4
Cislo 1276300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST

Verze

Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, Pocet

ptipojeni: 2, Poget pola: 1, Sitka: 9 mm
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