Datovy list

PRO CP 20W 24V 0.8A

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nova napajeci jednotka PRO CP 20 W byla vyvinuta pro
pouziti v budovach. Nap4ji zafizeni pfipojena k inteligent-
nimu méfi¢i napétim v rozsahu 12 V nebo 24 V. Patfi sem
napf. router a rozdélova¢ LMN. Stupen kryti IP 30 a schva-
leni podle normy EN 60335 zarucuji bezpecné pouzivani
a zamezuji kontaktu nepovolanych osob se zafizenim. Diky
mimoradné malym rozmériim 30 mm je napajeci zdroj
zcela skryty v prostoru pro dalsi oblasti pouziti (RFZ).

Vseobecné objednaci udaje

Verze Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Cislo objednavky 3033220000

Typ PRO CP 20W 24V 0.8A

GTIN (EAN) 4099986986091

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 26.11.2025 01:24:50 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 29.5 mm Hloubka (v palcich) 1.1614 inch

Vyska 83 mm Vyska (v palcich) 3.2677 inch

Sitka 26.5 mm Sitka (v palcich) 1.0433 inch

Cista hmotnost 79¢

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..90°C Vlhkost pfi teploté pfi skladovani 95 %, bez kondenzace
Provozni teplota -35°C..50°C VlIhkost pfi provozni teploté 20 az 90 % RH

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c40c4197-e4ff-4¢59-8a6f-82632592ebb9
Vstup

Pfipojovaci systém

Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem

Rozsah vstupniho napéti AC 85..305VAC

Frekvenc¢ni rozsah AC 47..63 Hz

Jmenovité vstupni napéti 100az 277 VAC

Pojistka vstupu Pomala pojistka 2 A (interni)

Vstupni proud 450 mA

Vstupni elektricka sila, max. AC/DC

Spoustéci proud Teplota pfi studeném startu 25°C
Vstupni napéti 100V
Typ napéti AC
Spoustéci proud, max. 20 A
Teplota pfi studeném startu 25°C
Vstupni napéti 230V
Typ napéti AC
Spoustéci proud, max. 40 A
Teplota pfi studeném startu 25°C
Vstupni napéti 277V
Typ napéti AC
Spoustéci proud, max. b0 A

Spickovy proud Vstupni napéti 100V
Typ napéti AC
Nabéhovy proud integrovany 0.15 A?s
Vstupni napéti 230V
Typ napéti AC
Nabéhovy proud integrovany 0.3 A%s
Vstupni napéti 277V
Typ napéti AC
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Nabéhovy proud integrovany 0.35 A?s
Jmenovita spotfeba energie 22.99 VA
Nabéhovy proud (typ.) 40 A
Regulace zatizeni (typ.) 2%
Doba spusténi (typ.) 150 ms
Vystup
Vystupni vykon 20W
Max. zbytkové zvinéni 240 mVss
Jmenovité vystupni napéti 24V DC*3%
Ochrana pred pretizenim 120 ... 180 %, reZim vypnuti
Vystupni napéti, max. 2472V
Vystupni napéti, min. 23.28V
Vystupni proud, max. 833 mA
Kapacitni zatéz 3,000 pF
Cas pfemosténi pfi vypadku sité Cas pfemost&ni pfi vypadku sité, min. 8 ms
Typ vstupniho napéti AC
Vstupni napéti 100V
Vystupni proud 833 mA
Vystupni napéti 24V
Cas premosténi p¥i vypadku sit&, min. 30 ms
Typ vstupniho napéti AC
Vstupni napéti 230V
Vystupni proud 833 mA
Vystupni napéti 24V
Cas pfemost&ni pfi vypadku sit&, min. 50 ms
Typ vstupniho napéti AC
Vstupni napéti 277V
Vystupni proud 833 mA
Vystupni napéti 24V
Regulace zatizeni (typ.) 2%
Vseobecné udaje
Standardy EN 60335-1 Stupen kryti IP30
Kategorie razového napéti [} Sitka budovy 26.5 mm
Vyska budovy 83 mm Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci Vodorovné na DIN listu
TS 35, horni a dolni 50
mm volny proud vzduchu,
vzdalenost 10 mm od
sousednich podsestav.,
U montéazni listy TS 35
je tfeba dodrzet 50 mm
volny prostor nad a pod
pfistrojem pro volny pfivod
vzduchu.
Stupen uGcinnosti (typ.) 87 % Ztrata vykonu, volnobéh 100 mW
Ochrana pred zkratem Ano

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti

95 %, bez kondenzace

I} Vihkost pfi teploté pri skladovani

Stupen kryti

Izolaéni napéti, vstup/vystup

4 kV

Elektricka bezpecnost (pouzZité normy)

Bezpecné, zvlast nizké napéti

SELV v souladu s EN
62368-1

Bezpecnostni transformatory pro
elektrické napajeni ve spinaném rezimu

Podle EN 61558-2-16
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Data o pFipojeni (vstup)

Pfipojovaci systém Pfipojeni PUSH IN Pocet svorek (vstup) 2 (L,N)

s akénim ¢lenem
Prafez vodice, AWG/kemil (vstup), max. 12 AWG Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 26 AWG
Prafez dratového pfipojeni, flexibilni 2.5 mm?2 Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.2 mm?2
(vstup), max.
Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, tuhy (vstup), min. 0.2 mm?2
Délka odizolovani (vstup) 10 mm

Data o pFipojeni (vystup)

Pocet svorek 2(+/-) Prafez vodice, AWG/kcmil , max. 14 AWG
Prafez vodice, AWG/kcmil , min. 28 AWG Prafez vodice, pruzny , max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, pruzny , min. 0.14 mm?2 Priifez vodice, tuhy , max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, tuhy , min. 0.2 mm? Délka odizolovani (vystup) 10 mm
Signalizace

Zelena LED Provozni napéti OK

Zaruka

Casovy interval 2 roky

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002540 ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01 ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01 ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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BLF 5.08HC/90 SN

Vseobecné objednaci udaje

Stejné spolehlivy jako milionkrat osvédceny original, ale

s inovativnimi drobnostmi:

BLF 5,08HC PUSH IN verze konektoru samice BLZP

5,08HC se nelisi jen v systému pfipojeni; je také

kompaktnéjsi. Inovativni pruzinovy systém pripojeni

PUSH IN spole¢nosti Weidmiiller predstavuje budoucnost

snadného pfipojeni vodic¢u bez potieby naradi. HC =

Vysoky proud.

Co se vSestrannosti ty¢e, BLF 5,08HC ji poskytuje stejné,

jako jeho predchtdce:

¢ 3 ozkousené sméry vyvodu vodic¢e poskytuji obvyklou
flexibilitu pro feSeni zamérena na aplikaci

* 4 varianty priruby a patentovana uvolnovaci zapadka
umoznuji zaloZzeni konceptu zamykani na pozadavcich
uZivatele

* Pouziti kombinace BLF 5,08HC a SL 5,08HC dociluje
maximalnich jmenovitych specifikaci

Typ BLF 5.08HC/03/90 SNOR ... Verze

Cislo 2766910000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 3, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4064675022527 Box

MnozZstvi 120 ST
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