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Kabel LMN, RJ12 / RJ12, kroucené dvojlinka, vhodny pro
aplikace inteligentniho méfeni, nestinény

Vseobecné objednaci udaje

Verze Propojovaci kabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3
m, 6 kV

Cislo objednavky 3036970003

Typ IE-C5GO6LBO003F40F40-X-K6KV

GTIN (EAN) 4099986998896

Mnoizstvi 30 items

Datum vytvoreni 13.07.2026 11:06:02 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS

Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka

0.3 m

Délka (v palcich)

11.811inch

Cista hmotnost

0.6g

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

-20°C..60°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Vyhovujici

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné standardy

Standardni konektor TIA-1096-A Pfislusenstvi komunikaéniho kabelu VDE-AR-N 4100:2019-04
specificky podle aplikaci

Elektrické vlastnosti kabelu
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV Provozni napéti b0V
Odpor izolace =100 MQ Kategorie Cat.3
Jmenovity proud 1A Doba propagace signalu 5.45 ns/m
Izolaéni napéti, max. 500V
Konektor, pravy
Zastrcka vpravo RJ12, IP20, Kontakt

samec, primy, konektor,

nestinéné
Konektor, vievo
Zastrcka vlevo RJ12, IP20, Kontakt

samec, primy, konektor,

nestinéné
Mechanické a materialové vlastnosti kabelu
Odolnost vici olejiim No Barevny Modra
Halogen Ne Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC

60332-1

Struktura kabelu
Pramér plasté 4.8 mm Barva oplasténi Modra
Priifez 3x2xAWG 24/7 Stinéni U/UTP
Pocet vodicu 6 Prafez izolace 1T mm
Izolace PE Prameér plasté, max. 4.95 mm
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Pramér plasté, min.

4.65 mm

Material plasté

LSZH

Rozvrzeni kabelu

Dvojita izolace podle VDE
0603-100

Zastrcka

Zastrcka vpravo

RJ12, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,

Zastrcka vlevo

RJ12, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,

nestinéné nestinéné
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Schéma pFipojeni Vykres

P1 568B P2

1 1 White / Orange

2 2 Orange

3 3 White / Green % =T ;Eﬁ
6 6 Green

4 4 Blue

5 5 White / Blue
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