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Nékteré aplikace poZaduji, aby zasuvné a modularni
feSeni bylo flexibilnéj$i nebo usnadriovalo instalaci. Tam,
kde musi byt kompletni funkéni jednotky zhotoveny pre-
dem nebo vyménény, jsou vyZzadovany modularni a fle-
xibilni systémy pripojeni. NaSe zasuvné svorkovnice lze
rychle sestavit a jsou kompletné testovany jiz z vyroby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvna svorkovnice, SNAP IN, zelena / Zluta, 2.5
mm?, Pocet pfipojeni: 4, Pocet trovni: 2, TS 35

Cislo objednavky 3051920000

Typ SPGTB 2.5 2T PE 4C/2

GTIN (EAN) 4099987021715

Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 12:50:44 MEZ
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Technické udaje
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Schvaleni

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 51.7 mm Hloubka (v palcich) 2.0354 inch

Vyska 96 mm Vyska (v palcich) 3.7795 inch

Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch

Cista hmotnost 17.33g

Teploty

Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutnd koncové deska Ano Pocet urovni 2

Pocet svérnych bodu na Groven 2 Urovné propojené interné Ano

Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne

PE funkce Ano Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny zelena / zluta

Barva provoznich prvku Zelena Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Prichytka Ne

Typ upevnéni Prichytka Typ montaze TS 35

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti k sousedni svorce 800V

Jmenovité DC napéti 800V Standardy IEC 60947-7-2

Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité napéti k sousedni svorce pfi 6 kV
impulzu

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 mW Kategorie razového napéti 1l

60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pripojeni, dalsi pfipojeni

Ize zapojit
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Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
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Meéfidlo podle IEC 60947-1 A2 Prarez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 10 mm
Typ pfipojeni SNAP IN Pocet pfipojeni 4

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.34 mm?2
Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.34 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.34 mm2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.34 mm2
max. min.

Prlrez pfipojeni vodica, splétané, max. 2.5 mm?2 Prarez pripojeni vodica, splétané, min.  0.34 mm?2
Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 2.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.34 mm?2
max. min.

Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 12 Pratez propojeni AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-2 Nosna lista TS 356
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, PocCet
objednavky pfipojeni: 2, Po&et pold: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 20.03.2026 12:50:44 MEZ
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