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Podobné ilustraci

Jednotliva relé v ramci fady CUBESERIES CRI s testova-

cim tlacitkem Jednotliva relé v rdmci fady CUBESERIES

CRI

* Ridi napéti v rozsahu 12 - 110 VDC a 24 - 230V AC

¢ 1 prepinaci kontakt (16 A)

¢ S testovacimi tlacitky s barevnym kédovanim (AC civka:
oranzova, DC civka: modra)

¢ S mechanickym stavovym indikatorem

Vseobecné objednaci udaje

Verze CUBESERIES, Relé, Pocet kontaktt: 1, CO contact
AgNi, Jmenovité fidici napéti: 230 V AC, Trvaly
proud: 16 A, Zasuvné pripojeni Plug-in, Testovaci
tlacitko k dispozici: Ano

Cislo objednavky 3052410000
Typ CRI10730T

GTIN (EAN) 4099987022248
MnozZstvi 10 items

Creation date 16.03.2026 12:12:49 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/3052410000

CRI10730T

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
Schvaéleni
3P A=\ @

u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E223474
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 25.5 mm Hloubka (v palcich) 1.0039 inch
Vyska 29 mm Vyska (v palcich) 1.1417 inch
Sitka 13 mm Sitka (v palcich) 0.5118 inch
Cista hmotnost 159
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..70°C Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota VlIhkost 35...85 % RH (pfi okolni

teploté)

Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7cl
pouzitelné/znadmo)
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Jmenovité adaje UL
C. osvédéeni (cURus) E223474
Ridici strana
Jmenovité Fidici napéti 230V AC Jmenovity proud AC 3.3 mA
Jmenovité vykonové udaje 0,75 VA Odpor civky 32500Q £ 15 %
Ukazatel stavu Ne
Strana zatéze
Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 16 A
Max. €etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Max. spinaci napéti, AC 250V
Max. spinaci napéti, DC 250V Spickovy proud 24 A/ 20 ms
AC spinaci vykon (odporovy), max. 4000 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 384 W@ 24V
OdloZeni zapnuti <20 ms OdloZeni vypnuti <16 ms

Typ kontaktu

1 CO contact (AgNi)

Mechanicka Zivotnost 1 x 106 switching cycles

Min. spinaci vykon

1M0mA@ 12V, 100 mA @
5V

Obecné udaje

Provozni nadmofrské vyska <2000 m, nad hladinou Testovaci tlacitko k dispozici Ano
more
Verze testovaciho tlacitka Testovaci tlagitko s aretaci, Indikator pozice mechanického Ano

Testovaci tlacitko bez
aretace

prepinace
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Barevny Transparentni Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Koordinace izolace

Jmenovité napéti 260V Zavaznost znecisténi 3

Kategorie rdzového napéti I} Skupina izolaéniho materialu llla

Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, =28 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 5 kVeff / 1 min

kontrolni strana - strana zatéze

strana zatéze

Dielektrickéd pevnost otevieného

kontaktu

1 kVeff / 1 min

Impulse withstand voltage

6 kV (1,2/50 ps)

Impulzni vydrzné napéti u okolnich

kontaktd

4KV (1.2/50 ps)

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédéeni (CSA) 607226-80220633 C. osvédéeni (VDE) 40057912
C. osvédé&eni (cURus) E223474

Data pripojeni

Metoda pripojeni vodice Zasuvné pfipojeni Plug-in Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Creation date 16.03.2026 12:12:49 MEZ

Catalogue status / Drawings



CRI10730T

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connection diagram Graph
14(8) 24(5) DC load breaking capacity
Resistive load
O O =300
117)  21(4) S 00
\: v S0 <
12(6)  22(3) 8
O O & )
40 N
30
\\55_-_
2 —
I001 02 05 1 2 5 10 1620
Al ( ! ) /-\2(2) ) ' ’ Switching current [A]
Graph Graph
Electrical Endurance at AC Coil Operating Range AC
Resistive load of 250VAC 14 T "
é [ = No load
= g 183 ~—_ Rated load in AC1 category|
£ o —
5 812 té\ e —
2 s 1T
B 10 \\ Fu ) | ——
é \ 10 Recommended range |
= ‘ ’ /\/
\ ” // |
0 T~ 08—
07
06 | |
10¢
i 5 i § R T T T 010 20 30 40 50 60 70 80
Switching current [A] Ambient temperature [°C]
Dimensional drawing
29 mm 13mm
£
£
1]
Yo}
o~
g
ST TTT T 1

Creation date 16.03.2026 12:12:49 MEZ

Catalogue status / Drawings



Weidmiiller 3t

CRI10730T Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Miscellaneous

Type code CUBESERIES relay versions

oot IO

Additional function
Product family

C  CUBESERIES

D Free wheel diode
No protective circuit

Product type L LED available

R Relay —— - NolLED available
Relay design T Test button

| Interface Pinning - No test button

M Multiple Pinning Input volt
nput voltage

Contact type 012 12vDC
1 1C0 024 24vVDC
2 2C0 048 48VvDC
4 4CD 110 110vDC
h24 24VAC
Contact material 615 115V AC
0 AgNi ‘
ghi | 730 230VAC
Type codes
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Bezpecénostni moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ CXX RC 53
Cislo 3053400000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023184
MnozZstvi 20 ST

Verze
CUBESERIES, RC prvek, Jmenovité fidici napéti: 110...230 V AC,
Zasuvné pripojeni Plug-in

LED

Vseobecné objednaci udaje

Typ CXX L 63G
Cislo 3053460000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023245
MnozZstvi 20 ST

Verze

CUBESERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 110...230 V UC,

Zasuvné pripojeni Plug-in

Typ CXX L 63R
Cislo 3053450000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023238
Mnozstvi 20 ST

Verze

CUBESERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 110...230 V UC,

Zasuvné pripojeni Plug-in
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Bezpecénostni moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ CXXV 73 Verze
Cislo 3053490000 CUBESERIES, Ochranny varistor, Jmenovité fidici napéti: 220...240 V
objednavky AC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023276
MnozZstvi 20 ST

Reléové patice

Reléové zasuvky pro CUBESERIES CRI

¢ Verze 2 vystupu CO pro 1 relé CO a 2 relé CO

* Sroubové pfipojeni a pfipojeni PUSH IN

e Zasuvky PUSH IN s Sirokym tlakem pro Sroubovéaky do
velikosti ¢epele 1,0 x 5,5 mm.

¢ RGzné moznosti propojeni

» Odpovidajici pfislusenstvi, jako jsou propojeni,
pridrZzovaci spona a LED moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ CSIP 2CO Verze
Cislo 3052570000 CUBESERIES, Reléova patice, Pocet kontaktu: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 8 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4099987022408
MnozZstvi 20 ST

Typ CSI S 2CO Verze
Cislo 3052590000 CUBESERIES, Reléova patice, Pocet kontakt(: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 8 A, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 4099987022422
Mnozstvi 10 ST
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Vseobecné objednaci udaje

KFizové propojeni zasuvek v ramci D-SERIES CRI.

* Verze s cervenym a modrym plastem pro kédovani
potencialu

Verze pro zasuvky PUSH IN:

¢ Propojeni 8 pint pro A1 a A2 civky

¢ Dvoupolova propojka pro pfipojeni k sousednim
zadsuvkam

¢ Dvoupdlova propojka pro pfipojeni vystupnich kanald v
rdmci jedné zasuvky

Verze pro Sroubovaci zasuvky:

» Kfizové propojeni s 8 piny pro zapojeni do sousednich
zasuvek

Typ CXI CCP 2P BL Verze

Cislo 3052660000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022484

MnozZstvi 20 ST

Typ CXI CCP 2P RD Verze

Cislo 3052650000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022477

MnozZstvi 20 ST

Typ CXI CCP 8P BL Verze

Cislo 3052700000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022507

MnozZstvi 10 ST

Typ CXI CCP 8P RD Verze

Cislo 3052690000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022491

MnozZstvi 10 ST

Typ CXI CCS 8P GY Verze

Cislo 3052620000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022446

Mnozstvi 28T

Uchytné spony

P¥idrzné svorky pro relé CUBESERIES CRI.

Plastova ptichytna spona:

* S funkci vysouvani relé

¢ Oznacovani otvort pro znackovace MultiFit

* Vhodné na relé s testovacim tlacitkem i bez néj

Kovové prichytna spona:

* Pro pevné uchyceni relé v zasuvce

* Individualni verze pro relé s testovacimi tla¢itky a bez
néj

Creation date 16.03.2026 12:12:49 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/3052660000
https://eshop.weidmueller.com/p/3052650000
https://eshop.weidmueller.com/p/3052700000
https://eshop.weidmueller.com/p/3052690000
https://eshop.weidmueller.com/p/3052620000

Data sheet
CRIT10730T

Accessories

Vseobecné objednaci udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CXICLIP P
3052710000

4099987022514
10 ST

Verze
CUBESERIES, Prichytka

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CXI CLIP HM
3052640000

4099987022460
10 ST

Verze
CUBESERIES, Prichytka

Propojky

Vseobecné objednaci udaje

K¥izové propojeni zasuvek v ramci D-SERIES CRI.

* Verze s Cervenym a modrym plastem pro kédovani
potencialu

Verze pro zasuvky PUSH IN:

* Propojeni 8 pinl pro A1 a A2 civky

* Dvoupodlova propojka pro pripojeni k sousednim
zasuvkam

¢ Dvoupolova propojka pro pfipojeni vystupnich kanald v
rdmci jedné zasuvky

Verze pro Sroubovaci zasuvky:

* Kfizové propojeni s 8 piny pro zapojeni do sousednich
zasuvek

Typ CXX JMP 2P BL Verze

Cislo 3053260000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023085

MnozZstvi 30 ST

Typ CXX JMP 2P RD Verze

Cislo 3053250000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023078

MnoZstvi 30 ST
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Reléové patice

Reléové zasuvky pro CUBESERIES CRI

¢ Verze 2 vystupu CO pro 1 relé CO a 2 relé CO

* Sroubové pfipojeni a pfipojeni PUSH IN

e Zasuvky PUSH IN s Sirokym tlakem pro Sroubovaky do
velikosti ¢epele 1,0 x 5,5 mm.

¢ RGzné mozZnosti propojeni

* Odpovidajici pfisluSenstvi, jako jsou propojeni,
pridrzovaci spona a LED moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ CSIP2CO Verze
Cislo 3052570000 CUBESERIES, Reléova patice, Po¢et kontakt(: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 8 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4099987022408
MnozZstvi 20 ST

Typ CSIS 2CO Verze
Cislo 3052590000 CUBESERIES, Reléova patice, Pocet kontaktu: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 8 A, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 4099987022422
MnozZstvi 10 ST
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