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Reléové zasuvky pro relé CUBESERIES CRM

¢ Verze 4 vystupt CO pro 2 relé CO a 4 relé CO

+ Sroubové pripojeni a pripojeni PUSH IN

e Zasuvky PUSH IN s Sirokym tlakem pro Sroubovéaky do
velikosti ¢epele 1,0 x 5,5 mm.

¢ RGzné mozZnosti propojeni

* Odpovidajici pFislusenstvi, jako jsou propojeni, pfidrzo-
vaci spona a LED moduly

Vseobecné objednaci udaje

Verze

CUBESERIES, Reléova patice, PoCet kontaktt: 4,
CO contact, Trvaly proud: 8 A, PUSH IN

Cislo objednavky

3053140000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

CSM P 4CO
4099987022965
10 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E223759
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 45.9 mm Hloubka (v palcich) 1.8071 inch
Vyska 97 mm Vyska (v palcich) 3.8189 inch
Sitka 31 mm Sitka (v palcich) 1.2205 inch
Cista hmotnost 759
Teploty
Skladovaci teplota Okolni teplota -40°C..70°C

Provozni teplota Vlhkost Rel. vihkost 40 °C / 93 %,
bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Jmenovité udaje UL
C. osvédé&eni (cURus) E223759
Ridici strana
Ukazatel stavu Ne
Strana zatéze
Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 12A@2C0O;8A@4CO
Max. spinaci napéti, AC 300V Typ kontaktu 4 CO contact
Obecné udaje
Provozni nadmofrska vyska < 2000 m, nad hladinou mofe
Nosna lista TS 35
Barevny cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Objimka
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Koordinace izolace
Zavaznost znecisténi 2 Kategorie rdzového napéti 1l
Skupina izolaéniho materialu llla Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVeff / 1 min.

strana zatéze
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Technické udaje

Dielektricka pevnost sousednich 3 kVeff / 1 min. Dielektricka pevnost k montazni listé 3 kVeff / 1 min.
kontakt
Impulse withstand voltage 3kV Stupen kryti IP20
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvédéeni (CSA) 607178-80219312 C. osvédéeni (cURus) E223759
Data pFipojeni
Metoda pfipojeni vodice PUSH IN Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm
Rozsah sevreni, jmenovité pFipojeni 1.5 mm? Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm? Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2
Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 20 Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 24
max. min. (AWG)
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 16 Priifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1 mm?2
max. (AWG) s koncovkami DIN 46228/4, max.
Dvojdutinka, max. 1.5 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Schéma pFipojeni

Dimensional drawing
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Miscellaneous

5.64 mm

16.5 mm

Miscellaneous

Insert flexible and solid cables
Stranded with ferrule Stranded without
{0 solid & ferrule

actuator

Stranded wires without ferrule can be
inserted by pushing down the actuator
using a screwdriver.

Solid wires can be inserted
without opening the terminal.

Removal of cables

§ ((jooq) Stranded with ferrule
§f & Stranded without ferrule
§ €D Solid

the wire.
actuator

1 - Push the actuator with
a screwdriver to remove
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Miscellaneous

Type code CUBESERIES socket versions

Product family
C CUBESERIES

Product type
S Socket

Relay designs
I Interface Pinning

M Multiple Pinning

LIOI0] O [

[

Number of contacts
2C0 2 Changeover
4C0 4 Changeover

Connnection type
Screw
P PUSH IN

Datum vytvoreni 07.12.2025 10:16:23 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3t

CSMP4CO Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Propojky

Vseobecné objednaci udaje

Typ CXX JMP 2P BL Verze
Cislo 3053260000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023085
MnozZstvi 30 ST

Typ CXX JMP 2P RD Verze
Cislo 3053250000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023078
MnozZstvi 30 ST

LED

Vseobecné objednaci udaje

Typ CXXL61G Verze
Cislo 3053420000 CUBESERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 6...24 V UC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023207
Mnozstvi 20 ST

Typ CXXL61R Verze
Cislo 3053410000 CUBESERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 6...24 V UC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023191
MnozZstvi 20 ST

Typ CXXL 62G Verze
Cislo 3053440000 CUBESERIES, LED modul, Jmenovité Fidici napéti: 24...60 V UC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023221
MnozZstvi 20 ST
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Typ CXXL62R Verze

Cislo 3053430000 CUBESERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 24...60 V UC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023214

MnozZstvi 20 ST

Typ CXX L 63G Verze

Cislo 3053460000 CUBESERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 110...230 V UC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023245

Mnozstvi 20 ST

Typ CXXL63R Verze

Cislo 3053450000 CUBESERIES, LED modul, Jmenovité Fidici napéti: 110...230 V UC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023238

MnozZstvi 20 ST

LED a nulova dioda

Vseobecné objednaci udaje

Typ CXX LD 41G Verze

Cislo 3053310000 CUBESERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité fidici napéti:
objednavky 6...24 V DC, Zasuvné pfipojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023115

MnozZstvi 20 ST

Typ CXX LD 41R Verze

Cislo 3053290000 CUBESERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité fidici napéti:
objednavky 6...24 V DC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023108

MnozZstvi 20 ST

Typ CXX LD 42G Verze

Cislo 3053340000 CUBESERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité Fidici napéti:
objednavky 24...60 V DC, Zasuvné pfipojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023139

MnozZstvi 20 ST

Typ CXX LD 42R Verze

Cislo 3053320000 CUBESERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité fidici napéti:
objednavky 24..60V DC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023122

MnozZstvi 20 ST

Typ CXX LD 43G Verze

Cislo 3053360000 CUBESERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité fidici napéti:
objednavky 110...230 V DC, Zasuvné pfipojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023153

Mnozstvi 20 ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 10:16:23 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/3053430000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053460000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053450000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053310000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053290000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053340000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053320000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053360000

Datovy list

CSMP4CO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CXXLD 43R
3053350000

4099987023146
20 ST

Verze

CUBESERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité fidici napéti:

110...230 V DC, Z&asuvné pripojeni Plug-in

Bezpeénostni moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ CXXD 21N Verze

Cislo 3053270000 CUBESERIES, Nulovéa dioda, Jmenovité Fidici napéti: 6...230 V DC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023092

MnozZstvi 20 ST

Typ CXXRC51 Verze

Cislo 3053370000 CUBESERIES, RC prvek, Jmenovité fidici napéti: 6...24 V UC, Zasuvné
objednavky pfipojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023160

MnozZstvi 20 ST

Typ CXXRC 52 Verze

Cislo 3053390000 CUBESERIES, RC prvek, Jmenovité fidici napéti: 24...60 V UC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023177

MnozZstvi 20 ST

Typ CXXRC 53 Verze

Cislo 3053400000 CUBESERIES, RC prvek, Jmenovité fidici napéti: 110...230 V AC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023184

Mnozstvi 20 ST

Typ CXXV 71 Verze

Cislo 3053470000 CUBESERIES, Ochranny varistor, Jmenovité fidici napéti: 6...24 V AC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023252

MnozZstvi 20 ST

Typ CXXV 72 Verze

Cislo 3053480000 CUBESERIES, Ochranny varistor, Jmenovité fidici napéti: 110...130 V
objednavky AC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023269

MnozZstvi 20 ST
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Typ CXXV 73 Verze

Cislo 3053490000 CUBESERIES, Ochranny varistor, Jmenovité fidici napéti: 220...240 V
objednavky AC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4099987023276

MnozZstvi 20 ST

Propojky

Vseobecné objednaci udaje

Typ CXM CCP 2P BL Verze

Cislo 3053230000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023054

MnozZstvi 20 ST

Typ CXM CCP 2P RD Verze

Cislo 3053220000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023047

MnozZstvi 20 ST

Typ CXM CCP 8P BL Verze

Cislo 3053210000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023030

MnozZstvi 10 ST

Typ CXM CCP 8P RD Verze

Cislo 3053200000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023023

Mnozstvi 10 ST

Uchytné spony

Pridrzné svorky pro relé CUBESERIES CRI.
Plastova ptichytna spona:

e S funkci vysouvani relé

¢ Oznacovani otvortd pro znackovace MultiFit

* Vhodné na relé s testovacim tlacitkem i bez néj
Kovova prichytna spona:

* Pro pevné uchyceni relé v zasuvce

Datum vytvoreni 07.12.2025 10:16:23 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ CXM CLIP M Verze
Cislo 3053190000 CUBESERIES, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023016
MnozZstvi 25 ST

Typ CXM CLIP P Verze
Cislo 3053240000 CUBESERIES, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023061
MnozZstvi 10 ST

PrisluSenstvi

Systémové pfislusenstvi

Objevte Sirokou nabidku pfislusenstvi pro vas systém
u-remote - idedalni dopInék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilng&jsi aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EBK-ACC Verze
Cislo 1346610000 End bracket, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118151596
MnozZstvi 5 ST

ESG-FO 8/20

Zaruc€ena dlouha Zivotnost: ESG

étl’tky v nékolika barvach a formatech maiji silnou lepivou
vrstvu k zajis§téni toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materidlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “Rlizné materialy pro rizné pozadavky”

* Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobc

¢ Znacky na zafizeni se znAmym designem

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG-FO 8/20 MM WS Verze
Cislo 2620950000 ESG, Znacky na pfistroje, 8 x 20 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626032
MnozZstvi 1000 ST
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