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Komplexni prislusenstvi fady TTB Klippon® Connect
dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
montaz pfi dodrzovani pozadovanych norem. VS§echny
komponenty dulezZité pro funkci a bezpecnost jsou ke
svorkovnici nerozebiratelné pripojeny. Tim se zvySuje spo-
lehlivost obvodU transformatoru proudu a napéti béhem
instalace a udrzby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfi-
pojeni: 11.5 mm, Hloubka: 51.3 mm

Cislo objednavky 3064330000

Typ TS TTB 6 GY

GTIN (EAN) 4099987054041

Mnozstvi 48 items

Datum vytvoreni 28.03.2026 11:59:38 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/3064330000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 51.3 mm Hloubka (v palcich) 2.0197 inch
Vyska 9.4 mm Vyska (v palcich) 0.3701 inch
Sitka 6.3 mm Sitka (v palcich) 0.248 inch
Cista hmotnost 2.39¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje materialu

Zékladni materidl Wemid Barevny Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Typ upevnéni Zapojeno Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne

Typ montaze Zastrcka

Rozméry

Hloubka zasuvného pfipojeni 11.5 mm

Vseobecné

Rozsah provozni teploty, max. 130°C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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