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Svorkovnice pro jednoparovy ethernet pro desky plosnych

spojul

Jednoduché a efektivni feSeni SPE pro desky ploSnych

spoju

Vlastnosti a vyhody:

¢ Spolehlivy pfenos dat rychlosti 10 Mbit/s az na vzdale-
nost 1 000 metru

* Vhodné pro vSechna zafizeni Internetu véci pro snad-
nou integraci provoznich zafizeni. Soucasti SPE PCB pro
desky tiSténych spoju jsou cenové vyhodnou alternati-
vou ke standardizovanym konektor(im SPE.

* Volitelné k dispozici s PUSH IN, SNAP IN nebo Sroubo-
vym pfipojenim pro vysokou odolnost proti kontaktim a
vibracim.

* Bezchybna montaz soucasti diky vhodnému znaceni.

* Svorkovnice na desce plosnych spoju Ize pouzit jako
dvoupdlovou variantu pro nestinéné nebo jako tfipolo-
vou variantu pro stinéné aplikace

* Diky funkci ,Napajeni po datové lince” (PoDL) Ize pfena-
Set az 50 W v souladu s normou IEEE 802.3bu

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, modul bloku, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 5.00 mm,
Pocet pdla: 2, Pajeci kolik, délka (I): 3.5 mm, poci-

nované, ¢ernd, Tube

Cislo objednéavky 3077570000

Typ LSF-SMT SPE 5.00/02/135 3.56SN BK TU
GTIN (EAN) 4099987081740

Mnozstvi 60 items

Baleni Tube
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 12.7 mm Hloubka (v palcich) 0.5 inch
Vyska 16.4 mm Vyska (v palcich) 0.6457 inch
Nejvyssi nebo nejnizsi verze 12.9 mm Sitka 9.2 mm
Sitka (v palcich) 0.3622 inch Cistd hmotnost 222¢g
Teploty

Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Tube Délka VPE 554.00 mm
Sitka VPE 24.00 mm Vyska VPE 17.00 mm
Odpor povrchu Rs=109-1012 Q

Specifikace systému

Pocet pola
Péajeci kolik, délka (1)
Montaz na PCB desku

2
3.5 mm
Pfipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem

Rozte& v palcich (P)

0.197"

Bocni ukonéeni, charakteristické

zaviena strana

Tolerance primeéru otvoru pajeciho ocka

+0,1T mm

(D)

Pfenosova rychlost 10 / 100 Mb/s
Pocet pajenych kolik( na pdl 2

Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1.1 mm
Kategorie T1-B

Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm
Stupen kryti IP20

Kategorie vykonu

T1-B 10 / 100 Mbps

Proces pajeni

Pajeni pretavenim, Manualni pajeni, Pajeni vinou

Rozméry pajecich pind

0,35 x 0,8 mm

Tolerance délky péjecich pinl Spodni tolerance s oznacenim (ukazuje -0.3
minimum)
Horni tolerance s oznac¢enim (ukazuje +0.1
maximum)
Tolerance, jednotka mm
Tolerance délky péajecich pind +0.1/-0.3 mm
Rozméry pajecich pint = d tolerance Spodni tolerance s oznacenim (ukazuje -0.1
minimum)
Horni tolerance s oznacenim (ukazuje 0
maximum)
Tolerance, jednotka mm
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Elektrické vlastnosti

Objemovy odpor 1,60 mQ

Udaje o materialu

Izolaéni material LCP GF Barevny céerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izola¢niho materialu llla
Komparativni index sledovani (CTI) 2175 Moisture Level (MSL) 1
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Contact base material Slitina médi
Material kontaktu Slitina médi Povrch kontaktu pocinované
Struktura vrstev pajeného pfipojeni 4...6 ym Sn matt Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -30°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C

Dulezita poznamka

Poznamky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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