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Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izolaéni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Vicevrstvd modularni svorka, SNAP IN, Tmavé
bézova, 2.5 mm?2, 800 V, Pocet pfipojeni: 6, Pocet
urovni: 2, TS 35, V-0

Cislo objednavky

3093240000

Typ S2T 2.5 6C FT-PE
GTIN (EAN) 4099987110204
MnozZstvi 50 items
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Technical data

Osvédcéeni

Schvaleni c €
UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E60693

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 64.5 mm Hloubka (v palcich) 2.5394 inch
Hloubka vcerné DIN listy 65 mm Vyska 102.5 mm
Vyska (v palcich) 4.0354 inch Sitka 5.1 mm
Sitka (v palcich) 0.2008 inch Cistda hmotnost 244 ¢g
Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C

Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ano Pocet potencialll 2
Pocet Urovni 2 Pocet svérnych bodu na Groven 3
Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne
PE pfipojeni Ano Nosna lista TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ano
Funkce PEN Ne

Udaje hodnoceni IECEx/ATEX

Znaceni EN 60079-7 Exeb Il C Gb Ex 2014/34/EU znacka 2GD

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Barva provoznich prvki Zelena Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

S pfipinacimi koliky Ne Oteviené strany prava
Prichytka Ano Typ upevnéni clip-in
Verze testovand ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze TS 35

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 800V

Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 24 A

Proud pfi maximu vodict 24 A Standardy IEC 60947-7-2, IEC
60947-7-1

Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
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Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 mW
60947-7-x

Kategorie radzového napéti

Zavaznost znecisténi 3

UL data hodnoceni

Prafez vodice propojeni z vyroby max. 12 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V

(cURus)

Velikost napéti D (cURus) 600V C. osvédéeni (cURus) E60693

Prafez vodice propojeni v terénu min. 22 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 22 AWG

(cURus) (cURus)

Velikost proudu B (cURus) 20 A Velikost napéti C (cURus) 600V

Velikost proudu C (cURus) 20 A Velikost proudu D (cURus) 5 A

Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 12 AWG

(cURus)

Vodicée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni SNAP IN

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A2 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14

Smeér pfipojeni Sklonény / Uhlovy Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni 2 SNAP IN Typ pfipojeni SNAP IN

Pocet pfipojeni 6 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.34 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm

Prafez propojeni AWG, min. AWG 22 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prlrez pripojeni vodiCe, jemné splétany 0.34 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.34 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 0.34 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 2.5 mm?2

min.

Prlrez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.34 mm?2 Dvojdutinka, max. 0.75 mm?2

Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 2.5 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.34 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 2.5 mm?2

min. max.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné splétané, 0.34 mm?2

min.

Vseobecné

Prafez propojeni AWG, max. AWG 14 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22

Standardy IEC 60947-7-2, IEC Nosna lista TS 35

60947-7-1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02

ECLASS 15.0 27-25-01-02
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 2.5N/10 Verze

Cislo 1527690000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118447989

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/10 BK Verze

Cislo 2831750000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet pol: 10, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4064675416982

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQv 2.5N/10 BL Verze

Cislo 1527880000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pola: 10, Rozte€ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118448573

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/10 RD Verze

Cislo 2108910000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Poget pélt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118486018

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQv 2.5N/10 WT Verze

Cislo 2831640000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdlu: 10, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4064675416876

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/2 Verze

Cislo 1527540000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448467

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 BK Verze

Cislo 2831670000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet péla: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4064675416906

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 BL Verze

Cislo 1527740000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pdlu: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448658

MnozZstvi 60 ST
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Typ ZQV 2.5N/2 RD Verze

Cislo 2108470000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet poli: 2, Rozte& v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448542

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 WT Verze

Cislo 2831560000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdli: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4064675416692

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/20 Verze

Cislo 1527720000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 20, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118447972

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/20 BK Verze

Cislo 2831760000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet polh: 20, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 102 mm

GTIN (EAN) 4064675416999

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/20 BL Verze

Cislo 1527890000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pola: 20, Rozte€ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118448566

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/20 RD Verze

Cislo 2108920000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Po&et poli: 20, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118485899

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 2.5N/20 WT Verze

Cislo 2831650000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdlu: 20, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 102 mm

GTIN (EAN) 4064675416883

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/3 Verze

Cislo 1527570000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4050118448450

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/3 BK Verze

Cislo 2831680000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet péla: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4064675416913

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/3 BL Verze

Cislo 1527770000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 24 A, Pocet pdlu: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4050118448641

MnozZstvi 60 ST
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Typ ZQV 2.5N/3 RD Verze

Cislo 2108690000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet poli: 3, Rozte& v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4050118448535

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/3 WT Verze

Cislo 2831570000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdli: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4064675416807

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/4 Verze

Cislo 1527590000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 4, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 18.1 mm

GTIN (EAN) 4050118448443

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/4 BK Verze

Cislo 2831690000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet poll: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 18.1 mm

GTIN (EAN) 4064675416920

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/4 BL Verze

Cislo 1527780000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 24 A, Pocet pdlu: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 18.1 mm

GTIN (EAN) 4050118448634

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/4 RD Verze

Cislo 2108700000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Poget pél: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 18.1 mm

GTIN (EAN) 4050118448528

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 2.5N/4 WT Verze

Cislo 2831580000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet poll: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 18.1 mm

GTIN (EAN) 4064675416814

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/5 Verze

Cislo 1527620000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 5, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 23.2 mm

GTIN (EAN) 4050118448436

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/5 BK Verze

Cislo 2831700000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet péla: 5, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 23.2 mm

GTIN (EAN) 4064675416937

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/5 BL Verze

Cislo 1527790000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 24 A, Pocet pdlu: 5, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 23.2 mm

GTIN (EAN) 4050118448627

MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQV 2.5N/5 RD Verze

Cislo 2108710000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet poli: 5, Rozte& v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 23.2 mm

GTIN (EAN) 4050118448511

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/5 WT Verze

Cislo 2831590000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdli: 5, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 23.2 mm

GTIN (EAN) 4064675416821

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/50 Verze

Cislo 1527730000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 50, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 265 mm

GTIN (EAN) 4050118411362

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 2.5N/50 BK Verze

Cislo 2831770000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet polh: 50, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 2565 mm

GTIN (EAN) 4064675417002

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 2.5N/50 BL Verze

Cislo 1527920000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pola: 50, Rozte€ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 255 mm

GTIN (EAN) 4050118448559

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 2.5N/50 RD Verze

Cislo 2109000000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Po&et pélt: 50, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 2565 mm

GTIN (EAN) 4050118486001

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 2.5N/50 WT Verze

Cislo 2831660000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdlu: 50, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 255 mm

GTIN (EAN) 4064675416890

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 2.5N/6 Verze

Cislo 1527630000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 6, Rozte v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.3 mm

GTIN (EAN) 4050118448429

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/6 BK Verze

Cislo 2831710000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet péla: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.3 mm

GTIN (EAN) 4064675416944

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/6 BL Verze

Cislo 1527820000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 24 A, Pocet pdlu: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.3 mm

GTIN (EAN) 4050118448610

MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQV 2.5N/6 RD Verze

Cislo 2108720000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet poli: 6, Rozte& v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.3 mm

GTIN (EAN) 4050118448504

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/6 WT Verze

Cislo 2831600000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdli: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.3 mm

GTIN (EAN) 4064675416838

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 Verze

Cislo 1527640000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 7, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 33.4 mm

GTIN (EAN) 4050118448412

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 BK Verze

Cislo 2831720000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet polG: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 33.4 mm

GTIN (EAN) 4064675416951

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 BL Verze

Cislo 1527830000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 24 A, Pocet pdlu: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 33.4 mm

GTIN (EAN) 4050118448603

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 RD Verze

Cislo 2108810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet pél: 7, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 33.4 mm

GTIN (EAN) 4050118448498

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 2.5N/7 WT Verze

Cislo 2831610000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet poll: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 33.4 mm

GTIN (EAN) 4064675416845

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/8 Verze

Cislo 1527670000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 8, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 38.56 mm

GTIN (EAN) 4050118448405

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/8 BK Verze

Cislo 2831730000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet péla: 8, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 38.5 mm

GTIN (EAN) 4064675416968

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/8 BL Verze

Cislo 1527840000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 24 A, Pocet pdlu: 8, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 38.5 mm

GTIN (EAN) 4050118448597

MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQv 2.5N/8 RD Verze

Cislo 2108870000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet poli: 8, Rozte& v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 38.56 mm

GTIN (EAN) 4050118448481

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 2.5N/8 WT Verze

Cislo 2831620000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdli: 8, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 38.5 mm

GTIN (EAN) 4064675416852

Mnozstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/9 Verze

Cislo 1527680000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet pdli: 9, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118447996

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/9 BK Verze

Cislo 2831740000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 24 A, Pocet poll: 9, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4064675416975

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 2.5N/9 BL Verze

Cislo 1527870000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 24 A, Pocet pdlu: 9, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118448580

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/9 RD Verze

Cislo 2108900000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet poli: 9, Rozte& v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118448474

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/9 WT Verze

Cislo 2831630000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 24 A, Pocet pdli: 9, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4064675416869

MnozZstvi 20 ST

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

éqb"
‘c
1(1; "

Nabidka produktd Weidmdiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusSebni
zastrcky.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

AEB 35 SC/1

1991920000

4050118376722

50 ST

Verze

Rada A, Koncova podpéra
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Typ AEB 35 SC/1 BK
Cislo 2475310000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118487114
MnozZstvi 50 ST

Verze

Rada A, Koncova podpéra

Typ AEB 35 SC/1RM
Cislo 3112300000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987196413
Mnozstvi 50 ST

Verze

Rada A, Koncova podpéra

Typ AEB 35 SCL/1 RM
Cislo 3112310000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987196420
MnozZstvi 20 ST

Verze

Rada A, Koncové podpéra

Typ AEB 35 SCL/1 VO
Cislo 2661280000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163
MnozZstvi 20 ST

Verze

Rada A, Koncova podpéra

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK
Cislo 2661300000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187
MnozZstvi 20 ST

Verze

Rada A, Koncova podpéra

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY
Cislo 2661290000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170
MnozZstvi 20 ST

Verze

Rada A, Koncova podpéra

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSsenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ SEP 2T 2.5 6C
Cislo 3093280000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987110235
Mnozstvi 20 ST

Verze

Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé béZzova, Vyska: 101 mm,
Sitka: 5.1 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano
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Testovaci adapter a testovaci zasuvky

' Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
I

elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim

zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vseobecné objednaci udaje

v propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.

Typ ATPG 2.5 MI-R Verze
Cislo 1991960000 Testovaci adaptér (svorka), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376685
MnozZstvi 50 ST

Typ ATPG 2.5/3 Verze
Cislo 2041190000 Testovaci adaptér (svorka), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A
objednavky

GTIN (EAN) 4050118409604
MnozZstvi 25 ST

Typ ATPG 2.5/5 Verze
Cislo 2041180000 Testovaci adaptér (svorka), 1.5 mm?2, 250V, 0.2 A
objednavky

GTIN (EAN) 4050118409505
MnozZstvi 25 ST

Prazdné

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idealni pro kratké ¢iselné sekvence a
: zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
S = Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
1 | Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
[ I | dispozici v rliznych sirkach.
[[LLLLLL] i « Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti
[TITTTLLLLT | ¢ Pasky pro rychlou instalaci
t * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC NE BL Verze
Cislo 1609801693 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Modra

GTIN (EAN) 4008190397166
MnozZstvi 1000 ST

Creation date 09.01.2026 04:00:09 MEZ
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Typ DEK 5/5 MC NE BR Verze

Cislo 1249870000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Hnéda

GTIN (EAN) 4050118051865

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE GE Verze

Cislo 1609801687 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Zluta

GTIN (EAN) 4008190397135

Mnozstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE GN Verze

Cislo 1609801688 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Zelena

GTIN (EAN) 4008190397142

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE GR Verze

Cislo 1609801691 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Seda

GTIN (EAN) 4008190397159

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE OR Verze

Cislo 1238340000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Oranzova

GTIN (EAN) 4050118062632

Mnozstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE RT Verze

Cislo 1609801686 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Cervena

GTIN (EAN) 4008190397128

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE SW Verze

Cislo 1457550000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, ¢erna

GTIN (EAN) 4050118263817

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE VI Verze

Cislo 1249860000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Fialova

GTIN (EAN) 4050118042764

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze

Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 S MC NE WS Verze

Cislo 1341620000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118145793

Mnozstvi 400 ST
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Typ WS 10/5 M MC NE WS Verze

Cislo 1792000000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248223862

MnozZstvi 720 ST

Typ WS 10/5 M PLUS MC NEWS  Verze

Cislo 2003770000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4050118424447

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 10/5 MC NE BL Verze

Cislo 1773531693 WS, Oznadeni svorek, 10 x 5 mm, Rozteé v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Modra

GTIN (EAN) 4032248141814

MnozZstvi 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE GE Verze

Cislo 1773531687 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Zluta

GTIN (EAN) 4032248141753

MnozZstvi 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE RT Verze

Cislo 1773531686 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Cervena

GTIN (EAN) 4032248141746

Mnozstvi 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS Verze

Cislo 1635000000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190261948

MnozZstvi 720 ST

Typ WS 10/5 PLUS MC NE WS Verze

Cislo 1046380000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248782086

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 8/5 MC NE BL Verze

Cislo 1773521693 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Modra

GTIN (EAN) 4032248141715

MnozZstvi 720 ST

Typ WS 8/5 MC NE GE Verze

Cislo 1773521687 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Zluta

GTIN (EAN) 4032248141548

MnozZstvi 720 ST

Typ WS 8/5 MC NE OR Verze

Cislo 1773521690 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, OranZova

GTIN (EAN) 4032248143092

MnozZstvi 720 ST
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Typ WS 8/5 MC NE RT Verze
Cislo 1773521686 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Cervena

GTIN (EAN) 4032248141531
MnozZstvi 720 ST

Typ WS 8/5 MC NE WS Verze
Cislo 1640740000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190279103
Mnozstvi 720 ST

Typ WS 8/5 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1951870000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248631605
MnozZstvi 600 ST

Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znadek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
Mnozstvi 100 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
LI

Creation date 09.01.2026 04:00:09 MEZ

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pripojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zpGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, Pocet
objednavky pfipojeni: 2, Poget polt: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST

Creation date 09.01.2026 04:00:09 MEZ
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