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Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, Svorka DPS, Pfipojeni pajenim preta-
venim prachozim otvorem, Rozte¢ v mm (P): 5.00
mm, Pocet pdlu: 1, Tube

Cislo objednavky 3096010000
Typ MTS5/01VT4BT
GTIN (EAN) 4099987119511
MnozZstvi 74 items
Gdaje vyrobku IEC: 400V /32 A /0.5-4 mm?2
UL: 300V / 18.5 A/ AWG 20- AWG 12
Baleni Tube

Datum vytvoreni 04.01.2026 12:42:26 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/3096010000

Datovy list

MTS5/01VT4BT

Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 13.2 mm Hloubka (v palcich) 0.5197 inch
Vyska 22.35 mm Vyska (v palcich) 0.8799 inch
Nejvyssi nebo nejnizsi verze 18.85 mm Sitka 7.3 mm
Sitka (v palcich) 0.2874 inch Cistd hmotnost 2779
Teploty
Okolni teplota -50°C...125°C Teplota instalace -50°Cto +70°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Parametry systému
Skupina produkt( OMNIMATE 4.0
Metoda pfipojeni vodice SNAP IN s tladitkem
Vlastnost, bod sevieni WireReady
MontaZz na PCB desku Pfipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem
Smér vystupu vodice 180°
Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm
Roztec v palcich (P) 0.197 "
Pocet pola 1
Mnozstvi fady kolika 1
Pocet fad 1
Péajeci kolik, délka (1) 3.5 mm
Rozméry pajecich pind 0,6 x 0,8 mm
Pramér otvoru péjeciho ocka (D) 1.3 mm
Tolerance primeéru otvoru péajeciho ocka + 0,1 mm
(D)
Pocet pajenych kolik( na pdl 2
Délka odizolovani 9 mm
Tolerance délky slupovani min. 8 mm
max. 10 mm
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20
normy DIN VDE 0470
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecéné pred dotykem prstl
normy DIN VDE 57 106
Stupen kryti IP20
Udaje o materialu
Izolacni material PA 9T Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolaéniho materialu |
Komparativni index sledovani (CTI) =600 Moisture Level (MSL) 1
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Typ cinovani matny povrch
Skladovaci teplota, min. -25°C Skladovaci teplota, max. bb °C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 70°C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 0.34 mm?2 Upinaci rozsah, max. 4 mm2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 12 Prafez propojeni AWG, max. AWG 20
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Technické udaje

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm? Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2

dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.34 mm?2 dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2

46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?2 s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?2

min. max.

Vnéjsi pramér izolace, max. 4.00 mm

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet pol 32A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet péli 32A Jmenovity proud, min. pocet polu 32 A

(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovity proud, max. pocet pola 32A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V

stupen znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV

prepéti / stupen znedisténi ll/2 prepéti / stupen znedisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv

prepéti / stupen znecisténi lll/3

Jmenovité udaje podle CSA

Prafez vodice AWG, min. AWG 20 Prafez vodice AWG, max. AWG 12

Jmenovité adaje podle UL 1059

Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupina D / 300V

UL 1059) UL 1059)

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaF / 420V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 18.5 A

UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplikacni skupinaD / 10 A Prafez vodice, AWG, min. AWG 20

UL 1059)

Prafez vodice, AWG, max. AWG 12 Povrchovéa vzdalenost, min. 5.6 mm

Vzdu$né vzdalenost, min. 4 mm

Dilezita poznamka

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliiuji zaji$téné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Ttida 2”. DalSi naroky na produkty je mozné

vyhodnotit na poZadani.

Poznamky

* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* During transport, it may rarely occur that the clamping points are already closed. The products
remain fully functional. To reactivate the SNAP IN function, please press the activation button.

¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002643

ETIM 9.0

EC002643

ETIM 10.0

EC002643

ECLASS 14.0

27-46-01-01

ECLASS 15.0

27-46-01-01
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Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
MnozZstvi 1ST

Typ SDIS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka éepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012
MnozZstvi 18T
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