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Nékteré aplikace poZaduji, aby zasuvné a modularni

feSeni bylo flexibilnéj$i nebo usnadriovalo instalaci. Tam,

kde musi byt kompletni funkéni jednotky zhotoveny pre-
dem nebo vyménény, jsou vyZzadovany modularni a fle-
xibilni systémy pripojeni. NaSe zasuvné svorkovnice lze
rychle sestavit a jsou kompletné testovany jiz z vyroby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvné svorkovnice, SNAP IN, Tmavé béZova,
2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet pfipojeni: 6, Pocet
urovni: 2, TS 35

Cislo objednavky 3096160000

Typ SPGTB 2.5 2T VL 6C/2
GTIN (EAN) 4099987120913
MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 52 mm Hloubka (v palcich) 2.0472 inch
Vyska 115 mm Vyska (v palcich) 4.5275 inch
Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch
Cista hmotnost 20.68 g

Teploty

Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ano Pocet potenciall 1

Pocet Urovni 2 Pocet svérnych bodu na Groven 3

Urovné propojené interné Ano PE pfipojeni Ne

Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne

PE funkce Ne Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Barva provoznich prvku Zelena Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Prichytka Ano

Typ upevnéni TS 35 Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne

Typ montaze TS 35

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 800V
Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 24 A

Proud pfi maximu vodict 24 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 mW Zavaznost znecisténi 3

60947-7-x

Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni

SNAP IN
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Meéfidlo podle IEC 60947-1 A2 Prarez propojeni AWG, max. AWG 14
Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 10 mm
Typ pripojeni SNAP IN Pocet pfipojeni 6

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.34 mm?2
Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.34 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.34 mm2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.34 mm2
max. min.

Prlrez pfipojeni vodica, splétané, max. 2.5 mm?2 Prarez pripojeni vodica, splétané, min.  0.34 mm?2
Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 2.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.34 mm?2
max. min.

Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 14 Pratez propojeni AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 356
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Propojky

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 2.5N/10 Verze

Cislo 1527690000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118447989

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/10 BL Verze

Cislo 1527880000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pola: 10, Rozte€ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118448573

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQv 2.5N/10RD Verze

Cislo 2108910000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet péld: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118486018

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/2 Verze

Cislo 1527540000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448467

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 BL Verze

Cislo 1527740000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet poll: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448658

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 RD Verze

Cislo 2108470000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet pél: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448542

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/20 Verze

Cislo 1527720000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet pola: 20, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118447972

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/20 BL Verze

Cislo 1527890000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pola: 20, Rozte€ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118448566

MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQV 2.5N/20 RD Verze

Cislo 2108920000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet poli: 20, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118485899

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 2.5N/3 Verze

Cislo 1527570000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZova, 24 A, Pocet pola: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4050118448450

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/3 BL Verze

Cislo 1527770000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pdlu: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4050118448641

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/3 RD Verze

Cislo 2108690000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet péla: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4050118448535

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/4 Verze

Cislo 1527590000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 24 A, Pocet polG: 4, Rozte v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 18.1 mm

GTIN (EAN) 4050118448443

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/4 BL Verze

Cislo 1527780000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet poll: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 18.1 mm

GTIN (EAN) 4050118448634

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 2.5N/4 RD Verze

Cislo 2108700000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet péld: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 18.1 mm

GTIN (EAN) 4050118448528

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/5 Verze

Cislo 1527620000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet polG: 5, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 23.2 mm

GTIN (EAN) 4050118448436

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/5 BL Verze

Cislo 1527790000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet po6li: 5, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 23.2 mm

GTIN (EAN) 4050118448627

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/5 RD Verze

Cislo 2108710000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet péla: 5, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 23.2 mm

GTIN (EAN) 4050118448511

MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQV 2.5N/50 Verze

Cislo 1527730000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet pola: 50, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 2565 mm

GTIN (EAN) 4050118411362

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 2.5N/50 BL Verze

Cislo 1527920000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pola: 50, Rozte€ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 2565 mm

GTIN (EAN) 4050118448559

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 2.5N/50 RD Verze

Cislo 2109000000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Poget poli: 50, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 265 mm

GTIN (EAN) 4050118486001

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 2.5N/6 Verze

Cislo 1527630000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZova, 24 A, Pocet pola: 6, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.3 mm

GTIN (EAN) 4050118448429

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/6 BL Verze

Cislo 1527820000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 24 A, Pocet pdlu: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.3 mm

GTIN (EAN) 4050118448610

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/6 RD Verze

Cislo 2108720000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet pélu: 6, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.3 mm

GTIN (EAN) 4050118448504

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 Verze

Cislo 1527640000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 24 A, Pocet polG: 7, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 33.4 mm

GTIN (EAN) 4050118448412

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 BL Verze

Cislo 1527830000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet pdlu: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 33.4 mm

GTIN (EAN) 4050118448603

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 RD Verze

Cislo 2108810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet poli: 7, Rozte& v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 33.4 mm

GTIN (EAN) 4050118448498

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 2.5N/8 Verze

Cislo 1527670000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZova, 24 A, Pocet pola: 8, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 38.5 mm

GTIN (EAN) 4050118448405

MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQv 2.5N/8 BL Verze
Cislo 1527840000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet po6la: 8, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 38.5 mm
GTIN (EAN) 4050118448597
MnozZstvi 20 ST
Typ ZQVv 2.5N/8 RD Verze
Cislo 2108870000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet péla: 8, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 38.5 mm
GTIN (EAN) 4050118448481
Mnozstvi 20 ST
Typ ZQV 2.5N/9 Verze
Cislo 1527680000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 24 A, Pocet pdli: 9, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 43.6 mm
GTIN (EAN) 4050118447996
MnozZstvi 20 ST
Typ ZQV 2.5N/9 BL Verze
Cislo 1527870000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 24 A, Pocet poll: 9, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 43.6 mm
GTIN (EAN) 4050118448580
MnozZstvi 20 ST
Typ ZQVv 2.5N/9 RD Verze
Cislo 2108900000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 24 A, Podet péla: 9, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 43.6 mm
GTIN (EAN) 4050118448474
MnozZstvi 20 ST
Zastréky
i % Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
i vSechny riizné systémy pripojeni. Rozsah produktt

Vseobecné objednaci udaje

zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 pola a
moznost individudIni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni
flexibilita pro kazdou aplikaci. Pfizplsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Typ APGCE Verze

Cislo 1514490000 Koédovaci prvek (svorka), Wemid, Oranzova, Sitka: 3.3 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321906

MnozZstvi 50 ST

Typ APGSR 2.5/4 Verze

Cislo 2457580000 Odlehéeni tahu (svorka), Wemid, OranZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472998

MnozZstvi 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 - 4P Verze

Cislo 2457590000 Odlehé&eni tahu (svorka), Wemid, OranZzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472967

Mnozstvi 25 ST
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Typ APGSR 2.5/4 - 8P Verze

Cislo 2457600000 Odleh¢eni tahu (svorka), Wemid, Oranzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472929

MnozZstvi 25 ST

Typ APGLE 2.5/4 Verze

Cislo 2457570000 Zamykaci spony (svorka), Wemid, OranZzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118473100

MnozZstvi 25 ST

Typ APGPC 2.5 Verze

Cislo 1514500000 Viko svorky, Oranzova, Wemid, Vyska: 10.1 mm, Sitka: 4.8 mm,
objednavky Hloubka: 14.27 mm, V-0

GTIN (EAN) 4050118322002

MnozZstvi 50 ST

Typ APG25L Verze

Cislo 1513830000 Konektor, 2.6 mm2, 800V, 24 A, Pocet pdlu: 1, Tmaveé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321623

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5 LBL Verze

Cislo 1513840000 Konektor, 2.6 mm2, 800V, 24 A, Pocet polt: 1, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321388

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5 L GN Verze

Cislo 1513850000 Konektor, 2.6 mm2, 800 V, 24 A, Pocet pdlu: 1, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321616

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5 MI Verze

Cislo 1513880000 Konektor, 2.6 mm2, 800V, 24 A, Pocet pdlu: 1, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321630

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5 MI BL Verze

Cislo 1513900000 Konektor, 2.6 mm2, 800 V, 24 A, Pocet pola: 1, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321432

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5 MI GN Verze

Cislo 1513930000 Konektor, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Pocet poll: 1, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321456

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5 R Verze

Cislo 1513940000 Konektor, 2.5 mmz2, 800 V, 24 A, Pocet polG: 1, Tmavé béZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321548

MnozZstvi 50 ST
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Typ APG 2.5 RBL Verze

Cislo 1513950000 Konektor, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Pocet pdll: 1, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321647

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5 RGN Verze

Cislo 1513980000 Konektor, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Pocet pdll: 1, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321470

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5/1 Verze

Cislo 1513720000 Konektor, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Pocet polG: 1, Tmavé béZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321326

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 2.5/10 Verze

Cislo 1513770000 Konektor, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Pocet poli: 10, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321487

MnozZstvi 20 ST

Typ APG 2.5/2 Verze

Cislo 1513640000 Konektor, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Pocet polG: 2, Tmavé béZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321180

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 2.5/3 Verze

Cislo 1513650000 Konektor, 2.6 mm?2, 800 V, 24 A, Pocet pdlu: 3, Tmaveé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321340

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 2.5/3-BG-BL-GN Verze

Cislo 1513820000 Konektor, 2.6 mm2, 800V, 24 A, Pocet pdlu: 3, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321449

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 2.5/4 Verze

Cislo 1513670000 Konektor, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Pocet polG: 4, Tmavé béZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321524

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 2.5/4-3BG-GN Verze

Cislo 1513790000 Konektor, 2.5 mmz2, 800 V, 24 A, Pocet polu: 4, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321364

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 2.5/5 Verze

Cislo 1513680000 Konektor, 2.5 mmz2, 800 V, 24 A, Pocet polG: 5, Tmavé béZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321333

MnozZstvi 25 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Typ APG 2.5/5-3BG-BL-GN
Cislo 1513780000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321357
MnozZstvi 25 ST

Verze

Konektor, 2.6 mm?2

, 800V, 24 A, Pocet pdlu: 5, Tmavé bézova

Typ APG 2.5/6
Cislo 1513690000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321463
MnozZstvi 25 ST

Verze

Konektor, 2.5 mm?

, 800V, 24 A, Pocet pdll: 6, Tmavé bézova

Typ APG 2.5/7
Cislo 1513700000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321296
MnozZstvi 25 ST

Verze

Konektor, 2.5 mm?

, 800V, 24 A, Pocet pdli: 7, Tmavé bézova

Typ APG 2.5/8
Cislo 1513730000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321425
MnozZstvi 20 ST

Verze

Konektor, 2.6 mmz2, 800 V, 24 A, Pocet polu: 8, Tmavé bézova

Typ APG 2.5/9
Cislo 1513740000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321197
MnozZstvi 20 ST

Verze

Konektor, 2.5 mmz2, 800 V, 24 A, Pocet pol: 9, Tmavé béZova

DEK 5/5

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotiebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoziuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK 5/5 MM WS
Cislo 2007110000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391862
MnozZstvi 800 ST

Verze

Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Weidmueller, Bila

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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WS 8/5

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ WS 8/5 MM WS Verze
Cislo 2007150000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392029
Mnozstvi 800 ST

Prazdné

[ CELEEEETTTT ]
R

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodi¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacdek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

* Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 MC NE BL Verze
Cislo 1609801693 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Modra

GTIN (EAN) 4008190397166
MnozZstvi 1000 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Typ DEK 5/5 MC NE BR Verze

Cislo 1249870000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Hnéda

GTIN (EAN) 4050118051865

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE GE Verze

Cislo 1609801687 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Zluta

GTIN (EAN) 4008190397135

Mnozstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE GN Verze

Cislo 1609801688 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Zelena

GTIN (EAN) 4008190397142

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE GR Verze

Cislo 1609801691 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Seda

GTIN (EAN) 4008190397159

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE OR Verze

Cislo 1238340000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Oranzova

GTIN (EAN) 4050118062632

Mnozstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE RT Verze

Cislo 1609801686 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Cervena

GTIN (EAN) 4008190397128

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE SW Verze

Cislo 1457550000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, ¢erna

GTIN (EAN) 4050118263817

MnozZstvi 1000 ST

Vo

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodic¢e a zadsuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké ¢iselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

* Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC NE VO WS Verze
Cislo 1388530000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118188622
MnozZstvi 1000 ST

Prazdné
= Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny
CLLLLILLLH = ——— n vodi¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sitkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

[ CLLLLLLLLL | * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC NE VI Verze
Cislo 1249860000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Fialova

GTIN (EAN) 4050118042764
MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
MnozZstvi 1000 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Vlastni tisk

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ DEK 5/56 MC SDR
Cislo 1609810000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190456597
MnozZstvi 200 ST

Verze
Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

Plus

NN NNNNNNN
CETILTITT]
[LLIL]
[ILL]
[TTLI
RG]
L
[MARAR
[

|
|
\
\
|
]
o
-
ERREEEREE

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zdsuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sirkach.

« Sirokéa fada potisSténych znacek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE GE
Cislo 1907520000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248532100
MnozZstvi 1000 ST

Verze
Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Zluta

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS
Cislo 1854490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248393596
MnozZstvi 1000 ST

Verze
Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

""""" vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.

,,,,,,,,, Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

-------- dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 PLUS MC SDR Verze
Cislo 1854500000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248393602
MnozZstvi 200 ST

Prazdné

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
- vodic¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
e . | zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
: Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
| Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
] dispozici v rliznych Sirkach.
[ « Sirokéa fada potisSténych znacek pro okamzité pouziti
"""""" ] * Pasky pro rychlou instalaci
| ¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 S MC NE WS Verze
Cislo 1341620000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118145793
MnozZstvi 400 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
""""" vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a
zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
. Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
.......... Potisk je dobfte citelny, ma perfektni kontrast a je k
-------- dispozici v rliznych sirkach.
: « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
¢ Pasky pro rychlou instalaci
* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 S MC SDR Verze
Cislo 1341590000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118146042
MnozZstvi 80 ST

Koncova podpéra

;O Nabidka produktd Weidmiiller zahrnuje koncové drzaky,
bf&*‘(}’ B které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici
R

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice mozZnosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastréky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AEB 35 SC/1 BK Verze
Cislo 2475310000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118487114
Mnozstvi 50 ST

Typ AEB 35 SC/1 Verze
Cislo 1991920000 Rada A, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376722
MnoZstvi 50 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze

Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231

MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze

Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248

MnozZstvi 100 ST

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzéky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastréky.

Typ AEB 35 SCL/1 VO Verze

Cislo 2661280000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163

MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Verze

Cislo 2661300000 Rada A, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187

MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Verze

Cislo 2661290000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170

Mnozstvi 20 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Plochy Sroubovak

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
MnozZstvi 1ST

Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
~ M 25 funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
R~ (R prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové
Ly W desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s

prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k

bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ SEP PGTB 2T 2.5 6C Verze
Cislo 3096200000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 112.92 mm,
objednavky Sitka: 2.1 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4099987120951
MnozZstvi 20 ST

Zastréky

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v§echny rlizné systémy pripojeni. Rozsah produktt
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 poéla a
moznost individudalni sestavy. Tim je zaruGena maximalni
flexibilita pro kaZzdou aplikaci. Pfizplsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:27:57 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Verze
Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2

pfipojeni: 1, Poget péld: 1, Sitka: 5.1 mm

, 24 A, 800V, Pocet

Verze
Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2

pfipojeni: 1, Po&et pold: 1, Sitka: 5.1 mm

, 24 A, 800V, Pocet

Verze
Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2

pfipojeni: 1, Poget pold: 1, Sitka: 5.1 mm

, 24 A, 800V, Pocet

Verze
Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2

pfipojeni: 1, Poget péld: 1, Sitka: 5.1 mm

, 24 A, 800V, Pocet

Verze

Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet

pfipojeni: 1, Po&et pold: 1, Sitka: 5.1 mm

Verze

Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?, 24 A, 800 V, Pocet

pfipojeni: 1, Podet polt: 1, Sitka: 5.1 mm

Verze

Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet

pfipojeni: 1, Po&et péld: 1, Sitka: 5.1 mm

Verze

Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet

pfipojeni: 1, Po&et pold: 1, Sitka: 5.1 mm

Verze

Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?, 24 A, 800 V, Pocet

pfipojeni: 1, Poget péld: 1, Sitka: 5.1 mm

Typ SPG 2.5 L

Cislo 3030160000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973183
MnozZstvi 50 ST

Typ SPG 2.5 L BL
Cislo 3030290000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973312
MnozZstvi 50 ST

Typ SPG 2.5 LGN
Cislo 3030240000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973268
MnoZstvi 50 ST

Typ SPG 2.5 Ml

Cislo 3030090000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973114
MnozZstvi 50 ST

Typ SPG 2.5 MI BL
Cislo 3030260000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973282
Mnozstvi 50 ST

Typ SPG 2.5 MI GN
Cislo 3030220000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973244
Mnozstvi 50 ST

Typ SPG 2.5 R

Cislo 3030190000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973213
MnozZstvi 50 ST

Typ SPG 2.5 RBL
Cislo 3030300000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973329
Mnozstvi 50 ST

Typ SPG 2.5 RGN
Cislo 3030210000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973237
MnozZstvi 50 ST

Typ SPG 2.5/1

Cislo 3030250000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986973275
MnozZstvi 50 ST

Verze

Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet

pfipojeni: 1, Po&et pold: 1, Sitka: 5.1 mm
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Typ SPG 2.5/10 Verze

Cislo 3030100000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 10, Poget pola: 10, Sitka: 51 mm

GTIN (EAN) 4099986973121

MnozZstvi 10 ST

Typ SPG 2.5/2 Verze

Cislo 3030170000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 2, Poget pold: 2, Sitka: 10.2 mm

GTIN (EAN) 4099986973190

MnozZstvi 40 ST

Typ SPG 2.5/3 Verze

Cislo 3030200000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.56 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 3, Poget pold: 3, Sitka: 15.3 mm

GTIN (EAN) 4099986973220

MnozZstvi 30 ST

Typ SPG 2.5/3-BG-BL-GN Verze

Cislo 3030270000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.6 mm?2, 24 A, 800 V, Podet
objednavky pfipojeni: 3, Poget pold: 3, Sitka: 16.3 mm

GTIN (EAN) 4099986973299

MnozZstvi 30 ST

Typ SPG 2.5/4 Verze

Cislo 3030150000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 4, Poget poli: 4, Sitka: 20.4 mm

GTIN (EAN) 4099986973176

MnozZstvi 20 ST

Typ SPG 2.5/4-3BG-GN Verze

Cislo 3030230000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mmz2, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 4, Po&et pold: 4, Sitka: 20.4 mm

GTIN (EAN) 4099986973251

MnozZstvi 20 ST

Typ SPG 2.5/5 Verze

Cislo 3030130000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mmz2, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 5, Poget pold: 5, Sitka: 26.5 mm

GTIN (EAN) 4099986973152

MnozZstvi 20 ST

Typ SPG 2.5/5-3BG-BL-GN Verze

Cislo 3030280000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 5, Poget pold: 5, Sitka: 25.5 mm

GTIN (EAN) 4099986973305

MnozZstvi 20 ST

Typ SPG 2.5/6 Verze

Cislo 3030140000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 6, Poget pold: 6, Sitka: 30.6 mm

GTIN (EAN) 4099986973169

MnozZstvi 20 ST

Typ SPG 2.5/7 Verze

Cislo 3030110000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 7, Poget pold: 7, Sitka: 35.7 mm

GTIN (EAN) 4099986973138

MnozZstvi 20 ST
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Typ SPG 2.5/8 Verze
Cislo 3030120000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 8, Poget pold: 8, Sitka: 40.8 mm

GTIN (EAN) 4099986973145
MnozZstvi 10 ST

Typ SPG 2.5/9 Verze
Cislo 3030180000 Konektor samec (svorka), SNAP IN, 2.5 mmz2, 24 A, 800 V, Pocet
objednavky pfipojeni: 9, Poget pold: 9, Sitka: 45.9 mm

GTIN (EAN) 4099986973206
Mnozstvi 10 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
o

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvofrit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, Pocet
objednavky pFipojeni: 2, Podet pola: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST
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