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Vseobecné objednaci udaje

Verze

Power measurement/display for 1-phase mains,
45 A, direct measurement, pulse output,, Modbus
RTU, MID approval

Cislo objednavky 3099190000
Typ EM111-RTU-MID
GTIN (EAN) 4099987133814
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 64 mm Hloubka (v palcich) 2.5197 inch
Vyska 118 mm Vyska (v palcich) 4.6457 inch
Sitka 18 mm Sitka (v palcich) 0.7087 inch
Cista hmotnost 765¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..70°C Provozni teplota -25 °C...55 °C

VlIhkost pfi provozni teploté 0...90 % (bez kondenzace) Vihkost 0...95 % (bez kondenzace)
MéFeni - vstup napéti
Sit o nizkém napéti 1 phase 2 wire (L + N) Typ napéti AC
Frekvenéni rozsah, max. 60 Hz Frekvenéni rozsah, min. 50 Hz
Presnost méreni napéti 0.5 % TrivodiCovy systém Ne
MéfFici rozsah, napéti L-N, AC 176..276 V CtyfvodiGovy systém Ne
Vstup méFiciho proudu
Hlavni material krytu Plast Pfipojeni vstupniho kabelu AC Pfimo na pfistroji
Kanaly méreni proudu 1 Presnost méreni proudu 0.5 %
Méreni zbytkového proudu Ne Max. proud 45 A
Komunikace
Pfenosova rychlost v baudech <9600 Bd Komunikace Obousmérny
Parita liché, ne, sudé Stop bity 2,1
Adresovani 1-247 Rozhrani RS485
Protokol Modbus RTU
Technické udaje
Display value Napéti, aktualni mérena Verze Méreni/zobrazeni vykonu
hodnota, Zdalnivy vykon, pro 1fazové sité, 45 A,
Jalovy vykon, U¢&inik, pfimé méreni, impulzni
Frekvence, PoZadavek vystup,, Modbus RTU,
importu / exportu ¢inného Schvaleni MID
vykonu, Celkovy import /
export ¢inné energie,
Celkovy import / export
jalové energie, Celkova
poptavka systémového
napéajeni
Vstupni frekvence 50/ 60 Hz Displej LCD
Typ montaze DIN lista Stupen kryti Predni deska: IP51, IP20
Zavaznost znecisténi 2 Vstup Géiniku 1%
Pfesnost méfeni Tfida 0,5, 0,5 % ve vztahu Max. proud 45 A
s kone¢nou hodnotou (U/1)
Displejové monitorovani (monitor) LCD Standardy IEC 61000-4-3, EN 55022

MéfFici rozsah, napéti L-N, AC 176..276 V Kategorie rdzového napéti ]
Napéajeci napéti 230V, 120V TrivodiCovy systém Ne
CtyfvodiGovy systém Ne Vzorkovaci frekvence 50/60 Hz 3.2 kHz
Nepfretrzitd méreni Ano Vysledek méreni, po vtefinach 100 ms
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Méreni zbytkového proudu Ne Kanaly méreni proudu 1

Pfesnost méreni napéti 0.5 % Pfesnost méreni proudu 0.5 %

Pfesnost méfeni pro aktivni energii Trida 0,5

(kWh, .../5 A)

Vstupy/vystupy

Typ vstupu 1 faze AC (L1, N) Digitalni vystup konfigurovatelny Ano

Pocet digitalnich vstupt 0 Pocet digitalnich vystupt 2

Pocet impulznich vystup( 2

Zaznam udaji méfeni

Registr intervalu aktualizace 100 ms Software Konfigura¢ni nastroje EM

Koordinace izolace

Impulse withstand voltage

6 kV (1,2/50 ps)

Kategorie rdzového napéti

Zavaznost znecisténi 2 Tolerance class 0,5

Izolace, napéti - vstup nebo vystup / 4 kVeff / 1 min.

napajeni

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002301 ETIM 9.0 EC002301
ETIM 10.0 EC002301 ECLASS 14.0 27-14-23-30
ECLASS 15.0 27-14-23-30
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