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Rada HQ - skvélé vlastnosti v kompaktnim designu. Elek-
trické hodnoty mluvi za sebe. Pfipojovaci rovina je navr-
Zena pro axialni Sroub. Tato technologie aktivuje vodic,
ktery ma byt spojen bez specialni naradi. Stac¢i obycejny
imbusovy kli¢.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Zastrény, 400 V, 40 A, Pocet pdla: 2,
Pfipojeni axialnim Sroubem, Instala¢ni velikost: 1

Cislo objednavky 3100530000

Typ HDC HQ 2 MAS

GTIN (EAN) 4099987138680

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 31.12.2025 06:06:27 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni ( €

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E310075

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 21 mm Hloubka (v palcich) 0.8268 inch
Vyska 38 mm Vyska (v palcich) 1.4961 inch
Sitka 23.6 mm Sitka (v palcich) 0.9291 inch
Cista hmotnost 36¢g

Teploty

Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Rozméry

Sitka 23.6 mm

Vseobecné udaje

Pocet polu 2 Zapojovaci cykly, stfibrné =500
Zapojovaci cykly, zlaté =500 Zapojovaci cykly, cinové =500

Typ pfipojeni Pfipojeni axidlnim Sroubem  Instalaéni velikost 1

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Seda

Izolaéni material PC Provedeni povrchu Pasivované stfibro
Typ Zastrény Kategorie rdzového napéti 11l
Zavaznost znecisténi 3 Zakladni material Slitina médi
Rada HQ Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 400V
Jmenovité razové napéti (DIN EN 6 kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) 40 A
61984)

Neobsahuje halogeny false BG 1

Pocet signalnich kontaktd 0 Pocet silovych kontaktd

Signalni kontakt

Utahovaci moment, max. 1.5 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Délka odizolovani, signalni 6 mm

Silovy kontakt

Typ pfipojeni, silovy kontakt Pfipojeni axialnim Sroubem  Utahovaci moment, max. 1.5 Nm

Utahovaci moment, min.

0.5 Nm
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Verze

Typ pfipojeni Pfipojeni axialnim Sroubem  Instala¢ni velikost 1

Prafez vodice, max. 10 mm?2 Priifez vodice, min. 1.5 mm?
Provedeni povrchu Pasivované stf¥ibro Zakladni material Slitina médi
BG 1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 0.56X3.0X100
Cislo 9008380000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056347
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDS 0.5X3.0X80
Cislo 9008320000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056262
MnozZstvi 18T

Verze
Sroubovak, Sroubovak

Typ SDIS 0.6X3.56X100
Cislo 9008390000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDS 0.6X3.5X100
Cislo 9008330000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 18T

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDIS 0.8X4.0X100
Cislo 9008400000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056361
MnozZstvi 18T

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDS 0.8X4.0X100
Cislo 9008340000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056293
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sroubovak
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Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/9008380000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008320000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008390000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008330000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008400000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008340000

Weidmiiller 3t

HDC HQ. 2 MAS Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Kombinovany §roubovaci a fezny nastroj ,,Swifty® CS"

Kombinovany fezaci/odizolovaci nastroj Swifty® CS a
sada Swifty® CS pro fezani a odizolovani médénych
kabell bez krimpovani do 1,5 mm?2 plnych a 2,5 mm?2

% ohebnych.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SWIFTY CS SET Verze
Cislo 9006060000 Nastroj na fezani a Sroubovani, Rezaci nastroj k jednoruénimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248257638
MnozZstvi 1ST

2-polovy

Rada HQ - skvélé vlastnosti v kompaktnim designu.

é Elektrické hodnoty mluvi za sebe. Pfipojovaci rovina je

P navrzena pro axialni Sroub. Tato technologie aktivuje

» vodig¢, ktery mé byt spojen bez specidlni naradi. Staci
'Qwu oby&ejny imbusovy Kli¢.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HQ 2 FAS Verze
Cislo 3100750000 HDC vlozka, Zasuvka, 400 V, 40 A, Pocet pdlu: 2, Pfipojeni axialnim
objednavky Sroubem, Instalaéni velikost: 1

GTIN (EAN) 4099987140171
MnozZstvi 18T

HA

K dispozici je riizné pfislusenstvi pro vlozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro viozky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP
Cislo 3142030000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987491730
MnozZstvi 10 ST

Verze

Zatézové konektory, PFislusenstvi

Datum vytvoreni 31.12.2025 06:06:27 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/3142030000

