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V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabel. K uspokojeni t&chto pozadavk( nabizi spole¢nost
Weidmdiller Sirokou fadu zasuvnych konektord pro viastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pripojeni, které jsou velmi pevné

a idealni napftiklad pro strojirenstvi. Kulaté zasuvné konek-
tory M8 jsou vhodné zejména pro aplikace s omezenym
prostorem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor pfipojitelny v terénu, M8
Cislo objednavky 3103370000

Typ SAIBGP-P-4A-3.5/5.5-M8

GTIN (EAN) 4099987149709

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 18.03.2026 03:12:34 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/3103370000

Datovy list

SAIBGP-P-4A-3.5/5.5-M8
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Sitka 49 mm Sitka (v palcich)

1.9291 inch

Pramér 14 mm Cista hmotnost

169

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet polu 4
Kédovani 7adna
Povrch kontaktu Ni/Au
Typ pfipojeni PUSH IN
Hlavni material krytu PBT tlakoveé lity zinek
Primér kabelu, max. 5.5 mm
Pramér kabelu, min. 3.5 mm
Material kontaktu CuSn
Prarez vodice, max. 0.5 mm?2
Prarez vodice, min. 0.14 mm?2
Jmenovity proud 4 A
Stupen kryti IP67
Cykly zapojovani =100
Zavaznost znecisténi 3

Druh kontaktu

Konektor samice

Jmenovité napéti

Jmenovité napéti

Typ napéti
Pfipojeni stinéni Ne
Material krouzku se zavitem Tlakove lity zinek
Rozsah teplot krytu -25..+85 °C

Standardy

Standardni konektor

IEC 61076-2-104

Odolnost proti otfestim a vibracim podle EN 50155:2001

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Rozmérovy vykres
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