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Vlastnosti fizenych prepinac¢i AdvancedLine Power-over-

Ethernet

¢ Varianty se 4,8 nebo 24 porty PoE v souladu s IEEE
802.3af/at (vykonovy vystup az 30 wattt na PoE-port)

¢ Integrovany DC/DC prevodnik na napéti PoE do PD pres
cely rozsah napétiod 12 do 57 VDC

¢ Model pro montaz do 19" racku s 24 PoE porty a celko-

vym vykonem 720 W

Pokrocilé funkce Fizeni PoE, véetné kontroly PD pfi pou-

ziti funkce automatického restartovani a ¢asového pla-

novani PoE

Rozsahla sada fidicich funkci umoznuje nastavovat

razné funkce redundance, monitorovani, filtru provozu a

zabezpedeni

Modely s SFP porty pro komunikaéni spojeni na dlouhé

vzdalenosti s optickymi transceivery

¢ Hodi se do naro¢nych priimyslovych prostredi diky
robustnimu provedeni a Sirokému rozsahu provoznich
teplot od -40°C az do 75°C

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Sitovy spina¢, Montaz do 19" rdmu, fizeny

PoE, Gigabit Ethernet, Pocet portd: 22x RJ45
10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-

ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or
100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot,
IP30, -40 °C...70 °C

Cislo objednavky 3109780000

Typ IE-SW-AL26M-22GTPOE-2GCPOE-2GESFP
GTIN (EAN) 4099987187954

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 343 mm Hloubka (v palcich) 13.5039 inch
Vyska 44.45 mm Vyska (v palcich) 1.75 inch
Sitka 433 mm Sitka (v palcich) 17.0472 inch
Cista hmotnost 4205 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40°C..70°C
Vihkost 5 az 95 % (bez

kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8, 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-
morpholinopropan-1-one 71868-10-5
SCIP d86f76fe-fd99-481e-8a23-bd7d255be1b7

Charakteristika prepinace

Prioritni fronty 8 Max. pocet dostupnych siti VLAN 4095
VLAN-ID min 1 VLAN-ID max 4095
Velikost tabulky MAC 8 K Velikost zasobniku paketu 4 Mbit
Zakladni deska Sirky pasma 52 Gbit/s Pocet IGMP-skupin na VLAN 256
Podpora jumbo rdmct az 9,6 KB
Elektrické napajeni
Ochrana pred zaménou polarity Ne
Napajeci napéti 48 V DC, 1 jednoduchy vstup
Ochrana proti proudu pfi pretizeni Ano
Typ pripojeni 1x 6-kontaktové vidlicové/krouzkové pripojeni
Rozsah napéjeciho napéti Typ napéti DC

Napéti, min. b0V

Napéti, max. b7V
Aktudlni spotieba Napéti b0V

Typ napéti DC

Spotieba proudu s napajenym zafizenim (PD) 14.71 A

Spotieba proudu bez napajeného zafizeni (PD) 0.51 A

Napéti 57V

Typ napéti DC

Spotieba proudu s napajenym zafizenim (PD) 12.92 A

Spotieba proudu bez napajeného zarizeni (PD) 0.46 A
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Funkce spravy

Konfigurace zafizeni

Webovy prohlize¢ (HTTP/
HTTPS), SNMP v1/v2c/v3,
Command Line Interface
(Telnet/SSH), Port lokalni
sériové konzoly (RS-232
pfes port DB-9), Nahrat
soubor konfigurace
pomoci webového rozhrani
nebo serveru TFTP

Funkce monitorovani

SNMP v1/v2c/v3, Link
Layer Discovery Protocol
(LLDP), Port mirroring
(local, remote), Statistika
portd, Monitorovani

portd, RMON (vzdalené
monitorovani), Varovani
podle udalosti pres e-mail,
Varovani podle udalosti
pres relé, Varovani podle
udalosti pres sluzbu SNMP
trap, Diagnostika kabelu
Ethernet na portech RJ-45

Redundance sité

Spanning Tree Protocol
(STP), Rapid Spanning
Tree Protocol (RSTP),
Multiple Spanning Tree
Protocol (MSTP), O-kruh
(Cas zotaveni <30 ms),
O-fetézec (Cas zotaveni
<30 ms), Ridici protokol
agregace odkazu (LACP),
Rychlé zotaveni, Media
Redundancy Protocol
(MRP-manager/client)

Filtr sitového provozu

Kvalita sluzby (QoS),
Differentiated Services
Code Point (DSCP), VLAN
podle tagi, GVRP (GARP
Protokol registrace sité
VLAN), IGMP v2/v3,
Omezeni rychlosti provozu,
IGMP Snooping, MLD
Snooping, MLD v1/v2

Sprava IP adres

Staticky, DHCP klient,
DHCP server (podle portd,
podle fond(), DHCP Option
82, DHCP relé, IPv4/IPv6

Bezpecnostni funkce

Segmentace VLAN,
Zapnout/vypnout porty,
Oveérovani uzivatele
TACACS+ a IEEE 802.1X,
Automaticka prevence
DoS/DDoS, Access
Control List, DHCP
snooping, Ochrana
smycky, Zabezpeceni
pristupu spravy pomoci
konfigurace Urovné
opravnéni pro razné
uzivatelské role

Sprava ¢asové synchronizace

SNTP server, SNTP klient

Podpora priimyslového protokolu

Zarizeni PROFINET podle
tfidy shody B, EtherNet/IP,
Modbus/TCP slave

MTBF
MTBF Podle normy Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min. 409753 h
Teplota okoli 25°C
Napajeni pres Ethernet (PoE)
Vystupni vykon PoE Standardni IEEE 802.3af
Vystupni vykon 154 W
Standardni IEEE 802.3at
Vystupni vykon 30 W
Vystupni proud PoE Standardni IEEE 802.3af
Vystupni proud 350 mA
Standardni IEEE 802.3at
Vystupni proud 600 mA
Celkovy rozpocet vykonu PoE Typ napéti DC
Napéti, min. 50V
Napéti, max. b7V
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Rozpocet vykonu

720 W

Pfifazeni kontakt( PoE

Rezim A: Pin 1, 2 (V-); Pin 3, 6 (V+); alternativa A; MDI-X

Podminky prostiedi

Provozni teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -40 °C
Vihkost 5 az 95 % (bez kondenzace)
Skladovaci teplota, max. 85 °C
Skladovaci teplota, min. -40 °C
Provozni nadmofrské vyska Nadmofiska vyska, max. 6000 m
Poznamka omezeni naleznete v prohlaseni vyrobce o
provozni nadmorské vySce v oddile ke stazeni
Rozhrani
Porty optickych vidken 100/1000Base SFP slot RJ45 porty 10/100/1000BaseT(X),

auto negotiation, PIné/
Half-duplex rezim, Auto
MDI/MDI-X port

Rozhrani portu konzoly

Tlacitko resetovani funkce

RS-232 (konektor DB-9) Pocet portl

<b sek.: restart systému

a nastaveni LAN IP na
tovarni vychozi hodnotu,
>b sek.: Vychozi hodnota

z vyroby, Poznamka:
chovani resetovaciho
tlacitka Ize nakonfigurovat
prostrednictvim webového
rozhrani

22x RJ45
10/100/1000BASE-T(X)
PoE+, 2x combo-ports
(10/100/1000BASE-
T(X) PoE+ or
100/1000BaseSFP), 2x
100/1000BaseSFP Slot

Shoda a schvaleni EMC

Volny pad

Podle IEC 60068-2-31 Normy EMC

EN 55032, EN 55035,
FCC Part 15 Subpart B
Class A, IEC 61000-4-2
ESD: Contact: 4 kV; Air:

8 kV, IEC 61000-4-3 RS:
80 MHz-5 GHz: 3V/m,
IEC 61000-4-4 EFT: Vykon:
0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
0.5 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-6 CS: 3 Vrms

Vibrace

podle IEC 60068-2-6 Otfes

podle IEC 60068-2-27

Technické udaje

Hlavni material krytu

Kov Typ montaze

Montaz do 19" rdmu

Stupen kryti

IP30 Rychlost

Gigabit Ethernet

Prepinac¢

fizeny PoE
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Technologie

Prepinani dat

Ulozit a vpred Rizeni toku

IEEE 802.3x fizeni toku

Standardné

IEEE 802.3 for 10BaseT,
IEEE 802.3u for
100BaseT(X) and
100BaseFX, IEEE 802.3ab
for T000BASE-T, IEEE
802.3z for T000BASE-

X, IEEE 802.3x for flow
control, IEEE 802.3ad for
port trunk with LACP, IEEE
802.3at/af for Power-over-
Ethernet, IEEE 802.1D

for the Spanning Tree
protocol, IEEE 802.1w for
Rapid STP, IEEE 802.1s
for the Multiple Spanning
Tree Protocol (MSTP),
IEEE 802.1p for Class

of Service / Quality of
Service (CoS/QoS),

IEEE 802.1Q for VLAN
tagging, IEEE 802.1X

for authentication, IEEE
802.1AB pro Link Layer
Discovery protocol (LLDP)

Zaruka

Casovy interval

5 let

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 10.0

EC000734
EC000734

ETIM 9.0
ECLASS 14.0

EC000734
19-17-04-01

ECLASS 15.0

19-17-04-01
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jimacem SFP (pro pouziti s spinace konstrukéni fady Eco-, Advanced-, Substation a BasicLine

Vseobecné objednaci udaje

Funkce fady vysilace-pfijimace SFP

* Velka variabilita typu vysilacU-pfijimacua pro nékolik
prenosovych rychlosti (az 10 Gigabit Ethernet) a
vzdalenosti (az 60 km)

* Modely BiDi SFP pro komunikaci prostfednictvim
jednoho vlakna

¢ Snadné fizeni stavu vysilace-prijimace diky podpore
Digitalniho diagnostického monitorovani (DDM)

* Okamzité pfipojitelné (za provozu)

¢ Laserovy vyrobek tfidy 1, odpovidd normé EN 60825-1

* Pouzitelné pro prepinace Eco, Advanced a
SubstationLine

Typ |E-SFP-1FE-MM-2 Verze

Cislo 2682450000 SFP radiostanice, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C...85
objednavky °C

GTIN (EAN) 4050118692266

MnozZstvi 18T

Typ |E-SFP-1FE-SM-30 Verze

Cislo 2682460000 SFP radiostanice, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 30 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692259

MnozZstvi 18T

Typ |E-SFP-1FE-SM-60 Verze

Cislo 2682470000 SFP radiostanice, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 60 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692242

MnozZstvi 1ST

Typ |E-SFP-1GE-MM-05 Verze

Cislo 2682480000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692235

MnozZstvi 18T

Typ |E-SFP-1GE-MM-2 Verze

Cislo 2682490000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692228

MnozZstvi 1ST

Typ |E-SFP-1GE-SM-10 Verze

Cislo 2682500000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692211

MnozZstvi 1ST

Typ |E-SFP-1GE-SM-40 Verze

Cislo 2682510000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692204

MnozZstvi 18T
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Typ |E-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T... Verze

Cislo 2682520000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km,
objednavky -40°C...85 °C

GTIN (EAN) 4050118692198

MnozZstvi 18T

Typ |IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T... Verze

Cislo 2682530000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km,
objednavky -40°C...85 °C

GTIN (EAN) 4050118692181

Mnozstvi 18T

Typ |E-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... Verze

Cislo 2682540000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km,
objednavky -40°C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692174

MnozZstvi 1ST

Typ |IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... Verze

Cislo 2682550000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km,
objednavky -40°C...85 °C

GTIN (EAN) 4050118692167

MnozZstvi 18T

Typ |IE-SFP-1GE-RJ45 Verze

Cislo 2766120000 SFP radiostanice, 10/100/1000 MBit/s, RJ45, 0.1 km, -40 °C...85 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4064675023791

MnozZstvi 1ST
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