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Funkce prevodnik( médii EcoLine

¢ Podporuje 100/1000BaseT(X) a 100/1000BaseSFP

* Podpora Jumbo Frame: Az 10 KB, idealni pro aplikace s
vysokou propustnosti

¢ Link Fault Pass-through (LFPT): Zajistuje spolehlivost
sité tim, Ze pfedava informace o poruse linku z jedné
strany konvertoru na druhou.

« Siroky rozsah provoznich teplot od -40 °C do +75 °C

* Velmi maly design: Idedlni pro instalace s omezenym
prostorem

* Dva napdjeci vstupy: ZvySuje spolehlivost a dobu pro-
vozu

¢ Kompatibilni s Sirokou $kalou vysilac SFP: Single-
mode / Multimode ; Fast Ethernet / Gigabit Ethernet

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Media konvertor, Gigabit Ethernet, Poet porti: 1x
RJ45 100/1000 BaseT(X), 1x 100/1000BaseSFP
Slot, IP30, -40 °C...75 °C

Cislo objednavky

3109790000

Typ IE-MC-EL-1GT-1GESFP
GTIN (EAN) 4099987187961
MnoZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni

€ ¢(U)ys UK

LISTED cn
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 70 mm Hloubka (v palcich) 2.7559 inch
Vyska 95 mm Vyska (v palcich) 3.7401 inch
Sitka 26.1 mm Sitka (v palcich) 1.0276 inch
Cist4 hmotnost 208 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40°C..75°C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znadmo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP

dffb5644-fcc1-4eb0-b457-1bedb12dbech

Charakteristika pFepinace

Podpora jumbo rdmcu do 10 KB
Elektrické napajeni
Ochrana pfed zaménou polarity Ano

Napéajeci napéti

12/24/48 V DC, 2 redundantni vstupy

Ochrana proti proudu pfi pretizeni

Ano

Typ pfipojeni

1 blok svorek o 4 kontaktech s moZnosti demontaze

Rozsah napajeciho napéti Typ napéti DC
Napéti, min. 10.8V
Napéti, max. 52.8V

Aktudlni spotfeba Napéti 12V
Proud 0.23 A
Typ napéti DC
Napéti 24V
Proud 0.12 A
Typ napéti DC
Napéti 48 V
Proud 0.07 A
Typ napéti DC

MTBF

MTBF Podle normy Telcordia (Bellcore), GB
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Doba provozu (hodin), min.

2268268 h

Teplota okoli

Podminky prostiedi

Provozni teplota, max. 75 °C

Provozni teplota, min. -40 °C

Vihkost 5 az 95 % (bez kondenzace)

Skladovaci teplota, max. 85 °C

Skladovaci teplota, min. -40 °C

Provozni nadmofrské vyska Nadmofiska vyska, max. 2000 m
Poznadmka v souladu s UL
Nadmorska vyska, max. 6000 m
Poznamka omezeni naleznete v prohlaseni vyrobce o

provozni nadmorské vysce v oddile ke stazeni

Rozhrani

Porty optickych vidken

100/1000Base SFP slot RJ45 porty

100/1000 BaseT(X), auto
negotiation, PIné/Half-
duplex rezim, Auto MDI/

MDI-X port
DIP pfepinac funkce 1x pro spinani mezi Pocet portl 1x RJ45 100/1000
100BaseSFP a BaseT(X), 1x
1000BaseSFP na SFP 100/1000BaseSFP Slot

portu, 1x pro zapnuti/
vypnuti funkce Link Fault
Pass-through (LFPT)

Shoda a schvaleni EMC

Volny pad Podle IEC 60068-2-31 Normy EMC EN 55032, EN 55035,
FCC Part 15 Subpart B
Class A, IEC 61000-4-2
ESD: Contact: 4 kV; Air:
8 kV, IEC 61000-4-3 RS:
80 MHz -5 GHz: 3V/m,
IEC 61000-4-4 EFT: Vykon:
0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-6 CS: 3V, IEC
61000-4-8

Vibrace podle IEC 60068-2-6 Otres podle IEC 60068-2-27

Bezpecnostni norma UL61010-1, UL

61010-2-201

Technické udaje

Hlavni material krytu Kov Typ montaze DIN lista, Montaz na sténu

Stupen kryti IP30 Rychlost Gigabit Ethernet

Technologie

Prepinani dat Ulozit a vpred Standardné IEEE 802.3u for

100BaseT(X) and
100BaseFX, IEEE 802.3ab
for T000BASE-T, IEEE
802.3z for 1000BASE-X
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Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001467 ETIM 9.0 EC001467
ETIM 10.0 EC001467 ECLASS 14.0 19-17-01-32
ECLASS 15.0 19-17-01-32
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Vysilaé s pfFijimaéem SFP (pro pouziti s spinaée konstrukéni fady Eco-, Advanced-, Substation a BasicLine

B)

Vseobecné objednaci udaje

Funkce fady vysilace-pfijimace SFP

* Velka variabilita typu vysilacU-pfijimacua pro nékolik
prenosovych rychlosti (az 10 Gigabit Ethernet) a
vzdalenosti (az 60 km)

* Modely BiDi SFP pro komunikaci prostfednictvim
jednoho vlakna

¢ Snadné fizeni stavu vysilace-prijimace diky podpore
Digitalniho diagnostického monitorovani (DDM)

* Okamzité pfipojitelné (za provozu)

¢ Laserovy vyrobek tfidy 1, odpovidd normé EN 60825-1

* Pouzitelné pro prepinace Eco, Advanced a
SubstationLine

Typ |E-SFP-1FE-MM-2 Verze

Cislo 2682450000 SFP radiostanice, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C...85
objednavky °C

GTIN (EAN) 4050118692266

MnozZstvi 18T

Typ |E-SFP-1FE-SM-30 Verze

Cislo 2682460000 SFP radiostanice, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 30 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692259

MnozZstvi 18T

Typ |E-SFP-1FE-SM-60 Verze

Cislo 2682470000 SFP radiostanice, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 60 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692242

MnozZstvi 1ST

Typ |E-SFP-1GE-MM-05 Verze

Cislo 2682480000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692235

MnozZstvi 18T

Typ |E-SFP-1GE-MM-2 Verze

Cislo 2682490000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692228

MnozZstvi 1ST

Typ |E-SFP-1GE-SM-10 Verze

Cislo 2682500000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692211

MnozZstvi 1ST

Typ |E-SFP-1GE-SM-40 Verze

Cislo 2682510000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40
objednavky °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692204

MnozZstvi 18T
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Typ |E-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T... Verze

Cislo 2682520000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km,
objednavky -40°C...85 °C

GTIN (EAN) 4050118692198

MnozZstvi 18T

Typ |IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T... Verze

Cislo 2682530000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km,
objednavky -40°C...85 °C

GTIN (EAN) 4050118692181

Mnozstvi 18T

Typ |E-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... Verze

Cislo 2682540000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km,
objednavky -40°C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692174

MnozZstvi 1ST

Typ |IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... Verze

Cislo 2682550000 SFP radiostanice, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km,
objednavky -40°C...85 °C

GTIN (EAN) 4050118692167

MnozZstvi 18T

Souprava pro montaz na 19" stojan

Vseobecné objednaci udaje

* Pro montaz zafizeni ur€enych na DIN listu do 19"
stojanu

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

Mnozstvi

RM-KIT
1241440000

4050118029154

18T

Verze

Kit for 19"-rack mounting
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