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Elektroinstalace budov

Pro budovni instalace nabizime kompletni systém zalo-
zeny na 10xX3 médeéné listé a perfektné sladénych kom-
ponentech: od instalaénich svorkovnic, svorkovnic pro N
vodi¢ a rozvodnych svorkovnic po rozsahlé pfislusenstvi,
jako jsou pfipojnice a drzaky na pfipojnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Boénice, Modra, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 5.1
mm, 130 °C

Cislo objednavky 3111440000

Typ AEB ITB 2.5/4 BB BL DL

GTIN (EAN) 4099987190923

MnoZstvi 25 items

Datum vytvoreni 16.11.2025 11:15:18 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/3111440000
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 50.1 mm Hloubka (v palcich) 1.9724 inch
Vyska 50.5 mm Vyska (v palcich) 1.9882 inch
Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch
Cista hmotnost 1032 ¢

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...55 °C Okolni teplota -5 °C...40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nosna lista TS 35

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Modra
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Typ montaze Prichytka Aretace bez Sroubl
Vseobecné

Nosna lista TS 35

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001041 ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9.1 27-14-11-35 ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35 ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Plochy Sroubovak

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 16.11.2025 11:15:18 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2749610000

