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Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuiji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rada A, Koncova podpéra
Cislo objednavky 3112310000

Typ AEB 35 SCL/1 RM

GTIN (EAN) 4099987196420
Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:04:41 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 36.5 mm Hloubka (v palcich) 1.437 inch
Hloubka vcerné DIN listy 37 mm Vyska 52.6 mm
Vyska (v palcich) 2.0709 inch Sitka 6 mm

Sitka (v palcich) 0.2362 inch Cistd hmotnost 5.15¢g
Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky Nosna lista TS 356
Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny cerna
Dalsi technicka data

Typ montaze Prichytka Aretace bez Sroubu
Vseobecné

Nosn4 lista TS 35

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001041 ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9.1 27-14-11-35 ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35 ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:04:41 MEZ
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Prazdné

Znacka na konektory WAD je vhodna pro svorky rady

| W= W a boé&nice WEW 35/2 a ZEW 35/2. Znacky jsou
r— k dispozici bez potisku, s vlastnim potiskem nebo se

A standardnim symbolem blesku. Znac¢ky WAD MultiCard
' | jsou vhodné pro znaceni pomoci tiskaren PrintJet
— CONNECT.Pro vlastni potisk: Prosime zaslete ndm soubor

‘ pro nas software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print
J PRO Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
I

Vseobecné objednaci udaje

Typ WAD 5 MC NE WS Verze
Cislo 1112910000 Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 WDU
objednavky 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, Bila

GTIN (EAN) 4032248891689
MnozZstvi 48 ST

S bleskem osvétleni

Znacka na konektory WAD je vhodna pro svorky rady
Bessll W a boé&nice WEW 35/2 a ZEW 35/2. Znacky jsou
= k dispozici bez potisku, s vlastnim potiskem nebo se
| standardnim symbolem blesku. Znacky WAD MultiCard

' =S | jsou vhodné pro zna&eni pomoci tiskaren PrintJet
- CONNECT.Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor
! pro nas software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print
o | J PRO Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
-~

Vseobecné objednaci udaje

Typ WAD 5 MC B GE/SW Verze
Cislo 1120450000 Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 WDU
objednavky 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, Zluta

GTIN (EAN) 4032248901272
MnozZstvi 48 ST

Vlastni tisk

Znacka na konektory WAD je vhodna pro svorky rfady

W a boc¢nice WEW 35/2 a ZEW 35/2. Znacky jsou

k dispozici bez potisku, s vlastnim potiskem nebo se
standardnim symbolem blesku. Znacky WAD MultiCard
jsou vhodné pro znaceni pomoci tiskaren PrintJet
CONNECT.Pro vlastni potisk: Prosime zaslete ndm soubor
pro nas software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print
PRO Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:04:41 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WAD 5 MC SDR Verze
Cislo 1112930000 Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 WDU
objednavky 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248891764
MnozZstvi 12 ST

Plus

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny

vodi¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sitkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1046350000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248782055
MnozZstvi 800 ST

Prazdné

| Znacky WS jsou idedlni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZit i
‘ s fadami | a Z. Velka plocha na zna¢eni umoznuje dlouhé
‘ fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
; Stitky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
\ fetézcl znakl. Diky osvédcéenému forméatu MultiCard
‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.
J‘ * Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
« Stitky v ov&feném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/8 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1905950000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248528103
MnozZstvi 420 ST

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:04:41 MEZ
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Typ DEK 5/6 MC NE WS Verze
Cislo 1609820000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203436
MnozZstvi 1000 ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady $roubovaki izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze

Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka epele (B): 3.5 mm, Délka Gepele: 100 mm,

objednavky Tloustka Gepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Mnozstvi 1ST

WS 8/6
WS/ DEK
MultiMark znac¢ky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu

» znacky se bezpecné pripne ke konektoru. Diky elastické
g povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento

Vseobecné objednaci udaje

specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz Ize pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

* Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller

* Pevné drzici a odolny tisk

¢ Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadn4 instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ WS 8/6 MM WS Verze
Cislo 2007160000 WS, Oznadeni svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391879
MnozZstvi 600 ST

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:04:41 MEZ
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ZGB pantové skupinové drzaky

ZGB 15 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muZe pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 15.

ZGB 30 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muze pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 7.

Zasouvaci $titky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
LPrislusenstvi”.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZGB 30 Verze
Cislo 1611930000 Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 32 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190002251
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:04:41 MEZ
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