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Multimetry umoznuji méreni fady proménnych. Kazdy
nastroj standardné umi mérit napéti a odpor a provadét
zkousku priichodnosti a diod.

Navic maiji jednotlivé multimetry dal$i mozZnosti méfeni
jako jsou proud, kmitocet, kapacitni odpor a teplota.
Digitalni multimetry maji vyhodu prehledného, snadno
Citelného displeje. S t€émito nastroji se chyby zplisobené
nespravnym prepocétem méficich rozsaht nebo §patnym
prectenim displeje stavaji minulosti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Multimetr, Ano

Cislo objednavky 3113220000

Typ MULTIMETER DMM 600V
GTIN (EAN) 4099987201292
Mnozstvi 1 items
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Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost

350 g

Technické udaje

Popis vyrobku

Digitalni multimetr

Méf¥ici a testovaci zaFizeni

Zmérena hodnota kapacity, max. 100 uF Zmérena hodnota kapacity, min. 0.01 nF
Kategorie rozsahu méfeni CAT IV 300V, CAT Il 600 Zmérena hodnota proudu, max. 10A
\'%

Provozni teplota, max. 50°C Provozni teplota, min. 0°C

Frekvenc¢ni rozsah, max. 5 MHz Frekvenc¢ni rozsah, min. 1 mHz

Meéreni frekvence Ano Displej digitalni

Stupen kryti IP40 Rozsah méfeni odporu, max. 40 Q

Rozsah méfeni odporu, min. 0.1Q Typ baterie 1,5 V akumuléator typu
AAA

Zkouska propojeni Ano Méreni frekvence, max. 5000 mHz

S mérenim skutecné efektivni hodnoty No Rozsah méreni teploty, max. 500 °C

(TRMS)

S podsvicenim displeje No Méreni napéti, DC, max. 600V

Volba rozsahu méfeni

automaticky

Kategorie méficiho obvodu

CATIV /300V; CATII/
600V

S mérenim kapacity Ano Meéreni odporu k dispozici Ano
S méfenim vodivosti Ano S funkci podrzeni dat Ano
S mérenim teploty Ano Méreni napéti, AC, max. 600V
Rozsah méreni stfidavého proudu, max. 10 A Rozsah méreni stejnosmérného proudu, 10 A
max.
S testem odporu / testem diod Ano Méreni odporu, max. 40 MQ
S relativnim méfeni hodnoty Ano
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000069 ETIM 9.0 EC000069
ETIM 10.0 EC000069 ECLASS 14.0 27-20-03-01
ECLASS 15.0 27-20-03-01
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