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Moznost oddéleni kabell v zoné 2, které splnuji nasledu-
jici schvaleni ATEX: T 1l 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX:
Ex ec lIC T6 Gc, zjednoduS$uje instalaci, servis a umoznuje
lepsi pripravu. Zde nabizené schvélené konektory musi
byt vzdy pouzity v kompletu s odpovidajicimi schvalenymi
pouzdry a vlozkami a mohou byt odpojeny pouze bez zati-

Zeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

HDC vlozka, Zastrény, 1500 V, Pocet pdla: 48,
Nalisované pfipojeni, Instalacni velikost: 8

Cislo objednavky

3116670000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

HDC HDD 48 MC EX 1500
4099987235792
1 items
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Schvaleni

2 ‘AN s IECEx =

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E92202

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch
Vyska 36 mm Vyska (v palcich) 1.4173 inch
Sitka 84 mm Sitka (v palcich) 3.3071 inch
Pramér 1.6 mm Cista hmotnost 80.2 g
Teploty

Mezni teplota -20°C...40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemicka odolnost

Latka

Aceton

Chemickéa odolnost

Odolné

Latka

Amoniak, vodny

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Latka Benzin
Chemicka odolnost Odolné
Latka Benzen
Chemicka odolnost Odolné

Latka
Chemicka odolnost

Dieselovy olej
Podminéné odolné

Latka

Kyselina octova, koncentrovana

Chemicka odolnost

Odolné

Latka

Hydroxid draselny

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Latka

Metanol

Chemickéa odolnost

Podminéné odolné

Latka

Motorovy olej

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Latka

Louh, rozfedény

Chemicka odolnost

Odolné

Latka

Hydrochlorofluorouhliky

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Latka

Venkovni pouziti

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Rozméry

Sitka 84 mm

Vseobecné udaje

Pocet polu 48 Typ ptipojeni Nalisované pfipojeni
Instalaéni velikost 8 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
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Barevny Seda Izola&ni material Polykarbonat
Provedeni povrchu Rizné Typ Zastrény
Zakladni material Polykarbonat Rada HDD
Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 1500V Neobsahuje halogeny false

BG 8 Pocet signalnich kontaktu 0

Pocet silovych kontakt( 48 Stupen kryti IP55

Udaje hodnoceni IECEx/ ATEX

C. osvéd&eni (IECEX) TUEV24ATEX9197X Proud (IECEX) 3A

Proud (ATEX) 3A C. osvédéeni (ATEX) IECEXTUR24.0077X
Prafez vodi¢e max. (IECEX) 2.5 mm? Max. napéti (ATEX) 250V
Prafez vodi¢e max. (ATEX) 2.5 mm?2 Max. napéti (IECEX) 250V

Pfipojeni datové, uzemnéni

Typ pripojeni PE

Nalisované pfipojeni

Verze

Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm Typ pfipojeni Nalisované pripojeni
Instalaéni velikost 8 Prafez vodice, max. 2.5 mm?

Prarez vodice, min. 0.5 mm?2 Provedeni povrchu Razné

Zakladni material Polykarbonat BG 8

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Vseobecné objednaci udaje

K dispozici je rizné ptislusenstvi pro vliozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro vliozky.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

DSTV COBUS
1471500000

4008190178543
100 ST

Verze

Zatézové konektory, Prislusenstvi, Kédovaci prvek

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

DSTV COST4
1471300000

4008190017354
100 ST

Verze

ZatéZzové konektory, Pfislusenstvi, Systém kédovani

Velikost 8 (24B)

Vseobecné objednaci udaje

MozZnost oddéleni kabell v zoné 2, které splniuji
nasledujici schvaleni ATEX: T Il 3G Ex ec IIC T6 Gc

nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodusuje instalaci,
servis a umoznuje lepsi pripravu. Zde nabizené
schvalené konektory musi byt vzdy pouzity v kompletu s
odpovidajicimi schvalenymi pouzdry a viozkami a mohou
byt odpojeny pouze bez zatizeni.

Typ HDC 24B AS ATEX Verze

Cislo 3139930000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 8, Stupen kryti: IP55, Pfepazkovy
objednavky kryt, Pfipojeni s upinacim tfmenem, Standardné, Velikost kabelovych
GTIN (EAN) 4099987382298 vstupl: none

Mnozstvi 18T

Typ HDC 24B SS 1M40G ATEX Verze

Cislo 3139880000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 8, Stupen kryti: IP55, Kryt zakladny,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, Standardné, Velikost kabelovych
GTIN (EAN) 4099987382243 vstupt: M 40

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 24B SS 2M40G ATEX Verze

Cislo 3139890000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 8, Stupen kryti: IP55, Kryt zdkladny,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfrmenem, Standardné, Velikost kabelovych
GTIN (EAN) 4099987382250 vstupt: M 40

MnozZstvi 18T
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Typ HDC 24B TOS 1M32G ATEX
Cislo 3140010000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987382373
MnozZstvi 18T

Verze
HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 8, Stupen kryti: IP55, Pouzdro
zastrcky, Pripojeni s upinacim tfrmenem, Standardné, Velikost

kabelovych vstupu: M 32

Typ HDC 24B TOS 2M32G ATEX
Cislo 3140020000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987382380
MnozZstvi 1ST

Verze

HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 8, Stupen kryti: IP55, Pouzdro
zastrcky, Pripojeni s upinacim tfrmenem, Standardné, Velikost
kabelovych vstup(: 2*M32

Typ HDC 24B TSS 1M32G ATEX
Cislo 3140030000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987382397
MnozZstvi 1ST

Verze

HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 8, Stupen kryti: IP55, Pouzdro
zastréky, PFipojeni s upinacim tfmenem, Standardné, Velikost
kabelovych vstup: M 32

Typ HDC 24B TSS 1M40G ATEX
Cislo 3140040000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987382403
MnozZstvi 18T

Verze
HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 8, Stupen kryti: IP55, Pouzdro
zastrcky, Pripojeni s upinacim tfmenem, Standardné, Velikost

kabelovych vstupt: M 40

Krimpovaci kontakty HD

-

Vseobecné objednaci udaje

Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické
spojeni mezi vodi¢em a kontaktem, které je bezpecné a
spolehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné

a odolné proti korozi.

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AG
Cislo 1651520000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190400194
MnozZstvi 100 ST

Verze

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,

Zastrény, Priifez vodice, max.: 0.37, soustruzeng, Slitina médi

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AU
Cislo 1651620000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190400293
MnozZstvi 100 ST

Verze

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,

Zastrény, Prifez vodice, max.: 0.37, soustruzené, Slitina médi

Typ HDC-C-HD-SMO.5AG
Cislo 1651530000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190400200
MnozZstvi 100 ST

Verze

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,

Zastrény, Prifez vodiCe, max.: 0.5, soustruzené, Slitina médi

Typ HDC-C-HD-SMO0.5AU
Cislo 1651630000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190400309
MnozZstvi 100 ST

Verze

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,

Zastrény, Prifez vodice, max.: 0.5, soustruzené, Slitina médi
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Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AG Verze

Cislo 1601750000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zastrény, Prifez vodiCe, max.: 1, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190134280

MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AU Verze

Cislo 1651640000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zastrény, Priifez vodice, max.: 1, soustruzeng, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400316

Mnozstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AG Verze

Cislo 1651550000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zastrény, Prafez vodiCe, max.: 1.5, soustruzené, Slitina médi
GTIN (EAN) 4008190400224

MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AU Verze

Cislo 1651650000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zastrény, Priifez vodiCe, max.: 1.5, soustruzené, Slitina médi
GTIN (EAN) 4008190400323

MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AG Verze

Cislo 1651560000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zastrény, Priifez vodiGe, max.: 2.5, soustruzené, Slitina médi
GTIN (EAN) 4008190400231

Mnozstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AU Verze

Cislo 1651660000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zastrény, Prafez vodiCe, max.: 2.5, soustruzené, Slitina médi
GTIN (EAN) 4008190400330

MnozZstvi 100 ST

Velikost 8

Vseobecné objednaci udaje

Rada HDD s obrabénymi krimpovacimi kontakty je
navrzena pro vysoky pocet poli v malém prostoru. Diky
mensimu designu Setfi uzivatelé instalacni prostor bez
potfeby omezeni pocétu pola.

Urovei vodiového pfipojeni je navrzena jako krimpovaci
kontakt. Osvédcené krimpované pfipojeni se pouziva
jako standard uz desitky let. Krimpovaci kontakty nejsou
soucasti dodavky vlozek.

Pocet pola: 108

Jmenovity proud: 10 A

Jmenovité napéti: 250 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

HDC HDD 108 FC
1651220000

4008190299828
18T

HDC vlozka, Zasuvka, 250 V, 10 A, Pocet pdéla: 108, Nalisované

pfipojeni, Instalaéni velikost: 8
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Typ HDC HDD 48 FC EX 1500 Verze
Cislo 3116690000 HDC vlozka, Zasuvka, 1500 V, Pocet polG: 48, Nalisované pfipojeni,
objednavky Instalacni velikost: 8

GTIN (EAN) 4099987235914
MnozZstvi 18T
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