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Produktovou fadu zavrsuje rozsahla fada prisluSenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 3123510000

Typ VPU PV EXTENDER
GTIN (EAN) 4099987270199
Mnozstvi 9 items

Datum vytvoreni 08.12.2025 10:08:58 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 1.78¢g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje IEC / EN

Jmenovité napéti (DC) 1500V

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znedisténi 2

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Utahovaci moment, min. 1.2 Nm Utahovaci moment, max. 4.5 Nm
Rozsah sevreni, jmenovité pFipojeni 10 mm2 Upinaci rozsah, min. 1.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 16 mm2 Prafez vodice, pevny, min. 1.5 mm?2
Prafez vodice, pevny, max. 16 mm2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2
min.
Prafez pfipojeni vodict, jemné stacené, 16 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.6 mm?2
max. 46228-1), min.
Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 10 mm2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, min. 1.5 mm?2

46228-1), max.

Prirez pfipojeni vodica, splétané, max. 16 mm?2

Elektrické udaje

Jmenovity proud 63 A

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-14-03
ECLASS 15.0 27-17-14-03
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