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Technologie pfipojeni Push-in je technologie pfimého
zapojeni. Pfedem upraveny vodi¢ Ize zapojit pfimo do
Urovné pfipojeni vodice bez dalSich pomcek.

Pocet pola: 4 - 48

Jmenovity proud: 10 A

Jmenovité napéti 400 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600V AC/DC
Technologie PUSH IN

Vseobecné objednaci udaje

Verze , Zasuvka, 250V, 16 A, Pocet pdla: 16, PUSH IN,
Instala¢ni velikost: 5

Cislo objednavky 3124580000

Typ HDC HA 16 FP 17-32

GTIN (EAN) 4099987277631

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 01:09:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/3124580000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Datovy list

HDC HA 16 FP 17-32

www.weidmueller.com

Technické udaje

Osvédcéeni
Schvéleni
u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvéd&eni (UR) E92202
C. osvédé&eni (cURus) E310075

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 34 mm Vyska (v palcich) 1.3386 inch
Sitka 23 mm Sitka (v palcich) 0.9055 inch
Délka 72 mm Délka (v palcich) 2.8346 inch
Cist4 hmotnost 50 g

Teploty

Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemicka odolnost Latka Aceton
Chemicka odolnost Odolné
Latka Amoniak, vodny
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Benzin
Chemicka odolnost Odolné
Latka Benzen
Chemicka odolnost Odolné
Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Kyselina octova, koncentrovana
Chemickd odolnost Odolné
Latka Hydroxid draselny

Chemickéa odolnost

Podminéné odolné

Latka

Metanol

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Latka Motorovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Louh, rozfredény
Chemicka odolnost Odolné

Latka Hydrochlorofluorouhliky
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Venkovni pouziti

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Rozméry

Sitka 23 mm Celkova délka zakladny 72 mm

Datum vytvoreni 16.12.2025 01:09:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 2


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Datovy list

HDC HA 16 FP 17-32

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné udaje

Pocet pola 16 Zapojovaci cykly, stfibrné 2500
Zapojovaci cykly, zlaté =500 Zapojovaci cykly, cinové 2500
Typ pfipojeni PUSH IN Instalaéni velikost 5
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Svétle seda
Izolacni material PC Cykly zapojovani =500
Typ Zasuvka Kategorie razového napéti 1]
Zavaznost znedcisténi 3 Zakladni material Polykarbonat
Rada HA Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 250V
Jmenovité razové napéti (DIN EN 4 kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) 16 A
61984)
Neobsahuje halogeny false BG
Pocet signalnich kontaktd 0 Pocet silovych kontaktu 16
Stupen kryti IP20
Pripojeni datové, uzemnéni
Typ pfipojeni PE Zasuvné PUSH IN pfipojeni  Utahovaci moment, max., zemnici 1 Nm
pripojeni

Utahovaci moment, min., zemnici 0.5 Nm
pfipojeni
Signalni kontakt
Jmenovité razové napéti (DIN EN 4 kV
61984), signalni
Silovy kontakt
Utahovaci moment, max. podle prifezu  Prlfez vodie, min. 0.14 mm?2
vodice Prafez vodice, max. 2.5 mm?

Utahovaci moment, max. T Nm
Délka odizolovani podle priméru kabelu Délka odizolovani 8.00 mm
Verze
Prafez propojeni AWG, max. AWG 26 Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm
Typ pripojeni PUSH IN Instalaéni velikost 5
Prafez propojeni AWG, min. AWG 14 Prafez vodice, max. 0.14 mm?2
Prafez vodice, min. 2.5 mm? Zakladni material Polykarbonat
BG 5
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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