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Podobné ilustraci

Oddélovaci zesilovace, pasivni oddélovace, koncové spi- Vseobecné objednaci udaje
nace a méfici prevodniky - véetné teplotnich prevodnika -
v provedeni se svorkovnici. Verze Signalovy prevodnik / oddélovac, Vstup : 0 az 130
Idealni pro pfesné zpracovani signalu a spolehlivou izolaci XIE:nZ;’::EI 0-10V, Napéjecf napéti: Bez exter-
signalu v omezeném instalacnim prostoru.

_ _ Cislo objednavky 3127350000
¢ Kompaktni 6mm provedeni - ploché jako svorkovnice Typ PICOPAK-VI130-RDIV-P
¢ Provozni teplota az —40 °C ... +70 °C (v zavislosti na GTIN (EAN) 4099987294935
modelu) MnoZstvi 10 items

* Verze se Sroubovym nebo PUSH-IN pfipojenim
* Vybrané modely obsahuji QR kéd a stavovou LED pro
snadnou identifikaci
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni CULUS

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cULus) E141197

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 62.5 mm Hloubka (v palcich) 2.4606 inch
Vyska 89.4 mm Vyska (v palcich) 3.5197 inch
Sitka 6.4 mm Sitka (v palcich) 0.252 inch
Cista hmotnost Og

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota Vihkost 5...95 %, bez kondenzace
Vstup

Odpor 192 kQ Input measurement range 0..130Vv DC
Vystup

Pocet vystupt 1 Vystupni napéti, pozn. 0..10V

Obecné udaje

Aplikace

Rozdélovac napéti

Presnost

<1 % (zakladni chyba @
vystup pIné stupnice)
délice napéti

Stupen kryti

IP20

Napéajeci napéti

Bez externiho napajeni

Konfigurace

z4dna

Provozni nadmofrské vyska

<2000 m

Koordinace izolace

Normy EMC EN 61326-1: 2013 Galvanické oddéleni Bez oddéleni
Data pripojeni

Typ pfipojeni PUSH IN

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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