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Oddélovaci zesilovace, pasivni oddélovace, koncové spi-

nace a méfici pfevodniky - véetné teplotnich pfevodnikd -

v provedeni se svorkovnici.

Idealni pro presné zpracovani signalu a spolehlivou izolaci

signalu v omezeném instalaénim prostoru.

¢ Kompaktni 6mm provedeni - ploché jako svorkovnice

¢ Provozni teplota az —40 °C ... +70 °C (v zavislosti na
modelu)

* Verze se Sroubovym nebo PUSH-IN pfipojenim

* Vybrané modely obsahuji QR kéd a stavovou LED pro
snadnou identifikaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Signalovy prevodnik / oddélovac, Vstup : 0 az 70
V DC, Vystup : 0-10 V, Napéjeci napéti: Bez exter-
niho napajeni

Cislo objednavky 3127370000

Typ PICOPAK-VI70-RDIV-P
GTIN (EAN) 4099987294959
MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 05.03.2026 11:59:45 MEZ
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Schvaleni

€0

LISTED
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 62.5 mm Hloubka (v palcich) 2.4606 inch
Vyska 89.4 mm Vyska (v palcich) 3.5197 inch
Sitka 6.4 mm Sitka (v palcich) 0.252 inch
Cista hmotnost 249
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota -40°C..70°C VlIhkost pfi provozni teploté Rel. vlhkost 5-95 %

Vihkost

0...90 % (bez kondenzace)

Pravdépodobnost selhani

SIL v souladu s IEC 61508 Zadné

Vstup

Odpor 177.5 kQ Input measurement range 0..70V DC
Max. napéti 330V

Vystup

Pocet vystupl 1 Proud impedance zatéze <600 Q
Vystupni napéti, pozn. 0..10V

Obecné udaje

Aplikace

Rozdélova¢ napéti

Presnost <1 % (zakladni chyba @
vystup pIné stupnice)

délice napéti

Stupen kryti IP20 Napajeci napéti Bez externiho napéjeni
Jmenovita spotfeba energie 1VA Konfigurace 7adna

Provozni nadmofrska vyska <2000 m

Koordinace izolace

Impulse withstand voltage 2,5 kv Izolaéni napéti 1,5 kVeff

Data pFipojeni

Typ pfipojeni PUSH IN Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 9 mm

Prafez vodice, pevny, min. 0.14 mm?2 Prafez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2

Prafez vodic¢e, pevnym, min. (AWG) AWG 26 Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 14

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 0.14 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.14 mm?2

max.

46228-1), min.
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Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN
46228-1), max.

1.5 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm

Popis soucastek

Popis produktu

Toto zafizeni je déli¢ napéti snizujici vstupni napéti z vodikovych ¢lanku a bateriovych tloznych
systému( na maximalni vystup 10 V. Vystup je pfipojen k ACT20C-8AI-MRTU-DC-S s analogovym
vstupem maximalné 10 V. Zafizeni je uréeno pro pouziti v primyslovém prostredi.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Délici deska

Vseobecné objednaci udaje

Vsestranné oddélovaci prepazky

Oddélovaci prepazky lze vyuzit k vizualnimu slouceni

signall za ucelem elektrické

izolace moduld a doplnéni znacek pro vétsi prehlednost.

To z nich &ini

obzvlasté vSestranné prisluSenstvi. Oddélovaci prepazky

zveétsuji

odstup a povrchové vzdalenosti mezi dvéma moduly, ¢imz

zvySuji

jmenovité izolaéni napéti mezi dvéma moduly az na 600

V. Dvojité

oddélovaci prepazky Ize oznacit znackami WADbS nebo

WS10/5 a

umoznuji kontinualni kfizové propojky. Instalace je

usnadnéna pomoci

perforaci pro individualni rozélenéni kanald kfizovych

propojek.

¢ Oddélovaci prepazky vizualné oddéluji skupiny jednu od
druhé

¢ Odsazeni pro individualni rozélenéni kanall kfizovych
propojek

* Pfepazky oddéluji dva moduly zvySenim odstupu a
povrchovych vzdalenosti az na 600 V

Typ TXL PP Verze
Cislo 2774090000 Moduly TERMSERIES - kompaktni, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4064675037866
MnozZstvi 10 ST
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