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Elektroinstalace budov

Pro budovni instalace nabizime kompletni systém zalo-
Zeny na 10x3 médéné listé a perfektné sladénych kom-
ponentech: od instalaénich svorkovnic, svorkovnic pro N
vodi¢ a rozvodnych svorkovnic po rozsahlé pfislusenstvi,
jako jsou pfipojnice a drzaky na pfipojnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Viceuroviova instalaéni svorkovnice, PUSH IN, Cer-
vend, 2.5 mm2, 24 A, 250 V, Pocet pfipojeni: 2,
Pocet Urovni: 1

Cislo objednavky 3129890000

Typ AITB 2.5 BB NDT RD
GTIN (EAN) 4099987315357
MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 05.03.2026 08:23:34 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1.9685 inch

Vyska 63.8 mm Vyska (v palcich) 2.5118 inch

Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch

Cista hmotnost 8.53¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55°C Trvala provozni teplota, min. -60 °C

Trvala provozni teplota, max. 130°C

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet potenciall 1

Pocet Grovni 1 Pocet svérnych bodd na Uroven 1

Urovné propojené interné Ano Nosna lista TS 35

N-funkce Ne PE funkce Ne

Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Cervena

Barva provoznich prvku OranZova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Prichytka Ano

Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity priifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 250V

Jmenovité DC napéti 250V Jmenovity proud 24 A

Proud pfi maximu vodiéa 27 A Standardy V souladu s normou IEC
60947-7-1

Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kv

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 mW Kategorie rdzového napéti 1}

60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12

Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni 2 PUSH IN Typ pfipojeni PUSH IN

Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm

Prarez propojeni AWG, min. AWG 28 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.
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Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/ 1, max.

Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 4 mm?2
max.

Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.14 mm2
min.

Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 4 mm?2

Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.14 mm?2 Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.14 mm?2

max. min.

Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 28

Standardy V souladu s normou IEC Nosna lista TS 36
60947-7-1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001329 ETIM 9.0 EC001329

ETIM 10.0 EC001329 ECLASS 14.0 27-25-01-10

ECLASS 15.0 27-25-01-10
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Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, PocCet
objednavky pfipojeni: 2, Po&et pold: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST
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