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Podobné ilustraci

Reléové zasuvky se Sroubovym pfipojenim pro rychlou
instalaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze CUBESERIES, Pocet kontaktud: 1, CO contact AgNi,
Jmenovité Fidici napéti: 24 V DC, Trvaly proud: 16
A, Sroubové pfipojeni, Testovaci tlagitko k dispo-

zici: Ano
Cislo objednavky 3137450000
Typ CRIKIT S 24VDC 1CO L/D/PB
GTIN (EAN) 4099987361910
MnozZstvi 10 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 72.8 mm Hloubka (v palcich) 2.8661 inch
Vyska 80 mm Vyska (v palcich) 3.1496 inch
Sitka 15.8 mm Sitka (v palcich) 0.622 inch
Cista hmotnost 679

Teploty

Skladovaci teplota Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 24V DC Jmenovity proud DC 23,5 mA
Jmenovité vykonové udaje 565 mW Odpor civky 1440Q 10 %
Ukazatel stavu Zelena LED Ochranny obvod Nulova dioda

Napéti civky ndhradniho relé se lisi Ne
od jmenovitého fidiciho napéti

Napéti civky ndhradniho relé

24V DC

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC

Trvaly proud

16 A @ 1CO with bridged
output wire connections;
12 A; @ 1CO without
bridged output wire
connections

Max. €etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Max. spinaci napéti, AC 250V

Max. spinaci napéti, DC 250V AC spinaci vykon (odporovy), max. 4000

DC spinaci vykon (odporovy), max. 384 W @24V OdloZeni zapnuti <12 ms

OdlozZeni vypnuti <6 ms Typ kontaktu 1 CO contact (AgNi)

Mechanicka Zivotnost bx 106 spinaci cykly

Min. spinaci vykon

10mA@12V, 100 mA @
5V

Obecné udaje

Provozni nadmofrska vyska

<2000 m, nad hladinou more

Nosn4 lista TS 35

Testovaci tla¢itko k dispozici Ano

Verze testovaciho tlacitka Testovaci tlacitko s aretaci, Testovaci tlacitko bez aretace

Indikator pozice mechanického Ano

prepinace

Barevny cerna

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Objimka
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Kryt relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
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Koordinace izolace

Kategorie rdzového napéti ] Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 5 kVeff / 1 min
strana zatéze

Dielektricka pevnost sousednich 3 kVeff / 1 min. Dielektricka pevnost k montazni listé b kVeff / 1 min

kontaktt

Impulse withstand voltage 4 kV (1.2/50 ps) Stupen kryti IP20

Data pripojeni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm
Utahovaci moment, min. 0.7 Nm Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 2.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
Prafez vodice, pevny, min. 2.5 mm? Priifez vodice, pevny, max. 4 mm2
Dvojdutinka, max. 1.5 mm? Dvojdutinka, max. 2.5 mm?
Velikost noze Pz 1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Miscellaneous

Typecode CUBESERIES KIT Versions

CTRT T[] 1 1C1/01/0]

Type Additional Function
C  CUBESERIES PB  Push button available
R Relay No push huttan
Relay Design
| Imer?ace P_innjng D Free-wheeling diode
M Multiple Pinning - No protective circuit
Version :
: . L LED available
KIT Kitversion  f——— - NoLED available
i Contact Type
Connnection Type 1C0 1co
P PUSHIN 200 200
S Screw 4C0 400
Control Voltage
24VDC 24V DC
24VAC  24VAC
230VAC 230VAC
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Propojky

KFizové propojeni zasuvek v ramci D-SERIES CRI.

* Verze s cervenym a modrym plastem pro kédovani
potencialu

Verze pro zasuvky PUSH IN:

¢ Propojeni 8 pint pro A1 a A2 civky

¢ Dvoupolova propojka pro pfipojeni k sousednim
zadsuvkam

¢ Dvoupdlova propojka pro pfipojeni vystupnich kanald v
rdmci jedné zasuvky

Verze pro Sroubovaci zasuvky:

» Kfizové propojeni s 8 piny pro zapojeni do sousednich

zasuvek
Vseobecné objednaci udaje
Typ CXI CCS 8P GY Verze
Cislo 3052620000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022446
MnozZstvi 2ST

KFfiZovy Sroubovak, Pozidriv

KF¥iZovy Sroubovéak typu Pozidriv, izolovany dle VDE, SDIK
PZ DIN 7438, ISO 8764 /2-PZ, vystup podle normy ISO
8764-PZ, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK PZ1 X 80 Verze
Cislo 2749920000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka &epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897227
MnozZstvi 18T

PrisluSenstvi

Systémové prislusenstvi

Objevte Sirokou nabidku pfislusenstvi pro vas systém
u-remote - idedalni dopInék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilnéjsi aplikace.

Datum vytvoreni 07.01.2026 12:02:59 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EBK-ACC Verze
Cislo 1346610000 End bracket, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118151596
MnozZstvi 5 ST

MultiFit

MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elasticky povrch umoznuje jednoduchou instalaci.
Tento specialni material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji.

Rozliseni tisku 300 dpi také umoznuje velmi snadno
citelny potisk.Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

¢ Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence
] * Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

e Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

Vseobecné objednaci udaje

Typ MF 10/3.5 MM WS Verze
Cislo 2885970000 Oznadeni svorek, 10 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.50 Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4064675854579
MnozZstvi 850 ST

Typ MF 10/5 MM WS Verze
Cislo 2519170000 Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118531190
MnoZstvi 600 ST

Typ MF 10/6 MM WS Verze
Cislo 2519180000 Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118531404
MnozZstvi 500 ST
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Typ MF 10/8 MM WS Verze

Cislo 2519190000 Oznaceni svorek, 10 x 8 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118531411

MnozZstvi 400 ST

Typ MF 10/10 MM WS Verze

Cislo 2886000000 Oznadeni svorek, 10 x 10 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4064675854609

MnozZstvi 300 ST

Typ MF 10/7.6 MM WS Verze

Cislo 2885990000 Oznaceni svorek, 10 x 7.6 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.60 Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4064675854593

MnozZstvi 400 ST

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

MultiFit je systém znacek spolec¢nosti Weidmiuiller

pouzivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

Dekafix od spolec¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady

MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporuc¢ujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riiznych vyrobc.

¢ Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouziti

¢ Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zdkaznikovych udaji CAE nebo specifikaci

* Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ MF 10/10 MC NE WS Verze

Cislo 1856760000 MultiFit, Oznac&eni svorek, 10 x 10 mm, Rozte¢ v mm (P): 10.00
objednavky Phoenix, Entrelec, Bila

GTIN (EAN) 4032248401031

MnozZstvi 200 ST

Typ MF 10/5 MC NE WS Verze

Cislo 1677160000 MultiFit, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Phoenix,
objednavky Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, Bila

GTIN (EAN) 4008190475505

MnoZstvi 600 ST

Typ MF 10/6 MC NE WS Verze

Cislo 1677220000 MultiFit, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Phoenix,
objednavky Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, Bila

GTIN (EAN) 4008190475529

MnozZstvi 600 ST
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Typ MF 10/8 MC NE WS Verze
Cislo 1868440000 MultiFit, Oznaceni svorek, 10 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00 Phoenix,
objednavky Entrelec, Bila

GTIN (EAN) 4032248440023
MnozZstvi 350 ST

MultiFit

MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elasticky povrch umoznuje jednoduchou instalaci.
Tento specialni material Ize natdhnout, ¢imz Ize pokryt
rGzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji.

Rozliseni tisku 300 dpi také umozniuje velmi snadno
¢itelny potisk.Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmiiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

¢ Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

* Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

¢ High flexibility thanks to manufacturer independence
1 * Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

* Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

¢ High flexibility thanks to manufacturer independence

Vseobecné objednaci udaje

Typ MF 10/4.2 MM WS Verze
Cislo 2885980000 Oznaceni svorek, 10 x 4.2 mm, Rozte¢ v mm (P): 4.20 Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4064675854586
MnozZstvi 750 ST
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