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K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje
kódovací prvky pro vložky.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
Číslo objednávky 3142030000
Typ HDC HA 3/4 HQ5 PUSHIN CP
GTIN (EAN) 4099987491730
Množství 10 items
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 3.6 mm Hloubka (v palcích) 0.1417 inch
Délka 17.5 mm Délka (v palcích) 0.689 inch
Čistá hmotnost 0.11 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Důležitá poznámka
 
Informace o produktu Kódovací prvky lze vložit do středu kontaktního nosiče. Obě strany konektorů musí být těmito prvky

vybaveny.
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC002311 ETIM 9.0 EC002311
ETIM 10.0 EC002311 ECLASS 14.0 27-44-02-03
ECLASS 15.0 27-44-02-03
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Výkres

 

Výkres

Systém kódování 
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3-pólový

Technologie připojení PUSH IN je technologie přímého
zapojení. Předem upravený vodič lze zapojit přímo do
úrovně připojení vodiče bez dalších pomůcek.
Počet pólů: 4 - 48
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
Technologie PUSH IN

Všeobecné objednací údaje
Typ HDC HA 3 FP Verze
Číslo
objednávky

2985550000

GTIN (EAN) 4099986848610
Množství 1 ST

HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 10 A, Počet pólů: 3, Připojení PUSH IN
s akčním členem, Instalační velikost: 1

Typ HDC HA 3 MP Verze
Číslo
objednávky

2985540000

GTIN (EAN) 4099986848559
Množství 1 ST

HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 10 A, Počet pólů: 3, Připojení PUSH IN
s akčním členem, Instalační velikost: 1

4-pólový

Technologie připojení PUSH IN je technologie přímého
zapojení. Předem upravený vodič lze zapojit přímo do
úrovně připojení vodiče bez dalších pomůcek.
Počet pólů: 4 - 48
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
Technologie PUSH IN

Všeobecné objednací údaje
Typ HDC HA 4 FP Verze
Číslo
objednávky

2985440000

GTIN (EAN) 4099986847699
Množství 1 ST

HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 10 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN
s akčním členem, Instalační velikost: 1

Typ HDC HA 4 MP Verze
Číslo
objednávky

2985430000

GTIN (EAN) 4099986847682
Množství 1 ST

HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 10 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN
s akčním členem, Instalační velikost: 1
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2-pólový

Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu.
Elektrické hodnoty mluví za sebe. Připojovací rovina je
navržena pro axiální šroub. Tato technologie aktivuje
vodič, který má být spojen bez speciální nářadí. Stačí
obyčejný imbusový klíč.

Všeobecné objednací údaje
Typ HDC HQ 2 HV FAS Verze
Číslo
objednávky

3100770000

GTIN (EAN) 4099987140218
Množství 1 ST

HDC vložka, Zásuvka, 830 V, 40 A, Počet pólů: 2, Připojení axiálním
šroubem, Instalační velikost: 1

Typ HDC HQ 2 HV MAS Verze
Číslo
objednávky

3100760000

GTIN (EAN) 4099987140188
Množství 1 ST

HDC vložka, Zástrčný, 830 V, 40 A, Počet pólů: 2, Připojení axiálním
šroubem, Instalační velikost: 1

Typ HDC HQ 2 FAS Verze
Číslo
objednávky

3100750000

GTIN (EAN) 4099987140171
Množství 1 ST

HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Připojení axiálním
šroubem, Instalační velikost: 1

Typ HDC HQ 2 MAS Verze
Číslo
objednávky

3100530000

GTIN (EAN) 4099987138680
Množství 1 ST

HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Připojení axiálním
šroubem, Instalační velikost: 1

Typ HDC HQ 2 FC Verze
Číslo
objednávky

3103510000

GTIN (EAN) 4099987151238
Množství 1 ST

HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Nalisovaný kontakt,
Instalační velikost: 1

Typ HDC HQ 2 MC Verze
Číslo
objednávky

3103500000

GTIN (EAN) 4099987151221
Množství 1 ST

HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Nalisovaný kontakt,
Instalační velikost: 1
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3-pólový

Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu.
Elektrické hodnoty mluví za sebe.
Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací
kontakty. Osvědčená metoda připojení krimpováním je
již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou
součástí dodávky vložek.

Všeobecné objednací údaje
Typ HDC HQ 3 FC Verze
Číslo
objednávky

3103530000

GTIN (EAN) 4099987151252
Množství 1 ST

HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 40 A, Počet pólů: 3, Nalisovaný kontakt,
Instalační velikost: 1

Typ HDC HQ 3 MC Verze
Číslo
objednávky

3103520000

GTIN (EAN) 4099987151245
Množství 1 ST

HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 40 A, Počet pólů: 3, Nalisovaný kontakt,
Instalační velikost: 1

4-pólový

Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu.
Elektrické hodnoty mluví za sebe.
Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací
kontakty. Osvědčená metoda připojení krimpováním je
již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou
součástí dodávky vložek.

Všeobecné objednací údaje
Typ HDC HQ 4 MC Verze
Číslo
objednávky

3103540000

GTIN (EAN) 4099987151283
Množství 1 ST

HDC vložka, Zástrčný, 830 V, 40 A, Počet pólů: 4, Nalisovaný kontakt,
Instalační velikost: 1
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5 kontaktů

Malá jednotka, která toho hodně pojme. Elektrické
hodnoty mluví za sebe. Zde lze také použít osvědčené
krimpovací kontakty HE.
Počet pólů: 5 (+PE)
Jmenovitý proud: 16 A
Jmenovité napětí: 250 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Všeobecné objednací údaje
Typ HDC HQ 5 FC Verze
Číslo
objednávky

1912460000

GTIN (EAN) 4032248542055
Množství 1 ST

HDC vložka, Zásuvka, 230 V, 20 A, Počet pólů: 5, Nalisované
připojení, Instalační velikost: 1

Typ HDC HQ 5 MC Verze
Číslo
objednávky

1912440000

GTIN (EAN) 4032248542031
Množství 1 ST

HDC vložka, Zástrčný, 230 V, 20 A, Počet pólů: 5, Nalisované
připojení, Instalační velikost: 1
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