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PCB zasuvky pro jednoparovy kabel Ethernet
Jednopdérovy Ethernet je technologie, ktera k pfenosu dat
a elektfiny vyzaduje pouze jeden par vodic.

Diky témto vyhoddm bude SPE upfednostriovanou siti
nejen v terénu.

Vyhody jednoparového Ethernetu:

* Konzistentnost: jednoparovy Ethernet umoznuje jednot-
nou komunikaci v siti Ethernet od snimace az po cloud
¢ Nadcasovost: klicova technologie pro Priimysl 4.0 a lloT

¢ Flexibilita: dosah az 1000 m a prenosova rychlost az 1
GB/s umoznuje vyuziti napftic¢ aplikacemi

* Inovace: leh¢i, zabere mensi prostor a sniZzuje naroky na
instalaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze , SPE (Single Pair Ethernet), Nacvakavaci pfiruba,
Pfipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem,
1.80 mm, Pocet pdla: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (I):
2.1 mm, Ni/Au, ¢erna, Tube

Cislo objednavky 3150590000

Typ SPEP20R1H 2.1 6 YG/YG TU
GTIN (EAN) 4099987609883

MnoZstvi 61 items

Baleni Tube
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 21.5 mm Hloubka (v palcich) 0.8465 inch

Vyska 10.3 mm Vyska (v palcich) 0.4055 inch

Nejvyssi nebo nejnizsi verze 10.3 mm Sitka 9 mm

Sitka (v palcich) 0.3543 inch Cistd hmotnost 179

Teploty

Teplota instalace -40°C..85°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Tube Délka VPE 0.00 mm

Sitka VPE 0.00 mm Vyska VPE 0.00 mm

Specifikace systému

Pocet poli 2 LED Ano

Péajeci kolik, délka (1) 2.1 mm Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim
pfetavenim prichozim
otvorem

Roztec v palcich (P) 0.071" Material stinéni CuSn

Stinéni ano Bo¢ni ukonceni, charakteristické Nacvakavaci priruba

Pfenosova rychlost

10/100 MBit/
s, 1000 MBit/s,
10/100/1000 MBit/s

Typ pfipojeni

Pajené pripojeni

Kategorie CAT B (ISO/IEC 63171) Rozte¢ v mm (P) 1.80 mm
Stupen kryti IP20 Cykly zapojovani 750
Vystupni tvarovka 90° Plocha stinéni pocinované

Barva pravé LED

zelena / zluta

Kategorie vykonu

CAT B (ISO/IEC 63171)
10/100 MBit/s, 1000
MBit/s, 10/100/1000
MBit/s

Proces pajeni

Pajeni pretavenim,
Manualni pajeni, Pajeni
vinou

Varianta se zapadkou

horni strana

Rozméry pajecich pinl Osmiuhly Barva levé LED zelend / zluta
Elektrické vlastnosti
Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni 2250V DC Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt 1000V DC
Odpor izolace 2500 MQ Jmenovité napéti 72V
PoE / PoE+ PoDL podle IEEE

802.3bu / cg
l.'ldaje o materialu
Izolaéni material LCP, PA 9T Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Odpor izolace 2500 MQ
Moisture Level (MSL) 1 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Contact base material CuMg Material kontaktu Slitina
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Povrch kontaktu Ni/Au Struktura vrstev pajeného pripojeni 2..4umNi/20.25 um Au
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 85 °C

Provozni teplota, min. -40 °C Provozni teplota, max. 85 °C

Dulezita poznamka

Poznamky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637

ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01

ECLASS 15.0 27-46-02-01
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