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Pénové vliozky Weidmdiiller, inspirované metodami 5S a
Stihlé spravy, zajistuji efektivni a upravené pracoviste.
Navrzeny podle modularniho principu, nabizeji mnoho
vyhod a mohou byt zvoleny podle individualnich poza-
davka.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 3155340000
Typ TCBINL THIRD 11
GTIN (EAN) 4099987654739
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 12:14:44 MEZ
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1.9685 inch
Vyska 390 mm Vyska (v palcich) 15.3543 inch
Sitka 185 mm Sitka (v palcich) 7.2835 inch
Pramér 0 mm Cista hmotnost 610.24 g

Technické udaje

Popis vyrobku Pénova vlozka univerzalni
velka, nevybaveny

v

Sk¥in na nastroje

Montaz s nastroji

Tridéni

Pramér 0 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12

Datum vytvoreni 21.03.2026 12:14:44 MEZ
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Bity 25 mm pro drzak bita
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BIT C 6,3 0,5X3,0X25 Verze

Cislo 2748860000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3 mm, Délka Gepele: 25 mm,
objednavky Tloustka cepele (A): 0.5 mm

GTIN (EAN) 4050118894738

MnoZstvi 5 ST

Typ BIT C 6,3 0,6X3,56X25 Verze

Cislo 2748870000 Montazni nastroj, Sitka epele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 25 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.5 mm

GTIN (EAN) 4050118894745

MnozZstvi 58T

Typ BIT C 6,3 0,5X4,0X25 Verze

Cislo 2748880000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 4 mm, Délka epele: 256 mm,
objednavky Tloustka cepele (A): 0.5 mm

GTIN (EAN) 4050118894752

MnozZstvi 5 ST

Typ BIT C 6,3 0,8X5,6X25 Verze

Cislo 2748890000 Montazni nastroj, Sitka epele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 25 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.8 mm

GTIN (EAN) 4050118894769

MnozZstvi 5 ST

Typ BIT C 6,3 PHOX25 Verze

Cislo 2748140000 Montazni nastroj, Délka cepele: 25 mm, Velikost Cepele, kiizova
objednavky drazka: O

GTIN (EAN) 4050118894677

MnozZstvi 5 ST

Typ BIT C 6,3 PH1X25 Verze

Cislo 2748150000 Montazni nastroj, Sitka epele (B): 1 mm, Délka epele: 256 mm,
objednavky Tloustka cepele (A): T mm, Velikost Cepele, kfizova drazka: 1
GTIN (EAN) 4050118894684

Mnozstvi 5 ST

Typ BIT C 6,3 PH2X25 Verze

Cislo 2748160000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 2 mm, Délka &epele: 25 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 2 mm, Velikost Cepele, kiizova drazka: 2
GTIN (EAN) 4050118894691

MnozZstvi 58T

Typ BIT C 6,3 PZOX25 Verze

Cislo 2748170000 Montézni nastroj, Délka ¢epele: 256 mm, Velikost ¢epele, kfizova
objednavky drazka: 0

GTIN (EAN) 4050118894707

MnozZstvi 5 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 12:14:44 MEZ
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Typ BIT C 6,3 PZ1X25 Verze

Cislo 2748180000 Montazni nastroj, Sitka epele (B): 1 mm, Délka Gepele: 26 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 1 mm, Velikost Cepele, kiizova drazka: 1
GTIN (EAN) 4050118894714

MnozZstvi 5 ST

Typ BIT C 6,3 PZ2X25 Verze

Cislo 2748190000 Montazni nastroj, Sitka epele (B): 2 mm, Délka epele: 256 mm,
objednavky Tloustka cepele (A): 2 mm, Velikost ¢epele, kfizova drazka: 2
GTIN (EAN) 4050118894721

Mnozstvi 5 ST

Drzak bitu

Vseobecné objednaci udaje

Pokud vyzadujete efektivni a presnou praci, je nezbytné
pouzit prfesny to¢ivy moment. To také zarucuje vysokou
prfesnost opakovani.

Toto je dokonaly ukol pro novy momentovy Sroubovak

od spolec¢nosti Weidmiiller s ergonomickym tchopem a

jedine¢nym systémem vyménitelnych bitd.

* Kompaktni a obzvlasté lehky design

* ToCivy moment se nastavuje specialnim nastrojem
(soucasti); neiimyslIné, nespravné nastaveni je
vyloucéeno.

* Velikosti ergonomické rukojeti odpovidaji rozsahu
to¢ivého momentu.

* Nastroje jsou pravidelné testovany a opatreny ID Cislem;
100 % kontrola kvality s ovéfovanim a oznacenim
vyrobku.

* Pfi dosazeni pozadovaného to¢ivého momentu se
ozve dobre slySitelny zvuk, takZe neni tfeba se obavat
zbyte¢ného utdhnuti.

* Vymeénitelné bity z vysoce kvalitni oceli odolné proti
opotiebeni.

* V8echny nastroje splfiuji poZzadavky pro presnost podle
ENISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M

¢ Pfesnost spousté +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Typ SD BITHOLDER 1/4 Verze

Cislo 2888380000 Montazni nastroj

objednavky

GTIN (EAN) 4064675875420

MnozZstvi 1ST

Typ SDQ T HANDLE BITHOLDER ... Verze

Cislo 2888370000 Montazni nastroj, Délka ¢epele: 129 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875413

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 21.03.2026 12:14:44 MEZ
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Sestihranny konektor samice

Vseobecné objednaci udaje

Sestihranny $roubovak s kiizovou rukojeti vyrobeny s
vysoce kvalitniho plastu

* Poniklovany povrch

* Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli

* Podle DIN 6911

¢ Uréeno pro Sroubovaky podle DIN 6912

Typ SDQ T HANDLE HEX 4 Verze

Cislo 2888290000 Montazni nastroj, Délka cepele: 150 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875338

MnozZstvi 1ST

Typ SDQ T HANDLE HEX 5 Verze

Cislo 2888300000 Montazni nastroj, Délka ¢epele: 200 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875345

MnozZstvi 18T

Typ SDQ T HANDLE HEX 6 Verze

Cislo 2888310000 Montazni nastroj, Délka cepele: 200 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875352

MnozZstvi 1ST
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Drzak na nastavce E6.3

R ==

Vseobecné objednaci udaje

Bity spolec¢nosti Weidmiiller jsou standardni bity, které
jsou diky své dobré kvalité, Siroké nabidce a efektivité
mezi uzivateli velmi popularni. Pocitaem fizend metoda
tvrzeni umoznuje spole¢nosti Weidmdiller zarudit
dusledné vysoky standard kvality.

Vysoce kvalitni suroviny umoznuji docileni mnohem

vyss§iho to¢ivého momentu nez je specifikovany v

prislusnych normach DIN:

* DIN 5261 pro PH/PZ bity,

* DIN 5263 pro rovné bity,

¢ Norma Camcar pro Torx® bity

To znamena vysokou Zivotnost pfi vysokych to¢ivym

momentech a tudiz idealni podminky pro standardni

situace.

Vyhody:

* Vhodné pro vSechny typy Sroub(. Diky vynikajicim
hodnotam tvrdosti 59-6 1 HRC jsou vhodné pro pouziti v
manualnich i elektrickych nastrojich.

* Dobra odolnost proti opotiebeni a tim padem dlouha
Zivotnost.

¢ Optimalni zapadani do vSech DIN Sroub(l znamena
nizké opotfebeni a optimalni pfenos to¢ivého momentu.

¢ VVyrobeno ke spInéni poZadavku profesionalni kvality
podle pfislusnych norem ISO s trvale vysokym
standardem kvality.

Typ UBH 1/4 E6.3
Cislo 2748200000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895339
MnozZstvi 5 ST

Verze

Montazni nastroj
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