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Vseobecné objednaci udaje

Verze Data OMNIMATE - konektor USB, Zasuvny konek-
tor PCB plug in, USB 3.1, Typ C, 10 Gbit/s, Pajené
pfipojeni SMD, 180°, Cykly zapojovani: 2 10000,
Pocet polh: 24, LCP, Pozlaceny nikl, Civka

Cislo objednavky 3158920000

Typ USB3.1C S1V 1.7N4 RL
GTIN (EAN) 4099987672559
MnozZstvi 2000 items

Baleni Civka
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 7 mm Hloubka (v palcich) 0.2756 inch
Vyska 12 mm Vyska (v palcich) 0.4724 inch
Sitka 11 mm Sitka (v palcich) 0.4331 inch
Cista hmotnost 109

Baleni

Baleni Civka Délka VPE 0.00 mm
Sitka VPE 0.00 mm Vyska VPE 0.00 mm
Specifikace systému

Pocet polu 24 LED Ne

Montaz na PCB desku

Pajené pripojeni SMD

Material stinéni

Nerezova ocel

Stinéni

ano

Boc¢ni ukonceni, charakteristické

Pajena pfiruba

Zasuvna sila / pol, max. 0.83 N Pfenosova rychlost 10 Gbit/s
Pocet pajenych koliki na pdl 1 Typ pfipojeni Pajené pripojeni
Skupina produktt Data OMNIMATE - Rozte¢ v mm (P) 0.50 mm
konektor USB
Stupen kryti IP20 Cykly zapojovani = 10000
Vystupni tvarovka 180° Plocha stinéni poniklované
Stinéni zadné Kategorie vykonu 10 Gbit/s
Proces pajeni Pajeni pretavenim,
Manualni pajeni
Elektrické vlastnosti
Dielektrickad pevnost, kontakt / kontakt 100V AC Objemovy odpor 0,04 Q
Odpor izolace =100 MQ Jmenovité napéti 20V
Udaje o materialu
Izolaéni material LCP Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Odpor izolace 2100 MQ
Moisture Level (MSL) 1 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Contact base material Slitina médi Material kontaktu Slitina médi
Povrch kontaktu Pozlaceny nikl Provozni teplota, min. -40 °C
Provozni teplota, max. 85 °C
Dilezita poznamka
Poznamky
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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