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Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde
odolnost kov(l neni dostate¢na. Kromé toho jsou zde uve-
dené krabice lehé&i a o néco levnéjsi nez standardni hli-
nikové skfiné. Proto mzZe mit smysl pouzivat plastové
krabice tam, kde neni tfeba takova odolnost materiala.
Tésnost je stale IP65.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 6, Stupen kryti:
IP65, v zapojeném stavu, Kryt zakladny, Bo¢ni uza-
mykaci svorka na dolni strané, Standardné, Veli-
kost kabelovych vstupt: 2*M32, M 32, M 40

Cislo objednavky

3164420000

Typ HDC 16B SBU 2M32 BP
GTIN (EAN) 4099987800709
MnoZstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 132 mm Hloubka (v palcich) 5.1968 inch

Vyska 81.5 mm Vyska (v palcich) 3.2087 inch

Sitka 57 mm Sitka (v palcich) 2.2441 inch

Rozmér pfi montazi - Sirka 132 mm Cistd hmotnost 245 g

Teploty

Mezni teplota -40°C..125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Hlavni material krytu Plast

Provedeni povrchu PotaZeno plastem Stupen kryti IP65, v zapojeném stavu

EMC kryty Ne Material zajistovaciho prvku Plast

Rozméry

Kabelovy vstup se zavitem

Verze

Velikost kabelovych vstupl 2*M32, M 32, M 40 Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko dolni ¢ast

Kryt bez krytu Pocet kabelovych vstup( nahofe 0

Pocet kabelovych vstupl ze strany 1 Design pouzdra Kryt zakladny

Design zajistovaciho systému Bo¢ni uzamykaci svorka na Design Standardné
dolni strané

Instala¢ni velikost 6 Kabelovy vstup se zavitem

Typ Kryt zakladny Verze svorky Boc¢ni uzamykaci svorka

Tésnéni NBR Vnitini zavit M 32

Barva (RAL) RAL 9011 BG 6

Vhodné pro systém ModuPlug® Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Kryt, vstup kabelu na strané

Vseobecné objednaci udaje

Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde
odolnost kovl neni dostatec¢na. Kromé toho jsou zde
uvedené krabice leh¢i a o néco levnéjsi nez standardni
hlinikové skfiné. Proto muize mit smysl pouzivat plastové
krabice tam, kde neni tfeba takova odolnost material(.
Tésnost je stale IP65.

Typ HDC 40D TSBU 1M32 BP Verze

Cislo 3107200000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 6, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci
GTIN (EAN) 4099987172127 svorka na dolni strang, vysoky, Velikost kabelovych vstupi: M 32, M
MnozZstvi 1ST 40

Kryt, vstup kabelu na horni strané

Vseobecné objednaci udaje

Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde
odolnost kovll neni dostate¢na. Kromé toho jsou zde
uvedené krabice leh&i a o néco levnéjsi nez standardni
hlinikové skfiné. Proto muize mit smysl pouzivat plastové
krabice tam, kde neni tfeba takova odolnost materialu.
Tésnost je stale IP65.

Typ HDC 40D TOBU 1M32 BP Verze

Cislo 3164310000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 6, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci
GTIN (EAN) 4099987800181 svorka na dolni strang, vysoky, Velikost kabelovych vstupi: M 32, M
MnozZstvi 18T 40

Velikost 4

PUSH IN je metoda pfipojeni pfimym zasunutim.
Prefabrikovany vodi¢ Ize zasunout pfimo do pfipojeni bez
potfeby naradi.

Pocet pola: 10

Jmenovity proud: 16 A

Jmenovité napéti: 500 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600V AC/DC
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HE 10 FP Verze
Cislo 1873540000 HDC vlozka, Zasuvka, 500 V, 16 A, Pocget polG: 10, PUSH IN,
objednavky Instalacni velikost: 4

GTIN (EAN) 4032248458158
MnozZstvi 18T

Typ HDC HE 10 MP Verze
Cislo 1873550000 HDC vlozka, Zastrény, 500 V, 16 A, Pocet pola: 10, PUSH IN,
objednavky Instalacni velikost: 4

GTIN (EAN) 4032248458165
MnozZstvi 18T

Verze IP68
Kromé rozsahlé palety krytli nabizi spoleénost Weidmiiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou $kalu aplikaci.
/A s o - 7 -
, L= Kabelové prachodky z mosazi, plastu a nerezové oceli
4 t‘ IRuji nejriznajsi tridy ochrany IP, aby byly vhodné
(//// splnuji nejriznéjsi tfidy ochrany IP, aby byly vhodné pro
e =/ jakykoliv pramyslovy kryt.
S ‘ V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pouziti

\v jsou kabelové prichodky schvéaleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M32-1/K68 Verze

Cislo 1909880000 VG K (standardni plastova kabelova priichodka), Kabelové tésnéni,
objednavky rovny, M 32, 10 mm, OD min. 15-OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4032248536801 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

MnozZstvi 20 ST
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