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Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izolaéni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vicevrstvd modularni svorka, SNAP IN, Tmavé
bézova, 2.5 mm?2, 800 V, Pocet pfipojeni: 8, Pocet
urovni: 2, TS 35, V-0

Cislo objednavky 3168760000
Typ S2T2.58CVLDL
GTIN (EAN) 4099987825597
MnozZstvi 50 items
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Schvaleni

@ QX IECEX N ™

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E60693

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 64.5 mm Hloubka (v palcich) 2.5394 inch

Hloubka vcerné DIN listy 65 mm Vyska 127.5 mm

Vyska (v palcich) 5.0197 inch Sitka 5.1 mm

Sitka (v palcich) 0.2008 inch Cistda hmotnost 278749

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -60 °C...85 °C

Teplota pfi nepretrzitém provozu, min. -60 °C Provozni teplota v nepfetrzitém provozu, 130 °C
max.

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ano Pocet potenciall 1

Pocet Grovni 2 Pocet svérnych bod( na Uroven 4

Pocet pola na fadu 1 Urovné propojené interné Ano

PE pfipojeni Ne Nosna lista TS 35

N-funkce Ne PE funkce Ne

Funkce PEN Ne

Udaje hodnoceni IECEx/ATEX

C. osvédéeni (ATEX) TUEV22ATEX8925U C. osvédéeni (IECEX) IECEXTUR22.0073U

Max. napéti (ATEX) 550V Proud (ATEX) 22 A

Priifez vodic¢e max. (ATEX) 2.5 mm?2 Max. napéti (IECEX) 550V

Proud (IECEX) 22 A Priifez vodi¢e max. (IECEX) 2.5 mm?2

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova

Barva provoznich prvku Seda Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

S pripinacimi koliky Ne Oteviené strany prava

Pfichytka Ano Typ upevnéni Prichytka

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne Typ montaze TS 356
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Data hodnoceni

Jmenovity prirez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 800V

Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 24 A

Proud pfi maximu vodi¢t 24 A Standardy IEC 60947-7-1

Odpor kontaktt 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV

Ztrata vykonu (IEC 60947-7-x) 0.77 mW Kategorie razového napéti 1}

Zavaznost znecisténi 3

UL data hodnoceni

Prifez vodiCe propojeni z vyroby max. 12 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V

(cURus)

Velikost napéti D (cURus) 600V C. osvédé&eni (cURus) E60693

Prafez vodice propojeni v terénu min. 22 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 22 AWG

(cURus) (cURus)

Velikost proudu B (cURus) 20A Velikost napéti C (cURus) 600V

Velikost proudu C (cURus) 20A Velikost proudu D (cURus) 5A

Prafez vodice propojeni v terénu max. 12 AWG

(cURus)

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni SNAP IN

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A2 Prarez propojeni AWG, max. AWG 14

Smér pfipojeni Sklonény / Ghlovy Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni 2 SNAP IN Typ ptipojeni SNAP IN

Pocet pfipojeni 8 Prafez vodice (jmenovité pfipojeni), max. 4 mm?2

Prifez vodice (jmenovité pfipojeni), min. 0.34 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,56 mm

Prifez propojeni AWG, min. AWG 22 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.34 mm?2 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.34 mm?2 Prafez pripojeni vodiCe, jemné lanény 4 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. vicevodicovy, max.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 0.34 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 2.5 mm?2

min.

Prifez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.34 mm?2 Dvojdutinka, max. 0.75 mm?2

Dvojdutinka, max. 0.5 mm? Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 2.5 mm?
max.

Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 0.34 mm?2

min.

Vseobecné

Prifez propojeni AWG, max. AWG 14 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22

Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 35

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02

ECLASS 15.0 27-25-01-02
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