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Všeobecné objednací údaje

 
Verze Ochrana proti přepětí, Verze s AC napětím,

Pomocný kontakt a kontakt alarmu, Přepěťová
ochrana I / II, 6mm²

Číslo objednávky 3169000000
Typ AC P 1I 1O SPD1R 4-6
GTIN (EAN) 4099987827430
Množství 1 items
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Osvědčení
 
Schválení

ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 132 mm Hloubka (v palcích) 5.1968 inch
Výška 200 mm Výška (v palcích) 7.874 inch
Šířka 200 mm Šířka (v palcích) 7.874 inch
Čistá hmotnost 9999 g
 

Teploty
 
Okolní teplota -40 °C…50 °C Vlhkost Rel. vlhkost 0...85 %, bez

kondenzace
 

Součást dodávky
 
Zahrnutá příslušenství Odstavec Montážní patka

Množství 4
Odstavec Těsnicí zátka
Množství 2

 

Jmenovité údaje IEC / EN
 
Počet pólů 4 Svodový proud při Un 6 µA
Signalizační kontakt 250 V 1A 1CO Jmenovité napětí (AC) 230 V
Síť o nízkém napětí TN-C-S, TN-S, IT s N, IT bez

N, TT
Stupeň krytí Up při IN (N-PE) ≤ 1.5 kV

Stupeň ochrany, UP Vodič - vodič 1500 V Stupeň ochrany, UP vodič - PE 1500 V
Typ napětí AC Dočasné přepětí (nadměrné napětí) -

TOV
337 V

Ochranné pojistky Ne Doba odezvy / doba havarijního stavu ≤ 25 ns
Frekvenční rozsah, max. 60 Hz Frekvenční rozsah, min. 50 Hz
Standardy IEC 61643-11, EN

61643-11
Testovací zkušební proud Iimp (10/350
µs)

12,5 kA

Proud atmosférického přepětí, Iimp
(10/350 µs) (N-PE)

50 kA Třída požadavků podle normy EN
61643-11

T1, T2

Kategorie požadavků podle normy IEC
61643-11

Typ I, Typ II Max. trvalé napětí, Uc (AC) 305 V

Síťové napětí 230 V / 400 V Vybíjecí proud Imax. (8/20µs) N-PE 100 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) N-PE 40 kA Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE 20 kA
Akustický signál Ne Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE 50 kA
Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE) ≤ 1.5 kV Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR 50 kA
Následná schopnost potlačit proud Ifi Následný proud není nutné

brát v úvahu.
Integrovaná záložní pojistka Ne

 

Záruka
 
Časový interval 5 let
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Obecná data
 
Standardy IEC 61643-11, EN

61643-11
Stupeň krytí IP65

 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90
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