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Pojistkové svorkovnice a komponentni svorkovnice umoz-
nuji integraci ochrannych a funkénich prvka pfimo do
svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahuji vestavéné
drzaky pojistek, které spolehlivé chrani elektrické obvody
pred pretizenim - idedlni pro Fidici a distribu¢ni systémy.
Komponentni svorkovnice umoznuji integraci elektronic-
kych soucastek, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody,
pfimo do kabelaze. To umoZiuje prostorové Uspornou a
prehlednou implementaci spinacich funkci a oddéleni sig-
nald. Oba typy svorkovnic zajistuji vyssi bezpecnost, snad-
nou udrzbu a kompaktni, funkéné orientovanou instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Komponentova svorkovnice, PUSH IN, 2.5 mm?2,
24V, 24 V, Poget pfipojeni: 4, Pocet drovni: 1, TS
35

Cislo objednavky 3170190000

Typ A4C 2.5 EM 24VUC LED RD/1

GTIN (EAN) 4099987834575

MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 27.10.2026 02:50:30 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

Rozméry a hmotnosti

Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch

Cista hmotnost 952g¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...55 °C Teplota pfi nepretrzitém provozu, min. -60 °C

Provozni teplota v nepfetrzitém provozu, 130 °C

max.

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ano Pocet potenciall 1

Pocet Grovni 1 Pocet svérnych bodd na Uroven 4

Urovné propojené interné Ne Nosna lista TS 35

N-funkce Ne PE funkce Ne

Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Barva provoznich prvku OranZova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Typ upevnéni TS 356

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne Typ montaze TS 356

Data hodnoceni

Jmenovity priifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 24V

Jmenovité DC napéti 24V Standardy V souladu s normou IEC
60947-7-1

Ztrata vykonu (IEC 60947-7-x) 0.77 W Kategorie rdzového napéti 1]

Zavaznost znecisténi 3

Komponent

Typ prvku Rezistor Komponent 2 LED Cervena

Komponent, proud 20 mA

Pojistkové svorkovnice

Displej LCD

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Mé&f¥idlo podle IEC 60947-1

A3

Smér pripojeni

vrchol

Délka odizolovani

10 mm

Typ pfipojeni 2

PUSH IN
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Typ pfipojeni PUSH IN Pocet pfipojeni 4

Velikost noze 0,6 x 3,5 mm

Vseobecné

Standardy V souladu s normou IEC Nosna lista TS 356
60947-7-1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903

ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14

ECLASS 15.0 27-25-01-14
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