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Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Odpojovac zatéze

Cislo objednavky 3235890000

Typ AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN) 4069166024486

Mnozstvi 1 items

-

RoHS

\/cumrumn
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 121.1 mm Hloubka (v palcich) 4.7677 inch
Vyska 165 mm Vyska (v palcich) 6.4961 inch
Sitka 140 mm Sitka (v palcich) 5.5118 inch
Cista hmotnost 529 g
Zaruka
Casovy interval 5 let
Obecna data
Standardy IEC 60947-3 Stupen kryti IP66, IP65
Misto instalace Chranéné venkovni oblast
(>1 km od mofe)
Vypinac zatéze
Typ pfipojeni Sroubova upinaci svorka
1,5-10 mm?2
Elektrické charakteristiky
Jmenovity trvaly proud (AC-23,400V) 28 A Jmenovity zkratovy proud za 10 KA
stanovenych podminek
Jmenovity provozni vykon pfi AC-3, 400 11 kW Spinaci vykon pfi 400 V, max. 15 kW

\

Jmenovity provozni vykon pfi AC-23, 15 kW
400V

Jmenovity trvaly proud (AC-21,400V) 40A

Ovladaci prvek

Integrovany pohon motoru No

Typ ovladaciho prvku Knoflik s kfidélky

Motorovy pohon volitelny No

Volitelné uvolnéni napéti No

Popis spinace

uzamykatelné Ano Konstrukce jako zafizeni pro nouzové No
zastaveni

Provedeni jako bezpeénostni spina¢ No Provedeni jako udrzbovy/servisni spina¢ Ano

Pocet spinacl 1 Nulovy vodi¢ s ¢asové predsunutym Ano
spinanim

Pocet pomocnych kontaktl jako 0 Pocet pomocnych kontaktl jako 0

normalné zavieny kontakt normalné otevienych kontaktd

Provedeni jako reverzni spinac No Pocet pomocnych kontaktl jako 0]

prepinaci kontakt
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Technické udaje

Pouzdro

Typ konstrukce zafizeni Externi zafizeni Vhodné pro montaz na pfedni stranu No
uprostied

Vhodné pro montaz uprostred No Vhodné pro instalaci do rozvadéce No

Vhodné pro montaz na ¢elni stranu, 4  No

otvory

Pfipojeni

Provedeni jako hlavni spina¢ Ano Zafizeni s pfedem namontovanou No
kabelazi

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000216 ETIM 9.0 EC000216

ETIM 10.0 EC000216 ECLASS 14.0 27-37-14-03

ECLASS 15.0 27-37-14-03
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L1 L2 L3 N

T1 12 T3 N
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