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Weidmuiller u-netops je nastroj pro grafické znazornéni

sité ethernetovych pfepinac(i zafazenych do fad Advanced

a Substation. Umoznuje také konfiguraci a monitorovani

vSech prepinaci v siti.

Tento nastroj vyuziva protokol SNMP pro detekci zafizeni

a protokol LLDP pro detekci spoju, takze jakékoli zafizeni

jiného vyrobce, které tyto protokoly podporuje, Ize rovnéz

zobrazit v aplikaci Weidmiiller u-netops. Systém u-netops

disponuje webovym uzivatelskym rozhranim.

Nastroj pro spravu sité funguje jako webovy server a

poskytuje uzivatelské rozhrani zalozené na webovém pro-

hlizeci, ke kterému Ize pristupovat z jakéhokoli pocitace v

siti bez nutnosti instalace dalSiho klientského softwaru.

Hlavni vyhody

* Centralizovana sprava sité

* Neni nutna zadn4é instalace na strané klienta

* Rychlé vyhledani zafizeni prostfednictvim protokolu
SNMP

* Jednotna sprava zafizeni spolec¢nosti Weidmdiller i zafi-
zeni jinych vyrobct

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky

3236600000

Typ

U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

Mnozstvi

ST
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Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost

Og

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

Funkce a vlastnosti

Funkce monitorovani

Bezpecnostni funkce

Vizualizace topologie,
Sledovani stavu spojeni,
Oznameni (udalosti
vypadku odkazu),
Sledovani dopravni situace
v readlném cCase, Historické
udaje o provozu (az 15
minut), Dopravni vystrahy
Zasady pro pouzivani
hesel, Zabezpeceni
pristupu spravy pomoci
konfigurace Urovné
opravnéni pro razné
uzivatelské role

Funkce spravy zafizeni

Aktualizace firmwaru
(vyZaduje externi TFTP
server), Zalohovani a
obnoveni konfigurace,
Vzdaleny restart, Monitor
hostitele (ICMP ping)

Systémové pozadavky

Operacni systém

Windows 11

Podporovany prohlize¢

Chrome, Firefox, Edge

o 4
Ruzné

Aktivace

Spravce zada licenéni kli¢ v
systému u-netops (funkce
jsou okamzité k dispozici).

Rozsah dodavky

E-mail s licenénim klic¢em

Licence

Doba platnosti licence

1 rok

Je nutné prodlouzit licenci

Yes

Model udélovani licenci

Na jednu instanci / na
jeden server

Nasazeni licenci

V misté instalace (lokalni
instalace, webova)

Pocet spravovatelnych zafizeni
Pocet uZivatell

250
Neomezené

Typ licence

Predplatné

Technické

Podporované protokoly

SNMP v1 /v2c / v3,

PoZadavky na pouZzivani zafizeni jinych

prostiednictvim SNMP +

LLDP, ICMP vyrobcl LLDP (omezena funkénost)
Podporovana zafizeni Spinace fady
AdvancedLine a
SubstationLine, IE-SR-2TX
(2-port router series)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000809 ETIM 9.0 EC000809
ETIM 10.0 EC000809 ECLASS 14.0 27-24-25-01
ECLASS 15.0 27-24-25-01
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