Weidmiiller 3t

SOLAR SMS SLAVE SIN50A Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Systém monitorovani fotovoltaickych solarnich fetézctl (PV  VSeobecné objednaci udaje

Solar SMS)

Systém monitorovani fotovoltaickych solarnich fetézct je Verze Fotovoltaika, Monitorovani proudu, 8 kanald,
nové zafizeni vyvinuté k monitorovani proudd a napéti na 2":\“/"82"’3”"_'3'0“?}" Komponenty monitorovani,
. . . o v . , zdroj napdjenti

Urovni stringl uvnl_tr sdruzovaciho poxu. _ Eislo objednavky 4000003982

Toto nové zafizeni je schopno monitorovat az 32 stringlia Ty SOLAR SMS SLAVE 8IN5OA

meéfit az 50 A na string. GTIN (EAN) 8430243432382

M(ize byt napajeno pfimo ze solarniho pole a zaroven MnoZstvi 1items

poskytuje spolehlivé informace a udaje.

Za ucelem ziskani flexibilni konstrukce, ktera maze splno-

vat jakékoli pozadavky zadkaznika, byl vyvinut systém Solar

String Monitoring System (Solar SMS) jako modularni sys-

tém.

Sklada se z:

* Hlavni modul, ktery zahrnuje napéjeni a komunikaéni
infrastrukturu (RS-485) slouzici ke koordinaci sbéru dat
ze senzordq.

* Podfizené moduly Slave, které sbiraji aktualni data
pomoci Hallovych senzor(i. Do téchto moduli Ize insta-
lovat 8 nebo 12 senzord, kazdy s 25A, resp. 50A senzo-
rem.

Solar SMS
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Technical data

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 188.8 mm Hloubka (v palcich) 7.4331 inch
Vyska 43.5 mm Vyska (v palcich) 1.7126 inch
Sitka 45 mm Sitka (v palcich) 1.7716 inch
Cista hmotnost 181g

Teploty

Provozni teplota -25°C..70°C Trvala provozni teplota, min. -25°C
Trvala provozni teplota, max. 70°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9f077 1a9-8aff-4670-ab97-f53e47dde 174

Technické adaje

Standardy ETSI EN 300 220-1 Zavaznost znecisténi 2

V3.1.1:2017, ETSI EN
300 220-2V3.1.1:2017,
ETSIEN 301 489-1
V2.2.3:2019, ETSI EN
301 489-3V2.1.2:2021,
EN 61326-1: 2013,

EN 62311:2020, EN
62109-1:2010

Napajeci napéti 24 V DC napéajenych ze Komunikace MODBUS RS485 RTU
SOLAR SMS MASTER
nebo SOLAR SMS

MASTER LORA

Jmenovité napéti
Maximalni chyba odectu
Jmenovita vyska

24V DC
* 1 % (pIného rozsahu)
<2000 m

meéfeni proudu
Maximalni proud na fetézec
Maximalni pocet fetézcli

HallGv snimad
50 ADC (-25...+70 °C)
8

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928
ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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