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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Individualni relé pro TERMSERIES
¢ Elektromechanicka relé
¢ Rlizné materialy kontaktu

Vseobecné objednaci udaje

Verze TERMSERIES, Relé, Pocet kontaktd: 1, CO contact
AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmenovité Fidici
napéti: 24 V DC, Trvaly proud: 6 A, Zasuvné pfipo-

jeni Plug-in, Testovaci tlacitko k dispozici: No

Cislo objednavky 4061590000
Typ RSS112024

GTIN (EAN) 4032248252282
MnozZstvi 20 items

Creation date 07.01.2026 10:51:36 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/4061590000
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E351070

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 15 mm Hloubka (v palcich) 0.5906 inch
Vyska 28 mm Vyska (v palcich) 1.1024 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Cista hmotnost 459

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40 °C...85 °C

Provozni teplota

Vihkost

Rel. vlhkost 5...85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E351070

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 24V DC Jmenovity proud DC 7 mA
Jmenovité vykonové udaje 170 mW Odpor civky 3388Q+10%
Ukazatel stavu Ne

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz

Max. spinaci napéti, AC 250V Max. spinaci napéti, DC 250V

AC spinaci vykon (odporovy), max. 1500 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 144 W @ 24V
Odlozeni zapnuti <8 ms OdlozZeni vypnuti <4 ms

Typ kontaktu

1 CO contact (AgNi gold-
plated)

Mechanicka zivotnost

bx 106 spinaci cykly

Min. spinaci vykon TmA@1V

Obecné udaje

Testovaci tlacitko k dispozici No Indikator pozice mechanického Ne
prepinace

Barevny Bila Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
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Koordinace izolace

Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 26 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVeff / 1 min.
kontrolni strana - strana zatéze strana zatéze

Dielektricka pevnost otevieného 1 kVeff / 1 min Stupen kryti IP67
kontaktu

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédéeni (VDE) 40029391 C. osvédéeni (cURus) E351070
Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice Zasuvné pripojeni Plug-in

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schéma pFipojeni

Pohled na piny ze spodni strany

Graph Dimensional drawing

Electrical endurance
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Elektricka Zivotnost 230 V AC odporova zatéz
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Miscellaneous
Type code electromechanical relay (TERMSERIES)
RSS
Type RSS
Type of construction Type of function
1 Vertical, washable T Test button
Type of contact
11C0
Contact material Coil voltage
005 5vDC
0 AgSn02
012 12vDC
1 AgSn02 hard gold plated
2 AgNi hard gold plated 024 24vDC
3 AoNi 048 48V DC
: 060 60V OC

Kédy typl
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Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

¢ Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRS 24VDC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123240000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248905485

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
Jmenovité fidici napéti: 24 V DC +£20 %, Trvaly proud: 10 A, Sroubové

pfipojeni
MnozZstvi 10 ST
P¥ipojeni taZnou pruzinou
Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:
* 1 CO kontakt
¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC
¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila
* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni
* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace
Vseobecné objednaci udaje
Typ TRZ 24VDC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123370000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktl: 1, CO contact,
objednavky

Jmenovité fidici napéti: 24 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, Pfipojeni
GTIN (EAN) 4032248905324 s kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST

P¥ipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznacenim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace zadné riziko poranéni

* Pfepazky pro optické oddéleni a posileni izolace
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TRP 24VDC 1CO EMPTY Verze
Cislo 2618870000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118669961
Mnozstvi 10 ST

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
Jmenovité fidici napéti: 24 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRS 24VUC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123250000
objednavky

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,

Jmenovité Fidici napéti: 24 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, Sroubové
GTIN (EAN) 4032248905713 pfipojeni

MnozZstvi 10 ST

P¥ipojeni taZnou pruZinou

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRZ 24VUC 1CO EMPTY Verze

Cislo 1123380000
objednavky

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktt: 1, CO contact,

Jmenovité fidici napéti: 24 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, Pfipojeni
GTIN (EAN) 4032248905195 s kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST
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Pfipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

¢ Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRP 24VUC 1CO EMPTY Verze
Cislo 2618910000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118669923
Mnozstvi 10 ST

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
Jmenovité fidici napéti: 24 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRS 48VUC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123270000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248905423
MnoZzstvi 10 ST

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktl: 1, CO contact,

Jmenovité Fidici napéti: 48 V UC =10 %, Trvaly proud: 10 A, Sroubové
pripojeni

P¥ipojeni taZnou pruzZinou

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznacenim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace zadné riziko poranéni

* Pfepazky pro optické oddéleni a posileni izolace
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Vseobecné objednaci udaje
Typ TRZ 48VUC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123390000
objednavky

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,

Jmenovité fidici napéti: 48 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, Pfipojeni
GTIN (EAN) 4032248905331 s kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST

Pfipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRP 48VUC 1CO EMPTY Verze
Cislo 2618920000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118669916
Mnozstvi 10 ST

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
Jmenovité fidici napéti: 48 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY  Verze

Cislo 1123330000
objednavky

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktt: 1, CO contact,

Jmenovité fidici napéti: 24...230 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905614 Sroubové pfipojeni

MnozZstvi 10 ST
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Pfipojeni taZnou pruzinou

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

¢ Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY  Verze
Cislo 1123450000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248905508
Mnozstvi 10 ST

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,

Jmenovité fidici napéti: 24...230 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A,
Pfipojeni s kotevni svorkou

P¥ipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Verze

Cislo 2663030000
objednavky

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktl: 1, CO contact,

Jmenovité fidici napéti: 24...230 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118698046 PUSH IN

MnozZstvi 10 ST
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Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

¢ Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRS 24VDC 1CO EMPTY Verze

Cislo 1123240000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
objednavky Jmenovité Fidici napéti: 24 V DC +20 %, Trvaly proud: 10 A, Sroubové
GTIN (EAN) 4032248905485 pfipojeni

MnozZstvi 10 ST

Typ TRS 24VUC 1CO EMPTY Verze

Cislo 1123250000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontakt(: 1, CO contact,
objednavky Jmenovité Fidici napéti: 24 V UC 210 %, Trvaly proud: 10 A, Sroubové
GTIN (EAN) 4032248905713 pfipojeni

MnozZstvi 10 ST

Typ TRS 48VUC 1CO EMPTY Verze

Cislo 1123270000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
objednavky Jmenovité Fidici napéti: 48 V UC 210 %, Trvaly proud: 10 A, Sroubové
GTIN (EAN) 4032248905423 pfipojeni

MnozZstvi 10 ST

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY  Verze

Cislo 1123330000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontakt(: 1, CO contact,
objednavky Jmenovité fidici napéti: 24...230 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A,
GTIN (EAN) 4032248905614 Sroubové pfipojeni

MnozZstvi 10 ST

P¥ipojeni taZnou pruZinou

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRZ 24VDC 1CO EMPTY Verze

Cislo 1123370000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontakt(: 1, CO contact,
objednavky Jmenovité fidici napéti: 24 V DC +20 %, Trvaly proud: 10 A, Pfipojeni
GTIN (EAN) 4032248905324 s kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST
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Typ TRZ 24VUC 1CO EMPTY Verze

Cislo 1123380000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktl: 1, CO contact,

objednavky Jmenovité fidici napéti: 24 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, Pfipojeni

GTIN (EAN) 4032248905195 s kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST

Typ TRZ 48VUC 1CO EMPTY Verze

Cislo 1123390000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,

objednavky Jmenovité fidici napéti: 48 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, Pfipojeni

GTIN (EAN) 4032248905331 s kotevni svorkou

Mnozstvi 10 ST

Typ TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY  Verze

Cislo 1123450000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,

objednavky Jmenovité fidici napéti: 24...230 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A,

GTIN (EAN) 4032248905508 Pfipojeni s kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST

P¥ipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRP 24VDC 1CO EMPTY Verze
Cislo 2618870000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktl: 1, CO contact,
objednavky Jmenovité fidici napéti: 24 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4050118669961
MnozZstvi 10 ST

Typ TRP 24VUC 1CO EMPTY Verze
Cislo 2618910000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
objednavky Jmenovité fidici napéti: 24 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4050118669923
MnozZstvi 10 ST

Typ TRP 48VUC 1CO EMPTY Verze
Cislo 2618920000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontakt(: 1, CO contact,
objednavky Jmenovité fidici napéti: 48 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4050118669916
MnozZstvi 10 ST
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TERMSERIES TIMER

Vseobecné objednaci udaje

Casovaci relé pro pfizptsobeni fidiciho signalu s

pfidavnymi funkcemi

Casovaci relé slouzi mimo jiné ke koordinaci rychlych

spinacich procesti v fidicich systémech. Casovaci

relé TERMSERIES TIMER maji zpozdéni zapnuti, coz

umoznuje zpozdéné zapinani strojll, kaskadové spousténi

systémovych komponent nebo zpozdénou aktivaci

spotrebicud, napriklad ¢erpadel nebo ventil(. Maji také

funkce Jednorazové a blikaé. Casovaci relé TERMSERIES

TIMER v kompaktnim formatu svorkovnice 6,4 mm

jsou dostupné bud’ se Sroubovym pfipojenim, nebo

pfipojenim vodict typu PUSH IN. Funkce ¢asovani a

casové rozsahy je mozné pohodIné upravovat pomoci

spinacu DIP po strané. Napajeni a pfislusny stav

sepnuti je mozné rychle zkontrolovat pomoci dvou

dobfe viditelnych LED indikator(i na vysouvaci pace.

Mezinarodni schvaleni v souladu s EN 61812 znamenaji,

7e je Ize pouzivat kdekoliv na svété. Rada TERMSERIES

TIMER je kompatibilni s rozsadhlou fadou pfislusenstvi

TERMSERIES, ¢imz zajiStuje vysokou uroven flexibility a

jednoduchou integraci do stavajicich systém.

* Integrace dalSich funkci ¢asovani v 6mm verzi
TERMSERIES

« Casovaci relé v souladu s normou EN 61812

¢ Jednoduché nastaveni funkci ¢asovani a casovych
rozsahl

¢ Integrovany stavovy LED indikator (duo-LED na
vysouvaci pace) pro napajeni a stav sepnuti

Typ TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY
Cislo 2639740000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118797923
MnozZstvi 10 ST

TERMSERIES, Multifunkéni ¢asovaci relé, Prazdny konektor, Pocet
kontaktd: 1, CO contact, Jmenovité Fidici napéti: 24 V DC £20 %,
Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

Typ TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY
Cislo 2639720000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118715576
MnozZstvi 10 ST

Trvaly proud: 10 A, Sroubové piipojeni

TERMSERIES, Multifunkéni ¢asovaci relé, Prazdny konektor, Pocet
kontaktd: 1, CO contact, Jmenovité Fidici napéti: 24 V DC £20 %,

Pfipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

* Unikatni vicenapétovy vstup od 24V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Creation date 07.01.2026 10:51:36 MEZ

Catalogue status / Drawings

13


https://eshop.weidmueller.com/p/2639740000
https://eshop.weidmueller.com/p/2639720000

Weidmiiller 3t

RSS112024

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

counterpart www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Verze
Cislo 2663030000
objednavky

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,

Jmenovité fidici napéti: 24...230 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118698046 PUSH IN

MnozZstvi 10 ST

Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Verze
Cislo 2662870000
objednavky

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,

Jmenovité fidici napéti: 24...230 V UC £10 %, Trvaly proud: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118698206 Sroubové pfipojeni

MnozZstvi 10 ST
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