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RS 100 Profi nabizi flexibilni feSeni pro vase montazni
potieby, protoze je mozna jak montaz na li§tu DIN, tak i na
sténu. Tato univerzalnost usnadruje integraci do riiznych
prostredi a typU systém(. Pouzdro lze pouZzit pro standard
desek plosnych spoju Eurocard.

Profil Ize fezat na miru, takze jej mUzete presné pfizplso-
bit svym specifickym pozadavkim. Pro obzvlasté tézké
komponenty Ize pouzit pfidavné zajistovaci patky, které
zlepSi stabilitu a zvysi tak bezpec&nost vasi instalace.

Dalsi praktickou funkci je mozZnost pouziti kryciho profilu k
ochrané velkych komponent.

Vseobecné objednaci udaje

Verze E’rofil krytu, RS 80 OranZova, Extrudovany profil,
Sitka: 2000 mm

Cislo objednavky 4157440000

Typ PF RS 80 OR 2000MM

GTIN (EAN) 4008190225537

Mnozstvi 2M
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 15.7 mm Hloubka (v palcich) 0.6181 inch
Vyska 84 mm Vyska (v palcich) 3.3071 inch
Sitka 2000 mm Sitka (v palcich) 78.74 inch
Cista hmotnost 210g
Teploty
Provozni teplota -15°C..40°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni material Polyvinylchlorid
Provedeni povrchu neosetiené Zakladni material PVC
Obecné udaje
Barevny OranZova Stupen kryti IPOO
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Encapsulation option Ne

Dulezita poznamka

Informace o produktu K dispozici jsou 3 vysky profilt krytl a koncovych desek:
Montaz listy bez krytu: TS32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
Montaz listy s nizkym krytem: TS32 =72 mm, TS35x7,5=67,5 mm
Montaz listy s vysokym krytem: TS32 = 91 mm, TS35x7,5 = 86,5 mm
P¥ima montaz bez krytu / s nizkym krytem / s vysokym krytem: 17 / 44 / 63 mm
Rozméry DPS:
Tloustka: 1,6 (£0,2) mm, Sitka: 67,8 (+0,2) mm
Velikost RS segmentu = délka DPS - 4,5 mm
>Velikost ADP segmentu = délka DPS - 2 mm
Priklad:
Délka DPS 160 mm, RS segment = 155,5 mm, ADP = 158 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01
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AP 80 - boc¢nice

RS 100 Profi nabizi flexibilni feSeni pro vase montazni
potfeby, protoze je mozna jak montaz na listu DIN, tak i na
sténu. Tato univerzalnost usnadriuje integraci do rtznych
prostiedi a typu systému. Pouzdro Ize pouzit pro standard
desek plosnych spoji Eurocard.
Profil Ize fezat na miru, takzZe jej miZete presné
pfizpusobit svym specifickym poZzadavkam. Pro obzvlasté
tézké komponenty lze pouzit pfidavné zajistovaci patky,
které zlepsi stabilitu a zvySi tak bezpecénost vasi instalace.
Dalsi praktickou funkci je moZnost pouZziti kryciho profilu k
ochrané velkych komponent.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AP 80 OR 2000 Verze
Cislo 1324260000 Boénice, RS 80 Oranzova, Koncova deska na obou stranach, Sitka:
objednavky 12.3 mm

GTIN (EAN) 4008190181932
MnozZstvi 20 ST

AP 80 D - pfima montaz bocnice

RS 100 Profi nabizi flexibilni feSeni pro vase montazni
potfeby, protoze je mozna jak montaz na listu DIN, tak i na
sténu. Tato univerzalnost usnadnuje integraci do rtiznych
prostiedi a typa systému. Pouzdro Ize pouZzit pro standard
desek plosnych spoju Eurocard.
Profil Ize fezat na miru, takZe jej mlzZete pfesné
pfizpusobit svym specifickym poZadavkim. Pro obzvlasté
tézké komponenty lze pouzit pridavné zajistovaci patky,
které zlepsi stabilitu a zvysi tak bezpecnost vasi instalace.
Dalsi praktickou funkci je moznost pouziti kryciho profilu k
ochrané velkych komponent.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AP 80 D OR 2000 Verze
Cislo 1324360000 Bocnice, RS 80 OranZova, Pfima montaz na koncovou desku na obou
objednavky stranach, Sitka: 17 mm

GTIN (EAN) 4008190094898
Mnozstvi 20 ST

AP RF 80 LI - boénice pro montaz na DIN listu - leva strana

RS 100 Profi nabizi flexibilni feSeni pro vase montazni
potieby, protoze je mozna jak montaz na listu DIN, tak i na
sténu. Tato univerzalnost usnadnuje integraci do rtiznych
prostiedi a typa systému. Pouzdro Ize pouzit pro standard
desek plosnych spoju Eurocard.

Profil Ize fezat na miru, takZe jej mizZete presné
pfizplsobit svym specifickym poZadavkim. Pro obzvlasté
tézké komponenty Ize pouzit pfidavné zajiStovaci patky,
které zlepsi stabilitu a zvysi tak bezpecnost vasi instalace.
Dalsi praktickou funkci je moznost pouziti kryciho profilu k
ochrané velkych komponent.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ AP RF 80 LI 2025 Verze
Cislo 8156210000 Bocnice, RS 80 Obléazkové Seda, Koncovéa deska nosné listy DIN vlevo,
objednavky Sitka: 30 mm

GTIN (EAN) 4008190978198
MnozZstvi 20 ST

AP RF 80 RE - bo¢nice pro montaz na DIN listu - prava strana

RS 100 Profi nabizi flexibilni feSeni pro vase montazni
, potfeby, protoZe je mozna jak montaz na listu DIN, tak i na
r) sténu. Tato univerzalnost usnadnuje integraci do rtiznych
o prostiedi a typu systému. Pouzdro Ize pouzit pro standard
>z desek plo$nych spojt Eurocard.
& l/ Profil Ize fezat na miru, takZe jej miZete pfesné
}‘)4’ pfizpusobit svym specifickym poZadavkam. Pro obzvlasté
tézké komponenty lze pouzit pfidavné zajistovaci patky,
které zlepsi stabilitu a zvysi tak bezpecnost vasi instalace.
Dalsi praktickou funkci je moznost pouziti kryciho profilu k
ochrané velkych komponent.
Vseobecné objednaci udaje

Typ AP RF 80 RE 2025 Verze
Cislo 8156200000 Bocnice, RS 80 Oblazkové seda, Koncova deska nosné listy DIN
objednavky vpravo, Sitka: 30 mm

GTIN (EAN) 4008190175740
MnozZstvi 20 ST

RF 180 - nasazovaci podstavec

RS 100 Profi nabizi flexibilni feSeni pro vase montazni
potieby, protoze je mozna jak montaz na listu DIN, tak i na
sténu. Tato univerzalnost usnadnuje integraci do rtiznych
prostiedi a typa systému. Pouzdro Ize pouZzit pro standard
desek plosnych spoju Eurocard.

Profil Ize fezat na miru, takZe jej mlzZete pfesné
pfizpGsobit svym specifickym poZadavkam. Pro obzvlasté
tézké komponenty Ize pouzit pfidavné zajiStovaci patky,
které zlepsi stabilitu a zvysi tak bezpecnost vasi instalace.
Dalsi praktickou funkci je moznost pouziti kryciho profilu k
ochrané velkych komponent.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RF 180 OR 2000 Verze
Cislo 1324460000 Nasazovaci podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 OranZova, Patka se
objednavky sponou pro RS 80/90/100, Sitka: 17.56 mm

GTIN (EAN) 4008190159870
Mnozstvi 20 ST
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RS 80 - profilové pouzdro
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Vseobecné objednaci udaje

Profil RS 80 poskytuje Siroké mozZnosti montaze, nebot
umoznuje montaz na montazni listu i na sténu. To
umoznuje flexibilni pfizpisobeni vasim prostorovym
podminkam a pozadavkdm. U obzvlasté tézkych
komponent Ize pro zlepSeni stability pouzit pfidavné
zajistovaci patky.

Dal3i vyhodou profilu RS80 je, Ze jej Ize individualné fezat
na miru. To vam dava volnost pfi navrhovani systému
presné podle vasich potreb.

Typ LKSC M2,9X13VZ Verze
Cislo 4011200000 Prislusenstvi, Sroub s kiizovou drazkou
objednavky

GTIN (EAN) 4032248415014
MnozZstvi 100 ST
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