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Inteligentni feSeni kabelaZze vdm mohou usetfit cenny cas
i penize.

Modularni systém FieldPower® obsahuje to pravé feSeni
pro kazdy ukol kabelaze.

Skladaci tésnéni pro pouziti prefabrikovanych kabel(
Tésnéni k dispozici s pripojovacim zavitem M16 a M20
Mozna integrace provoznich a signalizacnich zafizeni do
tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Verze Tésnici vlozka Field Power®, Skladaci tesnéni,
IP65 s odpovidajicim pouzdrem, IP 65, s odpovida-
jicim krytu, EPDM

Cislo objednavky 4323230000
Typ RKDG D13 PT6
GTIN (EAN) 4032248641239
MnozZstvi 10 items
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Technical data

Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 18 mm Hloubka (v palcich) 0.7087 inch
Vyska 33.8 mm Vyska (v palcich) 1.3307 inch
Sitka 46.7 mm Sitka (v palcich) 1.8386 inch
Cista hmotnost 24 ¢
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85°C Provozni teplota -40°C...85°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Zakladni material EPDM Silikon Ne
Barevny cerna Design Skladaci tesnéni
Stupen kryti IP65 s odpovidajicim Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
pouzdrem, IP 65, s
odpovidajicim krytu
Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci ve slotu tésnéni Typ linky pfiblizné
FieldPower®
Vnéjsi pramér kabelu, min. 11 mm Vnéjsi prameér kabelu, max. 13 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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