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Pt¥ipojeni z bodu do bodu

¢ Pfevod mezi konektorem IPC-620 a zasuvnym konekto-
rem

e 12-22-24-34-38 bodl

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 6720000787

Typ RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN) 4050118485790
Mnozstvi 1 items
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Technical data
Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 61 mm Hloubka (v palcich) 2.4016 inch
Vyska 266 mm Vyska (v palcich) 10.4724 inch
Sitka 29 mm Sitka (v palcich) 1.1417 inch
Cista hmotnost 8001.53 ¢
Teploty
Skladovaci teplota 0..50°C Provozni teplota 0..50°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3820ceea-2b49-4a6 1-bdab-08f3867b3419
Udaje o pf¥ipojeni
Pocet polu (Fidici strana) 12podlovy Pfipojeni (strana periferie) Card edge
Pfipojeni k Fidici strané Rozte¢ 3,5, S2L konektor
Udaje o p¥ipojeni
Pfipojeni (strana periferie) Card edge
Jmenovité udaje
Provozni napéti 150V Max. proud na kanal 5A
Koordinace izolace (EN50178)
Zavaznost Urovné znedisténi 2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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