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Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 6720001822

Typ MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL
GTIN (EAN) 4050118772982

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.12.2025 03:56:08 MEZ
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MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 76 mm Hloubka (v palcich) 2.9921 inch
Vyska 250 mm Vyska (v palcich) 9.8425 inch
Sitka 41 mm Sitka (v palcich) 1.6142 inch
Cista hmotnost 336.16 g

Teploty

Skladovaci teplota 0..50°C Provozni teplota 0..50°C
Rozsah provozni teploty -20..50 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje UL

Provozni teplota UL, min. 0°C Provozni teplota UL, max. 50 °C
Jmenovity proud Imax. 4 A Jmenovité napéti UN 125V AC / 125V DC max.
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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