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Analogové prevadéce fady EPAK se vyznacuji kompakt-

nim designem.

Diky Siroké skale dostupnych funkci analogovych preva-

décu této fady jsou tyto prevadéce vhodné

pro aplikace, které nevyzaduji mezinarodni certifikaci.

Vlastnosti:

* Bezpecné oddéleni, prevod a monitorovani analogovych
signalu

* Konfigurace vlastnosti vstupu a vystupu pfimo na zafi-
zeni pomoci prepinact DIP

* Bez mezinarodni certifikace

¢ Vysoka odolnost proti ruSeni

Vseobecné objednaci udaje

Verze Signalovy prevodnik / oddélovac, Vstup : 4-20 mA,
Vystup : 0-10 V, Napajeci napéti: 20...30 V DC

Cislo objednavky 7760054176

Typ EPAK-CI-VO

GTIN (EAN) 6944169701474

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 89 mm Hloubka (v palcich) 3.5039 inch
Vyska 100 mm Vyska (v palcich) 3.937 inch
Sitka 17.5 mm Sitka (v palcich) 0.689 inch
Délka 100 mm Délka (v palcich) 3.937 inch
Cista hmotnost 80¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..85°C Provozni teplota -20°C...60°C
Pravdépodobnost selhani

SIL v souladu s IEC 61508 Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a722fcb-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77

Vstup

Pocet vstupu 1 Vstupni proud 4..20 mA
Vstupni odpor, proud <100 Q

Vystup

Pocet vystupl 1 napéti impedance zatéze =10 kQ
Vystupni napéti, pozn. 0..10V

Vystup (digitalni)

Rated switching current 0,1A Pocet digitalnich vystupl 0

Max. spinaci napéti, AC ov Max. spinaci napéti, DC oV
Vystup (analogovy)

Pocet analogovych vystupl 1

Obecné udaje

Pfesnost 0,15 % FSR Stupen kryti IP20
Napajeci napéti 20..30V DC Cas odezvy <100 ms
Power consumption <60mA @ 24VDC Teplotni soucinitel <150 ppm/K
Jmenovita spotfeba energie 1.7 VA Konfigurace 7zadna
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Impulse withstand voltage 3kV(1,2/50 us) Normy EMC EN 61326

Kategorie rdzového napéti I} Zavaznost znecisténi 2

Galvanické oddéleni mezi vstupem / Izola¢ni napéti 2 kVeff
vystupem / zdrojem

Jmenovité napéti 300V ACrms

Data pripojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, min. 0.4 Nm

Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 2 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 30 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653

ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20

ECLASS 15.0 27-21-01-20

Datum vytvoreni 08.03.2026 06:54:42 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3t

EPAK-CI-VO Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

> www.weidmueller.com
Nakresy

8] a [ |

R q HE - -
o 5 lin- 4 Input 1- Vour_
o % g [@ — output —1 | ]
S 0 = 5+ 2+ =

| [~/ — S

Power Supply

. Z E—— [ 6+ | 3_| ]

B—

Datum vytvoreni 08.03.2026 06:54:42 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 4



Weidmiiller 3£

EPAK-CI-VO Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Prazdné

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

- dispozici v rdznych $itkach.

4 « Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti

: ¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/7.5 MC NE WS Verze
Cislo 1720620000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 7.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.50
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190362300
MnozZstvi 320 ST
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