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Obrazek vyrobku, Podobné ilustraci

ACT20P: Flexibilni feseni
* Pfesné a vysoce funkéni signalové prevodniky
¢ Uvolnovaci packy zjednodusuji manipulaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prevodnik teploty, Vstup : Teplota, PT100, Vystup :
0(4)-20 mA

Cislo objednavky 7760054233

Typ ACT20P-RTI-AO-S

GTIN (EAN) 6944169696411

Mnozstvi 1 items

Creation date 06.01.2026 10:05:03 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 114 mm Hloubka (v palcich) 4.4882 inch
Vyska 117 mm Vyska (v palcich) 4.6063 inch
Sitka 12.5 mm Sitka (v palcich) 0.4921 inch
Cista hmotnost 110g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -20°C...60 °C

Vihkost

5...95 %, bez kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Snimac 2-/3-wire, PT100, Cub0, Pocet vstupl 1

Cu100

Line resistance in measuring circuit

=50Q

Temperature input range

S moznosti konfigurace,
PT100:-200...+850 °C,

min. méfici rozsah 10 °C
(RTD)

Vystup

Pocet vystupl

1

Proud impedance zatéze

<550 Q

Detekce preruseni vodice

Ano, Hodnota vystupu: 22
mA

Type

aktivni, pfipojené Fizeni
musi byt pasivni

Vystupni proud

Nastavitelné, 0(4)...20 mA

Obecné udaje

Pfesnost 0,2°C/0,1 % koncové Stupen kryti IP20
hodnoty
Napajeci napéti 24V DC =20 % Cas odezvy <1s
Spotreba proudu <60 mA @ IOUT =20 mA Nosna lista TS 35
Power consumption ca.1.bW Teplotni soucinitel <100 ppm/K
Konfigurace Se softwarem zdarma Provozni nadmofrska vyska <2000 m
ACT20P TOOL PACK,
Vyzaduje konfiguracni
adaptér 8978580000
CBX200 USB, +
2907490000 ADAPTER

CBX200 - MINI USB
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Impulse withstand voltage

4KV (1.2/50 ps)

Normy EMC

EN 61326-1

ZkuSebni napéti

0.3 kV

Kategorie rdzového napéti

Zavaznost znecisténi

2

Galvanické oddéleni

mezi vstupem /
vystupem / zdrojem

Izolaéni napé&ti 2 kV vstupy / vystupy / Jmenovité napéti 300V
elektrické napéjeni

Data pripojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, max. 0.6 Nm

Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm? Prafez propojeni AWG, min. AWG 30

Prafez propojeni AWG, max. AWG 14

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919

ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29

ECLASS 15.0 27-21-01-29
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Connection diagram

Rozmérovy vykres

DCS/PLC

410 »—— 77
Output 420 <

51—+
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
Cislo 1082540000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845439
Mnozstvi 200 ST

Verze

ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Verze
Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.5 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit
GTIN (EAN) 4032248541164

MnozZstvi 5 ST

Konfiguraéni rozhrani

Vseobecné objednaci udaje

Typ CBX200 USB Verze
Cislo 8978580000

objednavky

GTIN (EAN) 4032248813759

MnozZstvi 18T

Typ ADAPTER CBX200 - MINI U...  Verze
Cislo 2907490000

objednavky

GTIN (EAN) 4099986188617
Mnozstvi 18T
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