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ACT20P: Flexibilni feseni
* Pfesné a vysoce funkéni signalové prevodniky
¢ Uvolnovaci packy zjednodusuji manipulaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pasivni izolator, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, (napéa-
jeci smycka), Vystup : 2 x 0(4) - 20 mA, Napajeni
vstupni proudové smycky

Cislo objednavky 7760054358

Typ ACT20P-2CI-2CO-ILP-P
GTIN (EAN) 4050118559729
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 13.11.2025 09:26:30 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/7760054358

Datovy list

ACT20P-2CI-2CO-ILP-P

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

Schvaleni UK
‘ € cUL)us corusex aex |ECEX €A

LISTED

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (CURUSEX) E338066

C. osvédé&eni (cULus) E469563

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 114 mm Hloubka (v palcich) 4.4882 inch

Vyska 127.1 mm Vyska (v palcich) 5.0039 inch

Sitka 12.5 mm Sitka (v palcich) 0.4921 inch

Cist4 hmotnost 140 ¢

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -20 °C...60 °C

VlIhkost pfi provozni teploté

0...95 % (bez kondenzace)

Vihkost

5...95 %, bez kondenzace

Pravdépodobnost selhani

SIL v souladu s IEC 61508

Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Snimac 4-vodicovy senzor (s Pocet vstupl 2
vlastnim napéajenim), Zdroj
proudu

Pokles napéti, proud na vstupu <35V e@linput=20mA

Vystup

Pocet vystupl 2 Proud impedance zatéze <600 Q

Type

aktivni, pfipojené Fizeni
musi byt pasivni

Vystupni proud

0...20 mA (jestlize vstup:
0..20 mA), 4..20 mA
(jestlize vstup: 4...20 mA)

Obecné udaje

Pfesnost <0,1 % koncové hodnoty Stupen kryti IP20

Napéajeci napéti Napéajena smycka, pres Cas odezvy <sTms
vstup 4...20 mA

Nosné lista TS 35 Jmenovita spotfeba energie 2 VA

Konfigurace Zadna Provozni nadmorska vyska <2000 m
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Koordinace izolace

Impulse withstand voltage 4 kV (1.2/50 ps) Normy EMC EN 61326-1, EN
61000-6-2, EN 6 1000-6-4

Izolaéni napéti 2 kV vstupy / vystupy Jmenovité napéti 300V

0daje o Ex aplikacich (ATEX)

Oznacovani I3 GExecllICT6 Ge

Data pFipojeni

Typ pfipojeni PUSH IN Utahovaci moment, min. 0.4 Nm

Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 2.5 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14

Prarez vodiCe, pevny, min. 0.2 mm?2 Prafez vodice, pevny, max. 2.5 mm?2

Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm2

max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Popis soucastek

Popis produktu Pevné pasivni oddélovace ACT20P-2CI-2CO-ILP-S (dualni kanal) oddéluji analogové standardni
signaly zdroje proudu. Analogovy vstupni proudovy signal se linearné prevede na analogovy
vystupni proudovy signdl a je galvanicky oddélen. Zafizeni je napajené pres vstupni proudovou

smycku.
Vlastnosti

* 4cestné galvanické oddéleni (zafizeni s dualnim kanalem) mezi vSemi vstupy a vystupy.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Connection diagram Rozmérovy vykres
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Prazdné

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
R K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
e Struény prehled vyhod:
« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
i pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu
|’ * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
‘ dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 8/13.6/43.3 SAI AU Verze
Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.56 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164
Mnozstvi 5 ST

Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Verze
Cislo 1082490000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845330
MnozZstvi 200 ST
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