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ACT20P: Flexibilni feseni
* Pfesné a vysoce funkéni signalové prevodniky
¢ Uvolnovaci packy zjednodusuji manipulaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Monitorovani limitni hodnoty, Vstup : 3 phase,
Vystup : 2 x relé

Cislo objednavky 7760054361

Typ ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-P

GTIN (EAN) 4050118559750

Mnozstvi 1 items

Creation date 06.01.2026 11:07:14 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni c €

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E469563

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 114.3 mm Hloubka (v palcich) 4.5 inch
Vyska 117 mm Vyska (v palcich) 4.6063 inch
Sitka 22.5 mm Sitka (v palcich) 0.8858 inch
Cist4 hmotnost 140 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -20 °C...60 °C

VlIhkost pfi provozni teploté

0...95 % (bez kondenzace)

Vihkost

Rel. vlhkost 5...85 %, bez
kondenzace

Pravdépodobnost selhani

SIL v souladu s IEC 61508

Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup

Pocet vstupl

1

Typ

3fazovy nebo 3fazovy plus
nulovy vodi¢, AC napéti

Vstupni napéti 180...500 VAC Vstupni odpor, napéti 21,8MQ
Vystup

Pocet vystupl 2

Vystup (digitalni)

Rated switching current 5A Pocet digitalnich vystupt 2

Max. spinaci napéti, AC 250V Max. spinaci napéti, DC 30V

Hysteresis

5 % pfi fazové asymetrii

Typ

2 x 1-or 1x 2 changeover
contact relay, Relé Ize
prepolovat

Odlozeni zapnuti

0...10 s, nastavitelné

Funkce alarmu

Horni a spodni mezni
hodnota, rozsah, Lze
aktivovat funkci podrzeni,
Chyba faze, Sled fazi,
Asymetrie, Prodleva
vystrahy: 0-10 s
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Nastavitelné, MIN =
50...100 % x UJmenovité
vstupni napéti (alarm

podpéti), MAX = 70...120

% x UJmenovité vstupni
napéti (alarm prepéti)

Obecné udaje

Repeat accuracy

2% *Ujmenovité napéti

Presnost

3 % *Ujmenovité napéti

Stupen kryti

IP20

Napajeci napéti

napajeno vstupy méreni
napéti

Long-term drift 0.1% / 10.000 h Cas odezvy <100 ms

Nosna lista TS 35 Power consumption =3VA <2W

Teplotni soucinitel 350 ppm/K Jmenovita spotfeba energie 1.5 VA

Konfigurace Prepinac¢ DIP a Provozni nadmofrské vyska <2000 m
potenciometr

Koordinace izolace

Impulse withstand voltage 6 kV (input - output), 4 Normy EMC EN 61326-1

kV (output 1- output 2),
1.2/50 us

ZkuSebni napéti

0.5 kv

Kategorie rdzového napéti

Zavaznost znecisténi

Izolaéni napéti

2

2,5 kV (vstup / vystup)

Galvanické oddéleni

Jmenovité napéti

mezi vstupem /
vystupem / zdrojem / relé
600 VAC (input - output),
300 VAC (output 1 -

output 2)
Data pripojeni
Typ pfipojeni PUSH IN Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 2.5 mm?
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14

Popis soucastek

Popis produktu

ACT20P-VMR-3PH-ILP-H je tfifazové relé monitorovani limitu bodu nastaveni (3 faze nebo 3 faze
plus nulovy vodi¢). Zafizeni je napajené vstupni méfici smyckou. Zafizeni ma dva oddélené reléové
vystupy, které spoustéji alarm pfi fazové asymetrii, ztraté faze, pfi chybach fazové sekvence a
chybach Uhlu faze a pfi prekro¢eni limitnich hodnot pfedem nastaveného napéti nebo poklesu pod
né. Rovnéz je moZzné nastavit alarm, ktery se spusti po nastavitelném ¢asovém zpoZzdéni.

Vlastnosti

* Napéjeni ze vstupniho méficiho obvodu
* Manualni prfedni konfigurace pomoci spinace DIP, potenciometru a oto¢ného spinace
¢ Rlzné funkce alarmu: fazova asymetrie, ztrata faze, chyby fazové sekvence, chyby uhlu faze,

zpozdéni alarmu, alarm pfi horni/spodni limitni hodnoté&, alarm okna

* Pfedni LED ukazuje provozni stav a zavadu.
* 3cestné galvanické oddéleni mezi vstupem, vystupem 1 a vystupem 2.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002654 ETIM 9.0 EC002654
ETIM 10.0 EC002654 ECLASS 14.0 27-21-01-22
ECLASS 15.0 27-21-01-22
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Connection diagram
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example for DIP switch setting (with ACT20 tool)
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Accessories
Prazdné

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

1 e o rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

CCCEL K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako

S jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

TCLLCL Strucny pfehled vyhod:

e Stitky pro vSestranné vyuziti - samolepici nebo

S — pripevnovaci Stitky, v zavislosti na typu

LCECLCKE * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Verze
Cislo 1082540000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845439
Mnozstvi 200 ST

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Verze
Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.5 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164
MnozZstvi 5 ST

Creation date 06.01.2026 11:07:14 MEZ

Catalogue status / Drawings 6


https://eshop.weidmueller.com/p/1082540000
https://eshop.weidmueller.com/p/1912130000

