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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
¢ Se zelenym LED indikdtorem a nulovou diodou

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-SERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmeno-
vité fidici napéti: 110...230 V DC, Zasuvné pfipo-
jeni Plug-in

Cislo objednavky 7760056017

Typ RIM 2 110/230VDC

GTIN (EAN) 4032248896615

MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 01.12.2025 04:00:14 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni

u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E312083

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 32 mm Hloubka (v palcich) 1.2598 inch
Vyska 8.6 mm Vyska (v palcich) 0.3386 inch
Sitka 12.4 mm Sitka (v palcich) 0.4882 inch
Cista hmotnost 21g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E312083

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 110..230V DC Ukazatel stavu Zelena LED
Ochranny obvod Nulova dioda

Obecné udaje

Barevny cerna
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvéd&eni (CSA) 80107692 C. osvédé&eni (cURus) E312083

Data pfipojeni

Metoda pfipojeni vodice Zasuvné pfipojeni Plug-in

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002586 ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 9.1 27-37-10-10
ECLASS 10.0 27-37-10-10 ECLASS 11.0 27-37-16-92
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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ECLASS 12.0

27-37-16-92

ECLASS 13.0

27-37-16-92

ECLASS 14.0

27-37-16-92

ECLASS 15.0

27-37-16-92
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Schéma pFipojeni

Dimensional drawing
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